
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE  
ANSI PFA isolé jumeaux Twisted Pair Thermocouple câble 

Disponible en thermocouples Types K & T (ANSI MC96.1) 
 

 
               Type KX           Type TX 

• PFA Teflon® double paire torsadée pour étendre ou la fabrication de thermocouples simples 
• Seule paire de PFA isolé conducteurs torsadés ensemble 
• Bonne résistance mécanique et la flexibilité, résistante aux huiles, acides et autres liquides nocifs, gaz, vapeur, 
• Thermocouple type K & T à 1/ 0. 2 mm OU 1/0, 3 conducteurs. 7/ 0,2 mm option disponible pour type K 
• 25, 50 et 100 longueurs de rouleaux mètres 
• Tolérance de classe 1 pour une précision optimale 
• Isolation de note-75 ° C à 260 ° C 
• Chromocodés pour ANSI MC96.1 
 

T/C Type conducteurs  Cores    Reel longueur   Allied code RS order code 
KX  1/0.2mm +jaune/-rouge  25 metres  70656106 814-0030 
KX  1/0.2mm +jaune/-rouge  50 metres  70656111 814-0049 
KX  1/0.2mm +jaune/-rouge  100 metres  70656109 814-0042 
 
KX  7/0.2mm +jaune/-rouge  25 metres  70656110 814-0046 
KX  7/0.2mm +jaune/-rouge  50 metres  70656113 814-0055 
KX  7/0.2mm +jaune/-rouge  100 metres  70656114 814-0058 
 
KX  1/0.3mm +jaune/-rouge  25 metres  70656104 814-0024 
KX  1/0.3mm +jaune/-rouge  50 metres  70656107 814-0033 
KX  1/0.3mm +jaune/-rouge  100 metres  70656108 814-0036 
 
TX  1/0.3mm +bleu/-rouge  25 metres  70656121 814-0080 
TX  1/0.3mm +bleu/-rouge  50 metres  70656126 814-0099 
TX  1/0.3mm +bleu/-rouge  100 metres  70656124 814-0092 
 
TX  1/0.2mm +bleu/-rouge  25 metres  70656125 814-0096 
TX  1/0.2mm +bleu/-rouge  50 metres  70656128 814-0106 
TX  1/0.2mm +bleu/-rouge  100 metres  70656129 814-0109 
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