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32-teiliger Steckschlüsselsatz 

von RS PRO, 1/2-Zoll-
Vierkantantrieb  

RS Best.-Nr.: 229-7278             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Chrom-Vanadium für 
ausgezeichnete 
Festigkeit und 
Korrosionsbeständi
gkeit 

 

• Weicher, bequemer 
Ratschengriff 

 

• Größen, die direkt 
auf den Haltern 
markiert sind 

 

• Starke Verriegelung 
für sicheres 
Schließen 

 

• Robustes Gehäuse 
für klare und 
einfache 
Aufbewahrung 

 

MERKMALE 
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Der 32-teilige Steckschlüsselsatz von RS PRO verfügt sowohl über Standardbuchsen von 10 mm 
bis 32 mm als auch über tiefe Steckschlüssel von 10 mm bis 19 mm. Es verfügt über weiteres 
Zubehör wie Verlängerungen, Kreuzgelenk und Ratsche. Alle Komponenten bestehen aus Chrom-
Vanadium-Stahl mit verchromter Spiegeloberfläche. Die hochwertige Bauweise ermöglicht eine 
sichere und lange Lebensdauer. Dieser Steckschlüsselsatz wird in einem praktischen Koffer aus 
Durable Hartplast geliefert. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, 
insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Kfz-
Reparaturen, und ist ein perfektes Kit für Profis oder Hobbyhandwerker. 

 

 

 

Satztyp Steckschlüsselsatz 

Antriebstyp Vierkant 

Anzahl der Teile 32 

Inhalt 

17-teilig - 1/2-Zoll-Drive-Shallow-Buchsen (12-Punkt) 
Größe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 
16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 
mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm 
8-teilig - 1/2-Zoll-Antrieb, tiefe Buchsen (6 pt.) Größe: 
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 
mm, 19 mm 
1 Stück - 1/2-Zoll-Antrieb Schnellentriegelungsratsche 
mit Konturgriff 
2 Stück - 1/2-Zoll-Antrieb 5-Zoll- und 10-Zoll-
Verlängerungen  
2 Stück - 1/2-Zoll-Drive-Spark-Steckschlüssel: 5/8 Zoll 
(16 mm) und 13/16 Zoll (21 mm)  
1 Stück - 1/2-Zoll-Antrieb Kreuzgelenk  
1 Stück - 1/2-Zoll-Antrieb-T-Stangenadapter 

Oberfläche Buchse: Verchromt 

Werkstoff 
Klingen: Chrom-Molybdän-Vanadiumgriff: Griff aus 
Zelluloseazetat 

Anwendungen 
Wartung, Bau, Heimwerkerbau, Mechaniker/Kfz-
Werkstätten 

    

  

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Laufwerksgröße 1/2 Zoll 

 

       

 


