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MERKMAL
E 

RS Pro M12 MÄNE HINTEN 
M16X1.5MM BEDROHUNGEN 
AUF M12-BUCHSE 5-
POLIGER WANDLER 

RS Best.-Nr. 2055988 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• M12, 5-polig ,
Stecker auf Buchse
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Sensor-/Betätigungselement-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 5-polig, M12, 
geschirmt, A-codiert, bipolare/Schraubmontage mit M16-Gewinde. 

• Schutzart IP67
• 4 A Nennstrom bei 40 °C.
• >=100 MR Isolationswiderstand
• Betriebstemperaturbereich: -25 bis 85 °C.

Anwendung: Kommunikation und Netzwerke, Erfassung und Instrumentierung, Industrie 

Allgemeine Spezifikationen 

Materialspezifikationen 

Schutzkategorie 

IP67Schutzart 

Nennbetriebsspannung 60 V 
Nennstrom 4 A 
Isolationswiderstand >= 100 MΩ 
Temperaturbereich -25 °C... +75 °C.
Codierung A-codiert
Montage Bipolar-/Schraubmontage M16 x 1,5 
Verschmutzungsgrad 3 
Mattenzyklen >100

Kontakt Cu-Zn 

Kontaktbeschichtung Goldblitz 

Kontaktträger Nylon 66 

O-Ring NBR 

Gehäuse Vernickeltes Messing 

Pol 5 

Kupplungsmutter Vernickeltes Messing 

Produktbeschreibung 
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85369090 Zollsatz Nummer 

Schaltplan 

Alle Abmessungen sind in mm. 

Kontaktbelegung des M12-Steckers und der M12-Buchse. 

Zusätzliche Informationen 
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