
  

  

Induktive Näherungsschalter
 

IA0032
 

IAE2010-FBOA   
Kunststoffhülse Ø20 mm  

Anschlußklemmen   
  

Schaltabstand 10mm [nb]  
nicht bündig einbaubar 

 Elektrische Ausführung AC / DC
 Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar

Betriebsspannung [V]  20...250 AC/DC
Strombelastbarkeit (Dauer) [mA]  350 AC (... +50°C) / 250 AC (... +80°C) / 100 DC 
Strombelastbarkeit (Kurz) [mA]  î: 2,2A (20ms / 0,5Hz) 
Mindestlaststrom [mA]  5
Kurzschlußschutz, getaktet —
Verpolungssicher / Überlastfest — / —
Spannungsabfall [V] < 6,5 AC / < 6 DC
Reststrom [mA]  < 2,5 (250V AC) / < 1,3 (110V AC) / < 0,8 (24V DC)

Realschaltabstand [mm]  10 ± 10%
Arbeitsabstand [mm]  0...8,1 
Schaltpunktdrift [% / Sr]  -10...+10 
Hysterese [% / Sr]  1...15
Schaltfrequenz [Hz] 25 AC / 70 DC 
Korrekturfaktoren Stahl (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,4 / Al ca. 0,3 / Cu ca. 0,2

Funktionsanzeige 
Schaltzustand LED 

  
gelb

Umgebungstemperatur [°C]  -25...+80
Schutzart, Schutzklasse IP 65 
EMV   EN 60947-5-2;      EN 55011 Klasse B
Gehäusewerkstoffe PBTP; Schrägstück: Polycarbonat
Anschluß Klemmen bis 2,5 mm² Kabeldurchmesser 4,5...10 mm
Anschlußschema 

Zubehör (mitgeliefert) Befestigungsschelle
ifm electronic gmbh · Teichstraße 4 · 45 127 
Essen
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