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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

ZCEF2
testa finecorsa ZCE - pulsante con rotella in
acciaio M12

Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Standard format
Tipo di prodotto o componente Testa interrut fine corsa
Nome abbreviato ZCE
Tipo di testa Testa a pulsante M12
Compatibilità prodotto XCKD

XCKP
XCKT
XCMD

Corpo associato ZCMD21C12
ZCMD21L08R12
ZCMD21L08U78
ZCMD21L1
ZCMD21L2
ZCMD21L5
ZCMD21M12
ZCMD25L1
ZCMD25L2
ZCMD25L5
ZCMD29C12
ZCMD29L1
ZCMD29L2
ZCMD29L5
ZCMD37L1
ZCMD37L2
ZCMD37L5
ZCMD39L1
ZCMD39L2
ZCMD39L5
ZCMD41L1
ZCMD41L2
ZCMD41L5
ZCMD61C12
ZCMD61M12
ZCMD69C12
ZCMD81L1
ZCMD81L2
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ZCMD81L5
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Pistoncino a rullo ritorno a molla metallo
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale 2 direzioni

Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Con

Ambiente
Temperatura ambiente di
funzionamento

-25...70°C

Temperatura di stoccaggio -40...70°C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0851  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi
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