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Objednaci informace

Pocet paprsku Roztec paprskii Systémovy dil _ Vyrobek ¢.

300 mm Prijimac M2C-EA04300A10 1085570

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

Obrazek je pouze ilustracni

(€W

Technicka data v detailu

Vlastnosti

Oblast pouziti Standardni prdmyslové prostredi
Funkéni princip Dvojice vysilace a prijimace
Systémovy dil Pfijimac

Pocet paprsku 4

Roztec paprski 300 mm

Doba odezvy 20 ms

Synchronizace Opticka synchronizace

Obsah dodavky Prijimac

Bezpecnostni pokyny
Montazni navod
Provozni navod ke stazeni

Bezpecnostné technické parametry

Typ Typ 2 (CSN EN 61496-1)
Uroveii integrity bezpeénosti SIL1 (IEC 61508)
SILCL1 (IEC 62061)
Kategorie 2 (ISO 13849-1)
Uroveii bezpeénosti PL c (ISO 13849-1)

PFH,, (pravdépodobnost vzniku nebezpeéné 3, 10°
poruchy za hodinu [1/h])

Twm (Zivotnost) 20 roky (ISO 13849-1)

Bezpecny stav v pfipadé poruchy Nejméné jeden vystupni spinaci prvek (OSSD)se nachazi ve stavu VYP.
Rozhrani

Systémovy konektor Konektor M12, 5pinovy

Zastrcka M12 kompatibilni s Flexi Loop
Pfipustna délka vedeni 50 m

Zobrazovaci prvky LEDs

1 palsi informace o bezpecnostni fidicim systému Flexi Soft naleznete v produktovém katalogu: Control - Bezpecna feseni fizeni nebo -> www.sick.com/FlexiSoft.
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Prumyslova shérnice, primyslova sit

Integrace pres bezpecnostni jednotku Flexi Soft  caNopen )

1)
Elektrické Gdaje
Tfida ochrany
Napajeci napéti Uy
Zbytkové vinéni

Odbér proudu

Prikon

Bezpecnostni vystupy (0SSD)

Stav ,zapnuto®, spinaci napéti HIGH
Stav ,vypnuto“, spinaci napéti LOW

Proudova zatizitelnost kazdého OSSD

1)
2)

my SICK jako pfislusenstvi.

3V rozmezi Uy.

4)

Mechanické ldaje
Rozméry
Prurez konektoru

Material

Hmotnost

Polomér ohybu

Udaje o prostiedi
Kryti

Provozni okolni teplota
Skladovaci teplota
Vihkost vzduchu
Odolnost proti vibracim

Mez tinavy v razu

Klasifikace
ECl@ss 5.0

Bezpecné malé napéti SELV/PELV.
Externi napajeci zdroj musi byt dle normy CSN IEC EN 60204-1 schopen premostit kratkodoby vypadek sité po dobu 20 ms. Vhodné sitové zdroje jsou k dostani u fir-

Plati pro napéti v rozsahu od =30 V do +30 V.

Pouzdro

Celni sklo

Pfi pevném ulozeni

V pohyblivém stavu
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Omyly a zmény vyhrazeny

DeviceNet™
EtherCAT®
EtherNet/IP™
Modbus TCP
PROFIBUS DP
PROFINET

Dalsi informace o bezpecnostni fidicim systému Flexi Soft naleznete v produktovém katalogu: Control - Bezpecna feSeni fizeni nebo -> www.sick.com/FlexiSoft.

111 (IEC 61140) ¥

24V DC (19,2 V DC ... 28,8V DC) 2
<10%%

<150 mA

< 4,32 W (DC)

2 PNP polovodi¢, zkratuvzdorny, hlidan na pficny zkrat 4

24V DC (Uy-2,25 V DC ... Uy)
<2VDC
< 300 mA

Viz rozmérovy vykres

31 mm x 34 mm

Hlinikovy protlacovany profil
Polykarbonat, s povrchovou Gpravou odolnou proti poSkrabani

880 g (+50¢g)

> 12 x pramér kabelu

> 15 x pramér kabelu

IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)

-30 °C...+55 °C

-30 °C...+70 °C

15 % ... 95 %, nekondenzujici

5g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

27272703
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ECl@ss 5.1.4 27272703
ECl@ss 6.0 27272703
ECl@ss 6.2 27272703
ECl@ss 7.0 27272703
ECl@ss 8.0 27272703
ECl@ss 8.1 27272703
ECl@ss 9.0 27272703
ECl@ss 10.0 27272703
ECl@ss 11.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
UNSPSC 16.0901 46171620

\/ykres (Rozméry v mm)
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2 500 (19.69) 672 (26.46)
3 400 (15.75) 972 (38.27)
4 300 (11.81) 1,072 (42.2)
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Doporucené prislusenstvi

DalSi provedeni pfistroje a prislusenstvi
Struény popis Typ Vyrobek €.

Upinaci a vyrovnavaci drzaky

4 kus, Drzak FlexFix pro 2 pfistroje (napf. vysila¢ a pfijimac), moznost nastaveni v roz- BEF-1SHABPKU4 2066614
sahu + 15°, véetné Sroubu M5, Plast

. 4 kus, Drzak QuickFix pro 2 pristroje (napf. vysila¢ a pfijimac), Plast BEF-3SHABPKU4 2098710

Konektory a kabely

Hlava A: Zasuvka, M12, 5-p6lovy, pfimy, Kodovani A YF2A15-020UB5M2A15 2096009
’O ’(5 Hlava B: zastréka, M12, 5-p6lovy, pfimy, Kédovani A
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 2 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 5-pélovy, pfimy, Kédovani A YF2A15-050UB5M2A15 = 2096010
Hlava B: zastréka, M12, 5-pblovy, pfimy, Kédovani A
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 5 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 5-p6lovy, pfimy, Kédovani A YF2A15-100UB5M2A15 2096011
Hlava B: zastréka, M12, 5-pblovy, pfimy, Kédovani A
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 10 m

Hlava B: Volny konec kabelu

N\ Hlava A: Zasuvka, M12, 5-pélovy, pfimy, Kédovani A YF2A15-020UB5XLEAX 2095617
AO Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 2 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 5-pélovy, pfimy, Kédovani A YF2A15-050UB5XLEAX 2095618
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 5 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 5-p6lovy, pfimy, Kédovani A YF2A15-100UB5XLEAX 2095619
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 10 m
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On-line datovy list

STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



