Zum-Messen von Gleich- und Wechselstromen mit Oszilloskopen und Oberschwingungsmeter

80i-500s

Genaue Strommessungen sind wichtig, wenn es um
die Beurteilung der Qualitat von kommerziellen und
industriellen Stromversorgungssystemen geht.
Fluke bietet jetzt zwei Wechselstromzangen und eine
Wechsel-/Gleichstromzange an, die die Darstellung
und Messung von Stromen mit jedem Qszilloskop
erlauben.

80i-500s

m Als Zubehér fir die Fluke ScopeMeter®
ligferbar. Gehort zum Lieferumfang der
Oberschwingungsmeter Fluke 39 and 41B.

m  Fiir Wechselstrommessungen bis 500 A eff.
Max. Fehler 2% im Bereich 45 Hz bis 65 Hz.

80i-1000s
m Als Zubehér einsetzbar flr die ScopeMeter®
und die Fluke 39 and 418B.

m Fiir Wechselstrommessungen von 100 mA bis
1000 A eff. (2000 A Spitzenwert). 3
umschaltbare Bereiche: 10A, 100A und 1000A

80i-1000s

80i-110s

m  Als Zubehr fiir die Fluke ScopeMeter® und

80i-110s

Fluke 39/418 einselzbar Zubehdr und
m Fiir Gleich- und Wechselstrommessungen in 1 [
2 Bereichen von 0...10A und 0...100A. B@St&”lnfOfmat/OHGH
Bandbreite DC bis 100 kHz Bestellinformationen
Sicherheit 80i-500s Wec_hselstromzange fiir
Oszilloskope

80i-500s und 80i-1000s: Max. Spannung gegen
Erde 600 V eff. fiir Stromkreise
{Iberspannungskategorie Il und 300 V eff. fiir
Stromkreise Uberspannungs-kategorie IV 80i-110s;
Max. Spannung gegen Erde 600 V eff. fiir
Stromkreise Uberspannungskategorie If und 300 V
eff. fiir Stromkreise Uberspannungskategorie Il

80i-110s

80i-1000s  Wechselstromzange fiir

Oszilloskope
Wechsel- & Gleichstromzange fiir
Oszilloskope

Erfillt die Anforderungen fiir doppelte und verstirkte

Isolation nach I1EC 1010-1

20A bis 100A, 5% des MeBwerts;
1A bis 20A, 5% des MefBwerts + 0.3A

0.1A bis 10A, 3% des MeBwerts +0.1A

Spezifikationen 80i-500s 80i-1000s 80i-110s
Strombereich 1A bis 500A eff. Wechselstrom (bis 0.1A bis 1000A eff. Wechselstrom 0A bis 10A und OA bis 100A
700A eff. fiir maximal 10 Minuten) (2000 A Spitze), 3 Bereiche: 10A, Gleich~ und Wechselstrom eff.
100A, 1000A (140 A Spitze)
Genauigkeit 100A bis 500A, +2% des MeBwerts; 0.5A bis 1000A, 2% des MefBwerts; 0A bis 100 A, 3% des MeBwerts, DC

bis 5 kHz, 12% des MeBwerts iiber
20 kHz

Maximaler Leiterdurchmesser

Frequenzbereich (-3dB) 5 Hz bis 10 kHz 5 Hz bis 100 kHz DC bis 100 kHz

Max. Spannung gegen Erde 600V eff. 600V eff. 600V eff.

Ausgangssignal 1 mV/A 1 mV/A, 10 mV/A und 100 mV/A 10 mV/A und 100 mV/A
30mm 54mm 11,8mm

1.6m Coax-Kabel mit isoliertem BNC-

Ausgangskabel 1.6m Coax-Kabel mit isoliertem BNC- 1,6m Coax-Kabel mit isoliertem BNC-
Stecker Stecker Stecker
GroBe 196mm L x 66mm B x 33mm T 206mm L x 105mm B x 48mm T 36mmHx231mm L x 67mm B
Gewicht 4209 650 ¢ 330¢
Garantie 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr




