Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
Cédigo do produto : GCKO0470

Nuamero da CE : Mistura.

Nuamero CAS : N&o é aplicavel.

Férmula quimica : Nao é aplicavel.

1.2 Utilizagbes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagao de materiais : Vedantes e adesivos

1.3 Identificagado do fornecedor da ficha de
dados de seguranga

Sherwin Williams Diversified Brands Limited
Thorncliffe Park

Chapeltown

Sheffield

United Kingdom

S35 2YP

+44 (0)114 246 7171

Sherwin Williams

644 Jordanstown Road
Aerodrome Business Park
Rathcoole

Ireland

D24 XE8F

+353 1 2944009

Enderego electrénico da : sds@ronseal.co.uk
pessoa responsavel por
este SDS

1.4 Namero de telefone de emergéncia
Orgao consultor nacional/Cehtro Antivenenos

Nuamero de telefone +351 800 250 250
Fornecedor
Nuamero de telefone : +44 (0)114 246 7171 (08:30 - 17:00)

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior

revisao

:Nenhuma Validagéao

Versao :1
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Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Defini¢ao do produto

: Mistura

Classificagcdo conforme Regulamentacédo (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

O produto nao esta classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alteragdes

que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secgéo 16 para obter o texto integral das declaragdes H acima referidas.
Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Palavra-sinal
Adverténcias de perigo

Geral

Prevencao
Resposta
Armazenamento
Eliminagao
Elementos de etiquetagem
suplementares

Anexo XVII - Restrigoes
aplicaveis ao fabrico, a
colocagdo no mercado e a
utilizagao de determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

: Sem palavra-sinal.
: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Recomendacées de prudéncia

: Ler o rotulo antes da utilizagdo. Manter fora do alcance das criangas. Se for
necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.

: Nao é aplicavel.

Exigéncias especiais de embalagem

Numero de autorizagao

Adverténcias para grupos
vulneraveis

Nao disponivel.

Numero de lote ou
designacéao da formulagao

Término do prazo

Informacao especifica do
produto

2.3 Outros perigos

Outros perigos que nao
resultam em classificagao

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Nao disponivel.
Nao disponivel.

Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT

ou vPvB.

: Nenhuma conhecida.

SECCAO 3: Composigiaol/informagio sobre os componentes

3.2 Mistura

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021.

revisao
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:Nenhuma Validagéao
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Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECGAO 3: Composicaol/informagio sobre os componentes

Nome do Produto/ Identificadores % Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] | Tipo
Ingrediente
Gasodleo - ndo REACH #: 210 - <25 Asp. Tox. 1, H304 [1112]
especificado 01-2119489867-12 EUHO066

CE (Comunidade
Europeia): 265-148-2
CAS: 64742-46-7
indice: 649-221-00-X
Queroseno - néo CE (Comunidade <10 Asp. Tox. 1, H304 (1112
especificado Europeia): 265-149-8
CAS: 64742-47-8
indice: 649-422-00-2
Consultar a Sec¢ao 16 para obter o
texto integral das declaragées H acima
referidas.

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de
polibutilenos ou as substancias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuido um limite de
exposicao e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secgao.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o0 meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposigdo em local de trabalho

[3] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,
Anexo Xl

[4] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/20086,
Anexo Xl

[5] Substancia que suscite preocupacdes equivalentes

[6] Divulgacéao adicional devido a politica da empresa

O(s) limite(s) de exposi¢ao ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgao 8.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descri¢ao das medidas de primeiros socorros

Geral : Em caso de duvida ou persisténcia dos sintomas, consulte um médico. Nunca dar
nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de perda de consciéncia,
coloque o individuo em posigao de recuperagao e procure auxilio médico.

Contacto com os olhos : Remova lentes de contato, lave abundantemente com agua limpa e fresca,
mantendo as palpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico
imediatamente.

Via inalatéria : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta
de respiragéo, respiracao irregular ou paragem respiratoria, fazer respiracao
artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.

Contacto com a pele : Remova roupas e calgados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua
e sabao ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NAO utilize solventes
ou diluentes.

Ingestéao : Em caso de ingestéo, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a
embalagem ou o rétulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NAO provocar
0 vomito.

Protegao das pessoas que : Nao sera tomada nenhuma acgdo que envolva um risco pessoal ou sem formacao

prestam primeiros adequada.

socorros

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 3/13
revisao Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

Nao estéo disponiveis dados acerca da mistura em si. O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode
provocar a remoc¢ao da gordura natural da pele, resultando em dermatite de contacto ndo-alérgica e absor¢ao
através da pele.

O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagado e danos reversiveis.

Isto toma em consideragao, nos casos conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos crénicos
dos componentes por exposicéo de curta e longa duracéo pelas vias de exposicéo oral, dérmica e por inalagao,
assim como por contacto ocular.

4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotagées para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

N&o disponivel.

Consulte a Seccao 11 para Informagdes Toxicologicas

SECGCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingdao : Recomendado: espuma resistente ao alcool, diéxido de carbono, pés.
adequados

Meios de extingao : NAO utilizar um jato de agua.

inadequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : O fogo pode originar uma fumaga densa e negra. A exposi¢ao aos produtos de
substéancia ou mistura decomposicao pode resultar num perigo para a saude.

Produtos de combustao : Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais: monéxido de
perigosos carbono, diéxido de carbono, fumaca, éxidos de nitrogénio.

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Accoées de protecgao : Resfrie com agua os recipientes fechados expostos ao fogo. Nao lance agente
especiais para bombeiros extintor de incéndio contaminado em esgotos ou vias fluviais.

Equipamento especial de  : Os bombeiros devem usar aparelho respiratério auténomo (SCBA) e vestuario
protecgao para o pessoal completo de protecgéo.

destacado para o combate
a incéndios
Informagéo adicional : Né&o disponivel.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equ:pamento de protecédo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao : Evite inalar vapor ou névoa. Consulte as medidas de protecao listadas nas secgbes
envolvido na resposta a 7 e 8.
emergéncia

N&o deixar entrar pessoal desnecessario e nao protegido.
Para o pessoal : Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar
responsavel pela resposta todas as informacdes indicadas na Seccao 8 sobre materiais adequados e nao
a emergéncia adequados. Consultar também as informagdes no ponto "Para o pessoal ndo

envolvido na resposta a emergéncia".

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 4/13
revisao Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.2 Precaucgdes a nivel : Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua. Se o produto contaminar
ambiental lagos, rios ou esgotos, informe as autoridades competentes de acordo com os
regulamentos locais.

6.3 Métodos e materiais de : Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes

confinamento e limpeza nao combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas,
e colocados no recipiente para eliminagéo de acordo com a regulamentacgao local
(consulte a Seccgédo 13). De preferéncia, limpe com um detergente. Evite a utilizagdo
de solventes.

6.4 Remissao para outras : Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
secgoes Consultar a Sec¢ao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgéo
individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informacgdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informagéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposicao.

N&o disponivel.

7.1 Precaugobes para um : Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evite a inalagdo de vapores e borrifos ou
manuseamento seguro névoas.
Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,
armazenado e processado.
Utilizar equipamento de protecéo pessoal adequado (consulte a Secgéao 8).
Nunca utilize pressao para esvaziar. O recipiente ndo € um recipiente de pressao.
Guarde sempre em recipientes do mesmo produto que o original.
Em conformidade com a legislagédo de saude e seguranga no trabalho.
N&o permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

7.2 Condigébes de : Armazenar em conformidade com a regulamentagéo local.

armazenagem segura, Notas acerca do armazenamento conjunto

incluindo eventuais Mantenha fora do alcance de: agentes oxidantes, Alcalis fortes, Acidos fortes.
incompatibilidades Informagdes adicionais sobre as condigbes de armazenamento

Siga as precaugoes do rotulo. Armazenar em local seco, fresco e numa area bem
ventilada. Manter longe do calor e da luz solar directa.

Manter o recipiente bem fechado.

Nao fumar. Evite o acesso nao autorizado. Os recipientes abertos devem ser
selados cuidadosamente e mantidos em posicéo vertical para evitar fugas.

O material absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto

derramado.
7.3 Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)
Recomendacgoées : Nao disponivel.
Solucées especificas para : N&o disponivel.

o sector industrial

Os bons padrdes de limpeza, remocgao segura e regular de materiais residuais e manutengao regular de filtros de
cabinas de vaporizagdo irdo minimizar os riscos de combustdo esponténea e outros perigos de incéndio.

Antes de utilizar este material, consulte o(s) Cendrio(s) de Exposi¢ao, caso estejam incluidos, para a
utilizagao final especifica, medidas de controlo e consideragées adicionais de EPI.

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 5/13
revisao Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECCAO 8: Controlo da exposigao/Prote¢io individual

As informagdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes
identificadas apresentada na Secgéo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéo relativa ao uso
indicada no(s) cenario(s) de exposicao.

8.1 Parametros de controlo

Limites de exposicao ocupacional

Nome do Produto/ingrediente Valores-limite de exposigao

Gasodleo - ndo especificado

Queroseno - ndo especificado

Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
VLE-MP: 5 mg/m? 8 horas. Formulario: fracéo inalavel
Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 11/2014).
Contacto com a pele.
VLE-MP: 200 mg/m?3, (expresso em hidrocarbonetos totais) 8
horas. Formulario: vapor

Procedimentos de
monitorizagcdo recomendados

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposigéo, pode ser

necessario monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a
monitorizagao bioldgica para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas
de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgio respiratéria.
Deve ser feita mengéo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma
Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagao da
exposi¢ao por inalagdo a agentes quimicos por comparagédo com valores-limite e
estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Guia para a aplicagao e utilizagao de procedimentos para a apreciagao
da exposicdo a agentes quimicos e bioldégicos) Norma Europeia EN 482
(Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos
procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a
referéncia a documentos nacionais de orientacédo para a determinagao de
substancias perigosas.

: Deve ser efectuada permanentemente uma monitorizagao regular de todas as

DNELs/DMELs
DNELs/DMELs nao disponiveis.

Resumo DNEL/DMEL

PNEC
PNECs nao disponiveis.

Resumo PNEC

8.2 Controlo da exposicdao

Controlos técnicos
adequados

zonas de trabalho, incluindo as zonas que possam nao estar ventiladas de forma
equilibrada.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Fornecer ventilagdo adequada. Sempre que possivel, esta situagao deve ser

alcancada através da utilizagdo de ventilagdo exaustora local e boa extragdo geral
do ar. Se estas medidas n&o forem suficientes para manter as concentragdes de
particulas e vapores de solventes abaixo dos limites de exposicao profissional (OEL
- Occupational Exposure Limits), deve ser utilizada protegdo adequada das vias
respiratorias.

: Usuarios sdo recomendados para considerar os Limites de Exposi¢do Ocupacional

nacional ou outros valores equivalentes.

Medidas de protecao individual

Medidas de Higiene

Protecao ocular/facial
Protecao da pele

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatoério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente
contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar
que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estao proximos
dos locais de trabalho.

: Utilize 6culos de seguranga para se proteger do respingo de liquidos.

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 6/13
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Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)

GCKO0470

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

Protecao das maos
luvas

Protecgéao do corpo

Outra protecgao da pele

Protecao respiratoria

Controlo da exposi¢cao
ambiental

: Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374.

Exposicéo de curta duragao menos de 10 minutos Continuo utilizar Luvas de nitrilo.

Long Term Exposure Derramamento / Para manipulagéo prolongada ou repetida,
utilize PE / Polietileno Laminado luvas > 8 horas (tempo de protecgéo) .

Nao existe nenhum material ou combinagédo de materiais de luvas que proporcione
uma resisténcia ilimitada a qualquer substancia quimica individual ou em qualquer
combinagao.

A duracao tem de ser maior do que o periodo de utilizagao final do produto.

As instrucdes e informagdes prestadas pelo fabricante das luvas acerca do seu uso,
armazenamento, manutengéo e substituicao tém de ser cumpridas.

As luvas devem ser substituidas regularmente e no caso de surgir algum sinal de
dano do material das luvas.

Assegurar-se sempre de que as luvas estdo isentas de defeitos e de que sédo
armazenadas e utilizadas correctamente.

O desempenho ou eficacia da luva pode ser reduzido por danos fisico-quimicos e
pela sua ma manutengéo.

As areas expostas da pele podem ser protegidas com uma barreira de creme, mas
este nao deve ser aplicado apds a exposicao ter ocorrido.

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este
produto é a mais adequada e toma em consideragao as suas condigdes
particulares de utilizacao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

: O pessoal deve utilizar vestuario anti-estatico de fibras naturais ou sintéticas

resistentes a temperaturas elevadas.

: O equipamento de protecao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de proteccao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

: Use um respirador filtrante de particulas que esteja devidamente ajustado e

obedega um padrao de aprovagao quando a taxa de risco indicar que isto
necessario. Recomendado: A2P2 (EN14387). A selec¢ao do aparelho de respiracao
deve ser baseada em niveis de exposi¢cdo conhecidos ou antecipados, nos perigos
do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiragédo seleccionado.

: N&o permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

Antes de utilizar este material, consulte o(s) Cenario(s) de Exposi¢ao, caso estejam incluidos, para a
utilizagao final especifica, medidas de controlo e consideragées adicionais de EPI. A informagédo contida
nesta ficha de dados de seguranga ndo constitui a avaliagao do proprio utilizador dos riscos no local de
trabalho, conforme exigido por outra legislagdo em matéria de satde e seguranga. As provisées dos
regulamentos nacionais em matéria de saude e segurancga aplicam-se a utilizagao deste produto durante a

laboragéo.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Estado fisico

Cor

Odor

Limiar olfativo

PH

Ponto de fusdo/ponto de
congelagao

Ponto de ebuli¢ao inicial e
intervalo de ebulicao

Ponto de inflamacéao

: Liquido.
Incolor.
: Pintura
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: Nao é aplicavel.
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

1 213°C

: Vaso fechado: >93.3°C

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 7/13
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Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade (sélido, gas)

Limite superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Pressao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade(s)
Solubilidade em agua
Coeficiente de parti¢do: n-
octanol/dgua

Temperatura de autoigni¢cao

: Mais lento que a fase de éter
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: LEL: 0.6% (Light Aliphatic Hydrocarbon)

UEL: 7% (Light Aliphatic Hydrocarbon)

: 0.0067 kPa[a 20°C]

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: 0.9603

: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.
: Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

: Nao disponivel (ndo testado).

Temperatura de decomposicdo : Nao relevante/aplicavel devido a natureza do produto.

Viscosidade : Cinematica (40°C): Nao é aplicavel.

Propriedades explosivas : Em condigbes normais de armazenamento e utilizagédo ndo ocorrem reacgoes
perigosas.

Propriedades comburentes : Em condicbes normais de armazenamento e utilizagcdo ndo ocorrem reacgoes
perigosas.

9.2 Outras informagdes
TDAA
Produto em aerossol
Calor de combustao

: Nao disponivel.

: 2.386 kJ/g

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade : Nao estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade

para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica : Estavel nas condigbes de armazenamento e manipulagao recomendadas (consulte

a Seccao 7).

10.3 Possibilidade de
reagobes perigosas

: N&o estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

Em condi¢bes normais de armazenamento e utilizacido nao ocorrem reacgoes
perigosas.

10.4 Condigées a evitar : Pode produzir produtos de decomposigao perigosos quando exposto a

temperaturas elevadas.

10.5 Materiais incompativeis : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reagdes exotérmicas

fortes: agentes oxidantes, Alcalis fortes, Acidos fortes.

10.6 Produtos de
decomposig¢ao perigosos

Consulte a Sec¢do 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM e a Secgédo 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/
PROTECCAO INDIVIDUAL para mais informagbes sobre o manuseamento e a proteccdo dos funciondrios.

: Os produtos de decomposigdo podem incluir os seguintes materiais: monéxido de
carbono, diéxido de carbono, fumaca, éxidos de nitrogénio.

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Versdo :1 8/13

revisao

Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao
Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECGAO 11: Informagcao toxicolégica

11.1 Informagobes sobre os efeitos toxicolégicos

N&o estéo disponiveis dados acerca da mistura em si. O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode
provocar a remogao da gordura natural da pele, resultando em dermatite de contacto ndo-alérgica e absorg¢éo

através da pele.
O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagdo e danos reversiveis.

Isto toma em consideragao, nos casos conhecidos, os efeitos retardados e imediatos, bem como os efeitos cronicos

dos componentes por exposigao de curta e longa duragao pelas vias de exposigao oral, dérmica e por inalagao,

assim como por contacto ocular.

Toxicidade aguda
Nenhuns dados disponiveis

Conclusdao/Resumo : Nao disponivel.

Estimativas da toxicidade aguda
Nenhuns dados disponiveis

Irritacdo/Corrosao

Conclusdao/Resumo : Nao disponivel.
Pele : Nao disponivel.
Olhos : Nao disponivel.
Respiratério : Nao disponivel.

Sensibilizacéo

Conclusdao/Resumo : Nao disponivel.
Pele : Nao disponivel.
Respiratdrio : Nao disponivel.

Mutagenicidade
Nenhuns dados disponiveis

Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Carcinogenicidade

Nenhuns dados disponiveis
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Toxicidade reprodutiva

Nenhuns dados disponiveis
Conclusao/Resumo : Nao disponivel.
Teratogenicidade

Nenhuns dados disponiveis
Conclusdo/Resumo : N&o disponivel.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT
Nenhuns dados disponiveis

Nenhuns dados disponiveis

Perigo de aspiragéo

Nome do Produto/Ingrediente Resultado
Gasoleo - ndo especificado PERIGO DE ASPIRAC@O - Categoria 1
Queroseno - ndo especificado PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
Absorgéao : Nao disponivel.
Distribuicao : Nao disponivel.
Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 9/13

revisao Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)

GCKO0470

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

Metabolismo
Eliminagao

Outras informacées

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1 Toxicidade

Nao estao disponiveis dados acerca da mistura em si.
Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

Procedimento utilizado para derivar a classificagdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/GHS]

Nome do Produto/ Resultado Espécies Exposicao
Ingrediente

Queroseno - néo Agudo. CL50 2200 ug/l Agua doce Peixe - Lepomis macrochirus 4 dias
especificado

Conclusdao/Resumo : Nao disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Conclusdo/Resumo

: Nao disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulacéao

Nenhuns dados disponiveis

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao
Solo/Agua (Koc)

Mobilidade

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

PBT
mPmB

12.6 Outros efeitos
adversos

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.

: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,

cursos de agua, fossas e esgoto.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto
Métodos de eliminagao

Residuo Perigoso

Catalogo de Residuos
Europeu (EWC)

: A geracgao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

eliminagao deste produto, solugcdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as
exigéncias de protegdo ambiental bem como uma legislagao para a eliminagao de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o
excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis através de uma empresa de
eliminagao de residuos autorizada. Os residuos ndo devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

: No.
: 080112

residuos de tintas e vernizes, ndo abrangidos em 08 01 11

Data de langamento/Data da
revisao

: 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 10/13

Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

Consideracées relativas
a eliminagao

Nao disponivel.

Embalagem
Métodos de eliminagao

Consideragoées relativas
a eliminagéao

Catalogo de Residuos
Europeu (EWC)

Precaugobes especiais

: Nao permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

Eliminar de acordo com as regulamentagdes federais, estaduais e locais aplicaveis.
Se este produto for misturado com outros residuos, o cddigo do residuo original
pode deixar de ser aplicavel e outro cédigo deve ser atribuido.

Para mais informagdes, contactar a autoridade local responsavel pelos residuos.

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragdo ou o aterro sanitario sé
devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

: Utilizando as informacdes proporcionadas nesta ficha de dados de seguranca,

devem ser obtidas recomendagdes junto da autoridade responsavel pelos residuos
acerca da classificacao dos recipientes vazios. Os recipientes vazios tém de ser
abatidos ou recondicionados. Eliminar os recipientes contaminados pelo produto,
de acordo com o local ou nacional disposi¢des legais.

E possivel reciclar. Assegurar que a embalagem esta completamente vazia antes
da reciclagem. Eliminar residuos nao curados da mesma forma que o préprio
produto. Artigos de plastico 15 01 02 - embalagens de metal 15 01 04 - misturas de
embalagens 15 01 06.

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaucdes de

seguranga devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em
contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numero ONU

Nao regulado.

Not regulated. Not regulated.

14.2 Designagao
oficial de
transporte da ONU

14.3 Classe(s) de
perigo de
transporte/
Etiqueta(s)

14.4 Grupo de -
embalagem

14.5 Perigos para |N&o.

o ambiente

No. No.

Informacao -
adicional

14.6 Precaugobes especiais
para o utilizador

14.7 Transporte a granel em
conformidade com
instrumentos IMO

: Transporte no interior das instalagées do utilizador: transporte sempre em

recipientes fechados, seguros e na posic¢ao vertical. Assegure-se de que as
pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou
derrame.

: Nao é aplicavel.

Nome de expedigado : Néao disponivel.
adequado
Tipo de navio

Categoria de polui¢cao

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

Data de langamento/Data da
revisao

: 06, Maio, 2021.

:Nenhuma Validagéao Versao :1 11/13

Anterior.
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Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

As descrigoes de envios multimodais sao fornecidas para fins informativos e ndao levam em consideragao os
tamanhos de recipientes. A presengca de uma descri¢cao de envio para um modo de transporte particular
(aéreo, maritimo, etc.) ndo indica que o produto esteja embalado de forma adequada para esse modo de
transporte. Todas as embalagens tém de ser analisadas em termos de adequagéao antes do envio e a
conformidade com os regulamentos aplicaveis é da responsabilidade exclusiva da pessoa que oferece o
produto para transporte. As pessoas que efectuam a carga e descarga de mercadorias perigosas tém de
receber formacao sobre todos os riscos resultantes das substancias e sobre todas as medidas a tomar em
situagoes de emergéncia.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacio

15.1 Regulamentacgaol/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XVII - Restrigoes : Nao é aplicavel.
aplicdveis ao fabrico, a
colocagdo no mercado e
a utilizagao de
determinadas
substancias perigosas,
misturas e artigos

Outras regulamentacdes da UE
Directiva Seveso
Este produto n&o é controlado pela Directiva Seveso.

Regulamentos Nacionais

Utilizacao industrial : Nao disponivel.
Nome do Produto/ Nome da listagem Nome na listagem Classificagido Observagoes
Ingrediente
destilados (petrdleo), leves |Limites de Exposicdo |queroseno/"jet fuels" | Carc. A3 -
tratados com hidrogénio Ocupacional de na forma de vapor
Portugal expresso em

hidrocarbonetos totais

15.2 Avaliagédo da : Nao foi efectuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.
segurancga quimica

SECGAO 16: Outras informagées

V Indicar as informagdes que foram alteradas em relagdo a versao anterior.

Abreviaturas e siglas : ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentacao para classificacéo, rotulagem e embalagem
[Regulamentagéo (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nivel Derivado de Efeito Minimo
DNEL = Nivel Derivado sem Efeito
EUH declaragao = CLP-declaragao de perigos especificos
PBT = Persistente, Bioacumulavel e Téxico
PNEC = Concentracgéo previsivel sem efeito
RRN = REACH Numero de Registro
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulavel

Principais referéncias : Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
bibliograficas e fontes de ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por
dados via terrestre

DPD = Directiva para Preparagdes Perigosas [1999/45/EC]

DSD = Directiva para Substancias Perigosas [67/548/EEC]

IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo
Regulamento da Comissao (UE) 2015/830

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 12/13
revisao Anterior.




Conforme regulamentacao (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SECGAO 16: Outras informagées

Directiva 2012/18/UE e respectivas alteracdes e adi¢cdes
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Directiva 2009/161/UE e respectivas alteragdes e adigbes
CEPE Guidelines

Classificagao Justificagao
Nao classificado.
Texto completo das : H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratérias.
declaragées H abreviadas EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicéo repetida.
Texto completo das : Asp. Tox. 1 PERIGO DE ASPIRACAO - Categoria 1
classificacdes [CLP/GHS]
Data de impressao : 06, Maio, 2021.
Data de langamento/ Data : 06, Maio, 2021.
da revisao
Data da edi¢ao anterior : Nenhuma Validagao Anterior.
If there is no previous validation date please contact your supplier for more
information.
Verséao 1

Observacio ao Leitor

Recomenda-se que cada cliente ou destinatario desta Ficha de Dados de Segurancga (FDS) a estude
cuidadosamente e consulte os recursos, que sejam necessarios ou adequados, para se consciencializar e
compreender os dados contidos nesta FDS e quaisquer perigos associados ao produto. Estas informagoées
sdo fornecidas de boa-fé e consideradas como rigorosas a data de entrada em vigor no presente documento.
No entanto, nao é dada qualquer garantia, expressa ou implicita. As informacgées apresentadas aqui aplicam-
se apenas ao produto enviado. O acrescento de qualquer material pode alterar a composicao, perigos e riscos
do produto. Os produtos ndo deverao ser reembalados, modificados ou tingidos, exceto conforme
especificamente instruido pela Sherwin-Williams, incluindo, mas nao se limitando, a incorporacao de
produtos que nao sejam da Sherwin-Williams ou utilizagao ou adicdo de produtos em propor¢ées ndao
especificadas pela Sherwin-Williams. Os requisitos legais estao sujeitos a alteracdo e podem ser diferentes
consoante os diversos locais e jurisdigées. O cliente/comprador/utilizador é responsavel por garantir que as
suas atividades cumprem todas as leis nacionais, federais, estatais, regionais ou locais. As condi¢bes de
utilizagao do produto nao estdao sob controlo do fabricante; o cliente/comprador/utilizador é responsavel por
determinar as condigbes necessdrias para a utilizagdo segura deste produto. O cliente/comprador/utilizador
néo deve utilizar o produto para qualquer outra finalidade que nao seja a mostrada na secg¢ao aplicavel desta
FDS sem consultar previamente o fornecedor e obter instru¢ées de manuseamento escritas. Devido a
proliferacao de fontes de informacao, tais como FDS especificas de fabricantes, o fabricante ndo pode ser
responsavel por FDS obtidas de qualquer outra fonte.

Data de langamento/Data da : 06, Maio, 2021. Data da edigao anterior : Nenhuma Validacao Versdo :1 13/13
revisao Anterior.




