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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Flux-Off

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Nedoporu¢ované zpusoby pouziti

Jen pro prliimyslové a komeréni pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma:

Nazev ulice:
Misto:

Telefon:

e-mail:

Internet:
Informacni oblast:

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé

situace:

ITW LLC & Co. KG

Munhlackerstrasse 149

D-75417 Muhlacker

++49(0)7041-96340 Fax:++49(0)7041-963429
info@itwcp.de

www.itwcp.de

Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in
Switzerland dial 145)

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number :
8448920111

Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1
406 43 43

Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer : +41 44 251 51 51

Italia : Centro Antiveleni, Roma - Numero di telefono : +39 06 305 4343
Espana : Instituto Nacional de Toxicologia - Teléfono : +34 91 562 04 20

Deutschland: ++49(0)7041-96340

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008
Kategorie nebezpedi:
Aerosol: Aerosol 1

Vazné poskozeni oci/podrazdéni ogi: Eye lIrrit. 2
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: STOT SE 3
Nebezpecény pro vodni prostfedi: Aquatic Chronic 2

Udaje o nebezpeénosti:
Extrémné hoflavy aerosol.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miize roztrhnout.
MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.

2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
n-Butyl-acetat Isopropanol aromatické uhlovodiky

Signalni slovo: Nebezpeci

Piktogramy:

Cislo revize: 1,19
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Standardni véty o nebezpecnosti
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H335 MUzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.
P410+P412 Chrante pred slune¢nim zafenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
P273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Zvlastni znac€eni u specialnich smési
EUHO066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smési
Nebezpecné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. |Eislo REACH
GHS klasifikace
Hydrocarbons, C9, aromatics 20-40%
918-668-5 | [01-2119455851-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl-alkohol 30-35%
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
123-86-4 n-butyl-acetat 15-20%
204-658-1 [607-025-00-1 |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066
109-87-5 Dimethoxymethane 5-10%
203-714-2 | [01-2119664781-31
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 5-10 %
203-539-1 | [01-2119457435-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336
124-38-9 Carbondioxide 5-10%
204-696-9 | |
Compressed gas; H280

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Cislo revize: 1,19

Cs
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4.1 Popis prvni pomoci

P¥i vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou
pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni, navod k pouziti nebo bezpeénostni list).

o v s

Pri styku s ktzi
PFi kontaktu s pokoZkou okamzité omyjte: Voda. Vyménit zméac&eny odév.
Pfi zasazeni o€i
Dostane-li se vdm produkt do oci, ihned vyplachnéte vodou otvefené ocni vicko po dobu nejméné 5 minut.
Potom se poradit s o¢nim Iékafem.
PFi poziti
PFi poziti ihned pit: Voda.

Zadné Udaje k dispozici
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho o$etieni
Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Oxid uhligity (CO2). Péna. Hasici prasek.
Nevhodna hasiva

Voda s pfisadou tenzida. Voda.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Hoflavy. Pary smichany se vzduchem miZou byt explozivni. Pfi zahfivani roste tlak, a hrozi nebezpedi
roztrzeni.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

Dalsi pokyny
Plyny/paru/mihu skropit vodnim postfikem. Kontaminovanou vodu na hasSeni sbirejte oddélené. Zamezit Uniku
do kanalizace a do vodnich toka.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Odstranit veSkeré zdroje vzniceni. Zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a
protichemicky ochranny odév.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Nebezpedéi exploze.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Zasazenou oblast vétrejte.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpecéné zachazeni
PFi oteviené manipulaci pouzivejte zafizeni s lokalnim odsavanim. Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Cislo revize: 1,19 CS Datum vydani: 04.11.2019
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Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte obal t€sné uzavieny na chladném misté. Uchovavejte mimo
dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Neskladujte spole€né s: Material, bohaty na kyslik, oxidujici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vla/cm? Kategorie Druh

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 73,17 270 PEL
149,05 550 NPK-P

123-86-4 Butylacetat: n-butylacetat 200,45 950 PEL
253,2 1200 NPK-P

124-38-9 Oxid uhlicity 5004 9000, PEL
25020 45000 NPK-P

67-63-0 iso-Propanol 203,5 500, PEL
407 1000 NPK-P

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
PFi oteviené manipulaci pouzivejte zafizeni s lokalnim odsavanim. Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly.
Hygienicka opatreni
Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout. Preventivni ochrana pokozky masti na ochranu pokozky. Po
ukonceni prace umyt ruce a obliCej. Nejezte a nepijte pfi pouzivani.
Ochrana oci a obliceje
Tésné pfiléhavé ochranné bryle.
Ochrana rukou
DIN EN 374 Ovéiené ochranné rukavice k noSeni: NBR (Nitrilkau€uk) Doporucuje se konzultovat s vyrobcem
chemickou stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti. NBR (Nitrilkau€uk)
Ochrana kuze
ochranny odév:
Ochrana dychacich organu

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Aerosol
Barva: bezbarvy
Zapach: charakteristicky

Informace o zménach fyzikalniho stavu

Cislo revize: 1,19 CSs Datum vydani: 04.11.2019



CRAMOLIN

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

ITWLLC & Co. KG

Datum revize: 09.10.2019

Flux-Off
Kéd produktu: 107

Strana 5z 8

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

Bod vzplanuti:
Meze vybusnosti - dolni:
Meze vybu$nosti - horni:
Zapalna teplota:
Tlak par:

(pfi 20 °C)
Hustota (pfi 20 °C):
Obsah rozpoustédel:

82,4°C
<0°C

1,2 objem. %
12 objem. %
270 °C

40 hPa

0,84 g/cm?
95%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Zadné udaje k dispozici
10.2 Chemicka stabilita
Z&dné udaje k dispozici

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Z&dné udaje k dispozici

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pred teplem. Nebezpeci pozaru.

10.5 Neslucitelné materialy
Zadné Udaje k dispozici

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Ziravost a drazdivost

Drazdi o€i. Po nadychani se: Podrazdéni plic. Kasel. dychaci potize. Po styku s pokozZkou: drazdivé.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Skodlivy pro vodni organismy, méiZze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé t&inky ve vodnim prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Likvidace podle ufednich predpisu.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE; Plyny v tlakovych nadobéch a vyfazené
chemikalie; Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halonl) obsahujici nebezpecéné latky; nebezpecny

odpad

Zpusob likvidace odpadu ¢i znecisténych obalt

150104  ODPADNI| OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etné& oddélené sbiraného

komunalniho obalového odpadu); Kovové obaly

Cislo revize: 1,19
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Vhodné metody odstraiiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obali
Nekontaminované a zbytku zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. S kontaminovanymi obaly
zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN éislo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro 2
prepravu:
Bezpec&nostni znacky: 21
Klasifikaéni kéd: 5F
Zvlastni opatfeni: 190 327 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L
Pfepravni kategorie: 2
Kod omezeni vijezdu do tunelu: D
Dalsi prislusné udaje (Pozemni pieprava)
EO
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 UN éislo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro 2
prepravu:
Bezpec€nostni znacky: 2.1
Klasifika&ni kod: 5F
Zvlastni opatreni: 190 327 344 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L
DalSi prislusné udaje (Vnitrozemska lodni preprava)
EO
Pfeprava po mofi (IMDG)
14.1 UN ¢islo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS
pro prepravu:
14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro 2
prepravu:
14.4 Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacky: 2, see SP63
Cislo revize: 1,19 CS Datum vydani: 04.11.2019
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Zvlastni opatfeni:

63, 190, 277, 327, 344, 959

Omezené mnozstvi (LQ): See SP277
EmS: F-D, S-U
DalSi prislusné udaje (Namorni doprava)
EO
Letecka pieprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN dislo: UN1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS, flammable
pro prepravu:
14.3 Tridal/tridy nebezpeénosti pro 2.1
prepravu:
Bezpec€nostni znacky: 2.1
Zvlastni opatfeni: A145 A167
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 30kg G
osobni dopravu):
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 75 kg
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 150 kg
Dalsi prislusné udaje (Letecka doprava)
EO
1Y203
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI ano

PROSTREDI:

Nebezpecna spoust:

Solvent Naphta Light

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Informace o predpisech EU

2004/42/ES (VOC):

6,45 % (54,18 g/l)

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

TFida ohrozeni vody (D):

2 - latka ohrozujici vody

ODDIL 16: Dalsi informace

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H222
H225
H226
H229
H280

Extrémné hoflavy aerosol.

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Hoflava kapalina a pary.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.

Cislo revize: 1,19

CSs Datum vydani: 04.11.2019
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H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 MUZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUHO066 Opakovana expozice miZze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

(Udaje o nebezpednych obsaZenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
pfedchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,19 CS Datum vydani: 04.11.2019



