SIEMENS

Datenblatt 3VA5340-5EF31-0AA0

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 400 Schaltvermdgensklasse M 35kA @ 480 V
3polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Uberlastschutz Ir=320A ...400A
Kurzschlussschutz 1i=5...10 x In ohne Anschluss

Produkt-Markenname SENTRON
Produkt-Bezeichnung Kompaktleistungsschalter
Produkt-Bezeichnung / gemaR UL-File MJAS
Ausfiihrung des Produkts Anlagenschutz
Ausfiihrung des Lastschalters / gemaR UL 489 / Heating, Air Ja
Conditioning, and Refrigeration-Leistungsschalter (HACR Typ)

Ausflihrung des Lastschalters / gemaR UL 489 / High-Intensity- Nein
Discharge-Leistungsschalter (HID Typ)

Ausflihrung des Lastschalters / geman UL 489 / Switching Duty- Nein
Leistungsschalter (SWD Typ)

Ausfiihrung des Uberstromauslésers TM240
Schutzfunktion des Uberstromauslésers LI

Polzahl &

Allgemeine technische Daten

Isolationsspannung / Bemessungswert 800 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert 500 V
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert 690 V
Verlustleistung [W] / maximal 92 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei 30,73 W
warmem Betriebszustand / je Pol
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch 20 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1/ bei 380/415 6 000
\Y
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1/ bei 690 V 3 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei 480 V 6 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei 600 V 3000
Produkteigenschaft / fur Nullleiter / auf-/nachristbar / Nein
Kurzschluss- und Uberlastschutz
Produktfunktion

o Kommunikationsfunktion Nein

e sonstige Messfunktion Nein
Nettogewicht pro ME 4,758 kg

Kennzeichnung / gemaf UL 489 / 100 % rated breaker Nein
Betriebsstrom
e bei 40 °C 400 A
e bei 45 °C 392 A
e bei 50 °C 384 A
e bei 55 °C 375 A
e bei 60 °C 367 A
e bei 65 °C 359 A
e bei 70 °C 351 A
Schaltvermbgensklasse des Leistungsschalters M
Ausschaltvermdgen Grenzkurzschlussstrom (Icu)
e bei 240 V 85 kA
e bei 415V 55 kA
e bei 690 V 7 kA
Ausschaltvermdgen Betriebskurzschlussstrom (Ics)
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e bei 240 V
e bei 415V
e bei 690 V
Einschaltvermdgen Kurzschlussstrom (lcm)
e bei 240 V
e bei 415V
e bei 690 V
Ausflihrung des Kurzschlussschutzes

85 kA
55 kA
5 kA

187 kA
121 kKA
11,9 kKA

fur Schaltleistungswerte in DC-Netzen siehe Kompaktleistungsschalter 3VA
Geratehandbuch; link zu finden unter Service & Support im letzten Kapitel

Schaltvermégen gemaR UL 489
Ausschaltvermégen Strom
e bei 240 V
e bei 480 V
e bei 600 V
Einstellbare Parameter

85 kA
35 kA
18 kA

einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (Ir) / des L-Ausldsers /
bei 12t-Kennlinie

e minimal
e maximal

einstellbarer Ansprechwert Verzogerungszeit (tr) / bei L-
Auslésung / bei 12t-Kennlinie

e minimal
e maximal

einstellbarer Ansprechwert Einstellstrom (li) / bei I-Auslésung
e minimal
e maximal

einstellbarer Einstellstrom (InN) / bei N-Auslésung
e minimal
e maximal

Produktfunktion / Erdschlussschutz

Mechanischer Aufbau

320 A
400 A

1s
1s

2000 A
4000 A

Produktbestandteil
e Unterspannungsausloser
e Spannungsausléser
e Ausgeldstmelder

Héhe [in]

Héhe

Breite [in]

Breite

Tiefe [in]

Tiefe

Anschliisse

Nein
Nein
Nein
9,76 in
248 mm
5,43 in
138 mm
4,33 in
110 mm

Anordnung des elektrischen Anschlusses / fiir Hauptstromkreis
Ausflihrung des elektrischen Anschlusses / fiir Hauptstromkreis
Hilfsstromkreis

ohne Anschluss
ohne

Anzahl der Wechsler / fur Hilfskontakte

Produkterweiterung / optional / Motorantrieb

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP / frontseitig
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb / minimal
e wahrend Betrieb / maximal
e wahrend Lagerung / minimal
e wahrend Lagerung / maximal
Referenzkennzeichen / gemaR IEC 81346-2:2009

1P40

-25°C
70 °C
-40 °C
80 °C

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

3VA53405EF310AA0
Seite 2/6

30.01.2026

Anderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



was YK
UK« ® ®

€ee EG-Knnf, uL uL

Priifbescheinigun-
gen

Sonstige Typprifbescheinigung
& Q [ Werkszeugnis
— O
VDE RCM
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Maritime Anwendung Sonstige Umwelt

Bestatigung Sonstige Umweltbestatigung

ABS

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA5340-5EF31-0AAQ
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA5340-5EF31-0AAQ

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=3VA5340-5EF31-0AAQ
CAXx-Online-Generator

https://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Kennlinien

https://curves.simaris.siemens.com/curves/3VA5340-5EF31-0AAQ
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=439&ci=5728&cao=5660
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA5340-5EF31-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA5340-5EF31-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA5340-5EF31-0AA0
https://www.siemens.com/cax
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3VA5340-5EF31-0AA0
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_48625
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_37574
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letzte Anderung: 11.08.2025 @
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_42238
https://www.automation.siemens.com/bilddb/interfaces/InterfaceImageDB.asmx/GetImageVariantByMLFB?interfaceuserid=TED&objecttype=60&imagevariantid=73&articlenumber=3VA53405EF310AA0&lang=de,XX
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3VA53405EF310AA0
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