
製   品   仕   様   書 

 

５段 ＬＥ－５０１Ｐ ＬＥ－５０２Ｐ 

４段 ＬＥ－４０１Ｐ ＬＥ－４０２Ｐ 

３段 ＬＥ－３０１Ｐ ＬＥ－３０２Ｐ 

２段 ＬＥ－２０１Ｐ ＬＥ－２０２Ｐ 

機 種 名 

１段 ＬＥ－１０１Ｐ ＬＥ－１０２Ｐ 

定 格 電 圧 AC/DC 12V (50/60Hz) AC/DC 24V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

定 格 消 費 電 力 ＬＥＤユニット１段あたり：0.6W 

ＬＥＤユニット１段あたり 

  赤 黄 緑 青 白 

標 準 50.0mA 40.0mA 44.0mA 40.0mA 
12V 

最 大 71.9mA 66.2mA 52.6mA 58.8mA 54.4mA 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 

定格消費電流 

(信号線電流) 

24V 
最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 IP23 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

耐 圧 電源充電部と非充電金属部間 AC500V にて 1分間 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

1段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.64kg 0.69kg 0.74kg 0.79kg 0.84kg 

Ｎｏ.ＬＥ－.０２Ｐ－ＰＤＦＣ－１／２  

・この製品は EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。 

・この製品は UL 規格認定品です。(UL508、FILE No.215660) 

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５段 ＬＥ－５０１ＦＢＰ ＬＥ－５０２ＦＢＰ 

４段 ＬＥ－４０１ＦＢＰ ＬＥ－４０２ＦＢＰ 

３段 ＬＥ－３０１ＦＢＰ ＬＥ－３０２ＦＢＰ 

２段 ＬＥ－２０１ＦＢＰ ＬＥ－２０２ＦＢＰ 

機 種 名 

１段 ＬＥ－１０１ＦＢＰ ＬＥ－１０２ＦＢＰ 

定 格 電 圧 AC/DC 12V (50/60Hz) AC/DC 24V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

ＬＥＤユニット１段あたり：0.6W 
定 格 消 費 電 力 

ブザー：0.5W ブザー：1.0W 

ＬＥＤユニット１段あたり 

  赤 黄 緑 青 白 
ブザー 

標 準 50.0mA 40.0mA 44.0mA 40.0mA 
12V 

最 大 71.9mA 66.2mA 52.6mA 58.8mA 54.4mA 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 

定格消費電流 

(信号線電流) 

24V 
最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

標準：40.0mA

最大：50.0mA

(突入電流:250mA)

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 IP23 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

耐 圧 電源充電部と非充電金属部間 AC500V にて 1分間 

点 滅 回 数 60±12 回/分 

音圧レベル 

調整可能 

最大 80dB 以上／最小 70dB 以下

(ブザー開口部方向/1m/A 特性)

調整可能 

最大 85dB 以上／最小 70dB 以下 

(ブザー開口部方向/1m/A 特性) 
ブ ザ ー 

音 色 ブザー１：ピピピピ ／ ブザー２：ピ－ピ－ピ－ 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

１段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.64kg 0.69kg 0.74kg 0.79kg 0.84kg 

Ｎｏ.ＬＥ－.０２ＦＢＰ－ＰＤＦＣ－１／２  

・この製品は EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。 

・この製品は UL 規格認定品です。(UL508、FILE No.215660) 

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５ 段 ＬＥ－５１０Ｐ ＬＥ－５２０Ｐ 

４ 段 ＬＥ－４１０Ｐ ＬＥ－４２０Ｐ 

３ 段 ＬＥ－３１０Ｐ ＬＥ－３２０Ｐ 

２ 段 ＬＥ－２１０Ｐ ＬＥ－２２０Ｐ 

機 種 名 

１ 段 ＬＥ－１１０Ｐ ＬＥ－１２０Ｐ 

定 格 電 圧 AC 100V (50/60Hz) AC 220V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

ＬＥＤユニット１段あたり 

赤 黄 緑 青 白 

1.0W 0.8W 
定 格 消 費 電 力 

待機時：3.5W（本体消費電力） 

ＬＥＤユニット１段あたり 

 赤 黄 緑 青 白 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 
信 号 線 電 流 

最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 IP23 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて 1分間 
耐 圧 

AC1000V AC1500V 

赤 黄 緑 青 白 

光 度 
180mcd 以上 400mcd 以上

1000mcd 以

上 
350mcd 以上 850mcd 以上

１段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.78kg 0.83kg 0.88kg 0.93kg 0.98kg 

Ｎｏ.ＬＥ－３１０Ｐ－ＰＤＦＨ－１／２  

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５ 段 ＬＥ－５１０ＦＢＰ ＬＥ－５２０ＦＢＰ 

４ 段 ＬＥ－４１０ＦＢＰ ＬＥ－４２０ＦＢＰ 

３ 段 ＬＥ－３１０ＦＢＰ ＬＥ－３２０ＦＢＰ 

２ 段 ＬＥ－２１０ＦＢＰ ＬＥ－２２０ＦＢＰ 

機 種 名 

１ 段 ＬＥ－１１０ＦＢＰ ＬＥ－１２０ＦＢＰ 

定 格 電 圧 AC 100V (50/60Hz) AC 220V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

ＬＥＤユニット１段あたり 

赤 黄 緑 青 白 
ブザー 

1.0W 0.8W 1.2W 
定 格 消 費 電 力 

待機時：3.5W（本体消費電力） 

ＬＥＤユニット１段あたり 

 赤 黄 緑 青 白 
ブザー 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 信 号 線 電 流 

最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

標準：40.0mA

最大：50.0mA

(突入電流:250mA)

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 IP23 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて 1分間 
耐 圧 

AC1000V AC1500V 

点 滅 回 数 60±12 回/分 

音圧レベル 
調整可能 最大 85dB 以上／最小 70dB 以下 

(ブザー開口部方向/1m/A 特性) ブ ザ ー 

音 色 ブザー１：ピピピピ ／ ブザー２：ピ－ピ－ピ－ 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

１段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.78kg 0.83kg 0.88kg 0.93kg 0.98kg 

Ｎｏ.ＬＥ－３１０ＦＢＰ－ＰＤＦＡ－１／２  

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５段 ＬＥ－５０１Ｗ ＬＥ－５０２Ｗ 

４段 ＬＥ－４０１Ｗ ＬＥ－４０２Ｗ 

３段 ＬＥ－３０１Ｗ ＬＥ－３０２Ｗ 

２段 ＬＥ－２０１Ｗ ＬＥ－２０２Ｗ 

機 種 名 

１段 ＬＥ－１０１Ｗ ＬＥ－１０２Ｗ 

定 格 電 圧 AC/DC 12V (50/60Hz) AC/DC 24V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

定 格 消 費 電 力 ＬＥＤユニット１段あたり：0.6W 

ＬＥＤユニット１段あたり 

  赤 黄 緑 青 白 

標 準 50.0mA 40.0mA 44.0mA 40.0mA 
12V 

最 大 71.9mA 66.2mA 52.6mA 58.8mA 54.4mA 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 

定格消費電流 

(信号線電流) 

24V 
最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 
IP54 

（但し、正方向にて平面へ直取付け時に限る。） 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

耐 圧 電源充電部と非充電金属部間 AC500V にて 1分間 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

1段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.26kg 0.31kg 0.36kg 0.41kg 0.46kg 

Ｎｏ.ＬＥ－.０２Ｗ－ＰＤＦＢ－１／２  

・この製品は EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。 

・この製品は UL 規格認定品です。(UL508、FILE No.215660) 

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５段 ＬＥ－５０１ＦＢＷ ＬＥ－５０２ＦＢＷ 

４段 ＬＥ－４０１ＦＢＷ ＬＥ－４０２ＦＢＷ 

３段 ＬＥ－３０１ＦＢＷ ＬＥ－３０２ＦＢＷ 

２段 ＬＥ－２０１ＦＢＷ ＬＥ－２０２ＦＢＷ 

機 種 名 

１段 ＬＥ－１０１ＦＢＷ ＬＥ－１０２ＦＢＷ 

定 格 電 圧 AC/DC 12V (50/60Hz) AC/DC 24V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

ＬＥＤユニット１段あたり：0.6W 
定 格 消 費 電 力 

ブザー：0.5W ブザー：1.0W 

ＬＥＤユニット１段あたり 

  赤 黄 緑 青 白 
ブザー 

標 準 50.0mA 40.0mA 44.0mA 40.0mA 
12V 

最 大 71.9mA 66.2mA 52.6mA 58.8mA 54.4mA 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 

定格消費電流 

(信号線電流) 

24V 
最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

標準：40.0mA

最大：50.0mA

(突入電流:250mA)

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 
IP54 

（但し、正方向にて平面へ直取付け時に限る。） 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500 メガにて 1MΩ以上 

耐 圧 電源充電部と非充電金属部間 AC500V にて 1分間 

点 滅 回 数 60±12 回/分 

音圧レベル 

調整可能 

最大 80dB 以上／最小 70dB 以下 

(ブザー開口部方向/1m/A 特性) 
ブ ザ ー 

音 色 ブザー１：ピピピピ ／ ブザー２：ピ－ピ－ピ－ 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

１段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.26kg 0.31kg 0.36kg 0.41kg 0.46kg 

Ｎｏ.ＬＥ－.０２ＦＢＷ－ＰＤＦＢ－１／２  

・この製品は EN 規格に適合しており、CE マーキングを表示しています。 

・この製品は UL 規格認定品です。(UL508、FILE No.215660) 

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５ 段 ＬＥ－５１０Ｗ ＬＥ－５２０Ｗ 

４ 段 ＬＥ－４１０Ｗ ＬＥ－４２０Ｗ 

３ 段 ＬＥ－３１０Ｗ ＬＥ－３２０Ｗ 

２ 段 ＬＥ－２１０Ｗ ＬＥ－２２０Ｗ 

機 種 名 

１ 段 ＬＥ－１１０Ｗ ＬＥ－１２０Ｗ 

定 格 電 圧 AC 100V (50/60Hz) AC 220V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

ＬＥＤユニット１段あたり 

赤 黄 緑 青 白 

1.0W 0.8W 
定 格 消 費 電 力 

待機時：3.5W（本体消費電力） 

ＬＥＤユニット１段あたり 

 赤 黄 緑 青 白 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 
信 号 線 電 流 

最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 
IP54 

（但し、正方向にて平面へ直取付時に限る。） 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて 1分間 
耐 圧 

AC1000V AC1500V 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

１段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.40kg 0.45kg 0.50kg 0.55kg 0.60kg 

Ｎｏ.ＬＥ－３１０Ｗ－ＰＤＦＨ－１／２ 

・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 





製   品   仕   様   書 

 

５ 段 ＬＥ－５１０ＦＢＷ ＬＥ－５２０ＦＢＷ 

４ 段 ＬＥ－４１０ＦＢＷ ＬＥ－４２０ＦＢＷ 

３ 段 ＬＥ－３１０ＦＢＷ ＬＥ－３２０ＦＢＷ 

２ 段 ＬＥ－２１０ＦＢＷ ＬＥ－２２０ＦＢＷ 

機 種 名 

１ 段 ＬＥ－１１０ＦＢＷ ＬＥ－１２０ＦＢＷ 

定 格 電 圧 AC 100V (50/60Hz) AC 220V (50/60Hz) 

使 用 電 圧 範 囲 定格電圧±10% 

ＬＥＤユニット１段あたり 

赤 黄 緑 青 白 
ブザー 

1.0W 0.8W 1.2W 
定 格 消 費 電 力 

待機時：3.5W（本体消費電力） 

ＬＥＤユニット１段あたり 

 赤 黄 緑 青 白 
ブザー 

標 準 25.0mA 20.0mA 22.0mA 20.0mA 信 号 線 電 流 

最 大 31.3mA 33.2mA 25.0mA 23.6mA 

標準：40.0mA

最大：50.0mA

(突入電流:250mA)

使 用 温 度 範 囲 

（ 相 対 湿 度 ） 

-10℃ ～ +55℃ 

(90%RH 以下) 

場 所 屋内専用 
取 付 指 定 

方 向 正方向のみ 

保 護 特 性 
IP54 

（但し、正方向にて平面へ直取付時に限る。） 

耐 振 動 性 19.6 m/s2 (JIS C 0911-1984(30Hz) 合格) 

絶 縁 抵 抗 電源充電部と非充電金属部間 DC500V メガにて 1MΩ以上 

電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて 1分間 
耐 圧 

AC1000V AC1500V 

点 滅 回 数 60±12 回/分 

音圧レベル 
調整可能 最大 85dB 以上／最小 70dB 以下 

(ブザー開口部方向/1m/A 特性) ブ ザ ー 

音 色 ブザー１：ピピピピ ／ ブザー２：ピ－ピ－ピ－ 

赤 黄 緑 青 白 
光 度 

180mcd 以上 400mcd 以上 1000mcd以上 350mcd 以上 850mcd 以上

１段 ２段 ３段 ４段 ５段 質 量 

（公差：±10%） 0.40kg 0.45kg 0.50kg 0.55kg 0.60kg 
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・この製品は RoHS 指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。 

 

 




