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RS PRO IFG8216A 
Funktionsgenerator und 

Zähler 3 MHz (Sinuswelle) 

RS Best.-Nr. 123-3554   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Signalform-Sinus, 
Dreieck, Rechteck, 
Rampe, TTL, Und 
CMOS-Ausgang 

 

• Variable DC-Offset-
Steuerung 

 

• Integrierter 6-
stelliger Zähler mit 
INT/EXT-Funktion 
bis zu 150 MHz 

 

• 0,3 Hz ∼ 3 MHz und 

0,5 Hz ∼ 5-MHz-
Frequenzbereiche in 
dieser Serie von 
Funktionsgeneratore
n erhältlich 

 

• Externe 
spannungsgesteuert
e Frequenzfunktion 
(VCF) 

 

• Arbeitszyklussteuer
ung mit 
Signalinversion 

 
 

MERKMALE 
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RS PRO RS PRO bietet eine Reihe von hochwertigen und benutzerfreundlichen 

Funktionsgeneratoren. Diese Funktionsgeneratoren wurden nach Industriestandards hergestellt 

und sind stabile, verzerrungsarme Instrumente, die Signale im Frequenzbereich von bis zu 3 MHz 

erzeugen. Der Zähler kann zur Messung und Anzeige der Frequenz eines externen Signals von bis 

zu 150 MHz umgeschaltet werden 

 

 

 

 

 

 

Serie Serie GFG-8200A 

Modellnummer IFG8216A 

Signalformtypen 
Sinus, Dreieck, Rechteck, Rampe, TTL, Und CMOS-
Ausgang 

Anzeigetyp 6-stellige LED-Anzeige 

Frequenzbereich (Rechteck-, Impuls- 
und Arbiträrsignalform) 

0,3 Hz ~ 3 MHz (7-Bereich) 

Zeitbasisgenauigkeit ±10ppm 

Eingangsimpedanz 1 MΩ (Frequenzzähler), 1 kΩ (VCF) 

TTL-Ausgangspegel ≥3 V Pk-Pk 

CMOS-Ausgangspegel 4 → 14,5 V Pk-Pk 

Dämpfung -20dB 

Digitale Frequenz Ja 

Digitale Amplitude und Offset Ja 

Interne Linear- und 
Protokollschleifarbeiten 

Ja 

Variable Abtabis Ja 

Interne und externe 
Amplitudenmodulation 

Ja 
 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Signaltyp Bereich 

Sinus 0,3Hz - 3MHz 

Vierkant 0,3Hz - 3MHz 

Rampe (dreieckig) 0,3Hz ~ 100kHz 

 

 

 

Harmonische Verzerrung <=1%, 0,3Hz ~ 200kHz 

  

 

 

Anstiegs-/Abfallzeit ≤ 100 ns bei maximaler Ausgangsleistung (bei 50 Last 

Symmetrie ±2%, 0,3Hz ~ 100kHz 

 

 

 

Parameter Am FM 

Modulierende 
Frequenz 

400 Hz (INT), DC ~ 1 MHz EXT 400 Hz (INT), DC ~ 20 kHz (EXT) 

Trägerformen Sinus, Rechteck, Dreieck Sinus, Rechteck, Dreieck 

Tiefe 0 % bis 100,0 % - 

Abweichung - 0 - +/-5% 
 

 

 

Signalformen Sinus, Rechteck, Dreieck 

Typ Linear oder logarithmisch 

Abtastzeit 0,5 Sek. ~ 30 Sek. einstellbar 

 

 

Bereich 0,3 Hz ~ 3 MHz (5 Hz ~ 150 MHz EXT) 

Genauigkeit Zeitbasisgenauigkeit ±1 Zählwert 

Zeitbasis ±20 ppm (23 ±5) nach 30 Minuten Aufwärmzeit 

Auflösung 100 nHz für 1 Hz, 0,1 Hz für 100 MHz 

Eingangsimpedanz 1 mOhm/150 pf 

Empfindlichkeit 35 mV eff bis 30 V ms (5 Hz~150 MHz) 

Frequenzeigenschaften 

Sinuswelleneigenschaften 

Rechteckwelleneigenschafte

n 

Modulationseigenschaften 

Sweep-Eigenschaften 

Frequenzzähler 



Funktionsgeneratoren und Zähler 

Seite 4Von 6 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

  

 

 

Eingangsspannung AC115V, 230V 

Steckertyp UK 
 

 

 

Abmessungen 251mm x 291mm x 251mm 

Breite 291mm 

Länge 251mm 

Höhe 251mm 

Gewicht 2,4kg 
 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C. 

 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE 

 

  

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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