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Led rot/red

Technische Daten/

technical data

Chemie/

chemistry

Zellenzahl/

no. of cells

ladbare Kapazitit/

loadable capacity
Eingangsspannung/

input voltage
Eingangs—Schutz/

primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Aus?on sspannung im Leerlauf/
no foad output voltage
Nennausgangsspannung,/
nominal ‘output voltage
Ladestram/

charge current
LadeschluBspannung/

charge end voltage
Wiedereinschaltspannung/
restart voltage

Riickstrom ohne NetZS{)onnung/
reverse current without AC
Ausgangs—Schutz/
secondary electrical protection
Akku—Vollerkennung,/

battery full detection
Sicherheitstimer/

safety timer
Spannungsfestigkeit/

eféctr'\c strenqt%
Schutzklasse/

protection class
Betriebstempemtur/
operating temperature
Lagertemperatur/

storage temperature

. Steckerladegerit/

plug—in charger

+ Li=lon

1 Zelle/ cell

: min. 250mAh

max. 4200mAh
100—-240VAC £10% / 50/60Hz
switch—mode

. Glassicherun: \ F2a/

glas fuse F.

. ca./ approx. 1W

. ca./ approx. 4W

. ca./ approx. 4.8VDC

¢ 3VDC (1 Zelle/ cell)
. 250mA +10% — (continuous charge current)
: 42VDC £2%
1 < 4.00VDC

© < 20uA bei/ at 4.2V
: gegen Kurzschlug/

against short circuit

: max. voltage

24hrs +15%

. 4 kV Eingang/Ausgang

primary/secondary

0°C..+40°C

1 =25C.+70C

Nettogewicht,

net wgeight /
Gehduse/

case

Gehdusematerial /
case material
Schutzart

case profection
Ty{)enschi\d Vorderseite/
ratingplate front
Tys}enschi\d Riickseite /
ratingplate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals

Normen,/

standards

Anzeigen/
indicators

M/scale: 2:1
AN ]
Li-lon Charger
Art. Nr. 7266077
Model: CH4225UK
Input: 100V-240V~50Hz 4W
Output 3,7V = 1.05VA

Bla;

ce

g datecode: [WWYY|

sticker with datecode

TOXXXg

: Steckergehduse, schwarz, Typ xx/

plug—in~housing, black, type xx
: ABS plastic

c P20

: schwarzer Aufkleber mit weiBer Bedruckung/

black label with white printing

. CE

: IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335—2-29

Rundleitung schwarz 1,8m +10cm lang/
roundcable black length 1.8m £10cm

: LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei Ladeende/
LED red lights during charge, switch off at charge end
LED rot blinkt bei Fehler oder bei Abschaltung durch Timer/
LED red flashes during error or after cut off through timer

Hohlstecker/ 82,5x#5,5x14,5mm
hollowplug

Verwendungsbereich/Applicaton range

fir Anfrage/for inquiry CH4225UK

Zul. Abweichung/ |Oberflache/
Allowable deviation |Surface

Mafstab/Scale 11

‘GewwthT/We\ghT

Werkstoff/Work material, Modell-Nr

2008 |Datun/Dafe|Name Zeichnungsname/Drawing name
Beartetet! 1111, | JE .. .
Steckerladegerdt/ plug—in charger
V1 | nameplate changed 27.04.09 | JE
VO | sticker on nameplate added |18.12.08 | JE 4)2\/ / 250mA
VO | hollowplug dim. chanqed [12.12.08 | JE Zeichnungsnummer /Drawing number Blatt/
V0| housing corrected 11.12.08 | JE I\@H_' Arfkelnummer/Parf number 9594004 Sh?er
VO | ——— 11.11.08 | JE
Version| Anderung/Change Datun/Date Name |Ursprung/Origin ProjQENO05T-07-DEAD! | Ersatz fiir/Replaced by \Ersatzdumh/ﬂep\a(ememMrnuqh




