Schalldampfer
U-1/8-B
Teilenummer: 6841

% Kernprogramm

zur Gerauschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entliiftungsanschliissen von Pneumatikkomponenten.

Datenblatt

FESTO

Merkmal Wert
Einbaulage beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich 0...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphare 1.340 |/min

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

Gedlter Betrieb moglich

Korrosionsbestédndigkeitsklasse KBK

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Schalldruckpegel 74 dB(A)
Umgebungstemperatur -10...70°C
Produktgewicht 8¢
Pneumatischer Anschluss G1/8
Werkstoff Dampfereinsatz PE
Werkstoff Einschraubzapfen Aluminium

Werkstoffhinweis Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform
Werkstoff Gehduse Aluminium
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