SIEMENS

Datenblatt 3SE5000-0AA62-1AJ0

Langenverstellbarer Schwenkhebel fiir Positionsschalter 3SE51/52
Edelstahlhebel 100 mm lang Formschluss (Rasterbohrung)
Kunststoffrolle 19 mm funktionsfahig bei -40 °C

-
L
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Hebel fir Schwenkantrieb
Produkttyp-Bezeichnung 3SE5
Produktfunktion
® Zwangsoffnung Ja
Schockfestigkeit
® gemal IEC 60068-2-27 30g/11 ms
e fiir Bahnanwendungen gemaf DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit
® gemaf IEC 60068-2-6 0,35 mm / 5g

e fiir Bahnanwendungen gemaf DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)

® typisch 15 000 000
Wirkprinzip mechanisch

Ausflihrung der Schnittstelle fiir sicherheitsgerichtete ohne
Kommunikation
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Beschichtung des Geh&uses sonstige

Ausfiihrung des Betdtigungselements Schwenkhebel verstellbar, Edelstahlhebel Iangenverstellbar mit
Rastung, Kunststoffrolle 19 mm

Form des Schalterkopfes Rolle

AuBendurchmesser des Schalterkopfes 19 mm

Kommunikation/ Protokoll

Ausfiihrung der Schnittstelle ohne
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb -40 ... +85 °C
e wahrend Lagerung -40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub ohne

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig

Befestigungsart Schraubbefestigung

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung Priifoescheini-  Sonstige
gungen

Typprifbescheini- Bestatigungen

: . Ke
SP “ gung/Werkszeugnis
CSA UR

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA62-1AJO

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AA62-1AJO

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA62-1AJ0&lang=de
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Anderungen vorbehalten
Seite 2/3 07.06.2019 © Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=508&cao=603
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA62-1AJ0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AA62-1AJ0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AA62-1AJ0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA62-1AJ0&lang=de
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