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@ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec
d’autres composants Excelon 72.

@ Cuve a démontage rapide par systéme quart de tour
avec cran de sécurité qui rend le démontage
impossible sous pression.

C_ Cuve métallique avec indicateur de niveau
prismatique (en option).

@ Densité d’huile constante en brouillard ou micro-
brouillard quelques soient les variations de débit de
I'installation grace au systéme de régulation interne.

® Dome transparent permettant de visualiser le taux de
lubrification.

@ Verrouillage du réglage possible.

Micro-brouillard : pour circuits longs et complexes. Ce
lubrificateur est particuliérement congu pour lubrifier des machines
comprenant de nombreux appareils pneumatiques ou de
Poutillage rotatif rapide. )

Brouillard d’huile : pour circuits courts et simples. Ce
lubrificateur est particuliérement congu pour lubrifier les outils
pneumatiques, vérins et autres appareils & cadence lente.

Caractéristiques techniques
Fluide :

Air comprimé.
Pression d’alimentation maxi :

Cuve transparente 1000 kPa (10 bar)

Cuve métallique 1700 kPa (17 bar)
Température d'utilisation :

Cuve transparente -20°C* a +50°C

Cuve métallique -20°C* a +65°C

* Pour température inférieure & +2°C, nous consulter.
Capacité de la cuve :

Standard 56 mi, Cuve longue 65 ml

Débit d’amorgage a 630 kPa (6,3 bar) :
Brouillard d’huile 0,47 dm3/s
Micro-brouitlard 0,94 dm?3/s

Débit maxi pour une pression primaire de 630 kPa (6,3 bar) et
une perte de charge de 50 kPa (0,5 bar) :
24 dm?/s

Matériaux :
Corps en zamak. Cuve transparente en polycarbonate. Cuve
métallique en zamak avec niveau visible en grilamide. Déme de
visualisation en nylon transparent.Joints en néopréne et nitrile.

L72M, L72C

EXCELON® Série 72
Lubrificateurs a micro-brouillard
et a brouillard d’huile

G1/4 et G3/8
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Pour commander

Pour un appareil standard, indiquer la référence
sélectionnée dans le tableau au verso.

Pour un appareil non standard remplacer les

caractéres de la référence suivant les
indications des modéles en option.

Symboles ISO
Sans Avec
purge purge
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Modeéles standard

Caractéristiques de débit
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Type Orifices Cuve Poids (kg) A
Transparente Métallique
Micro-broviliard G1/4 L72M-2GP-ETN | L72M-2GP-EON | 0,49 L72C Brouillard d'huile Orifices G1/4
G3/8 L72M-36P-ETN__ | L72M-3GP-EDN | 0,49 4 B LR
Bmu_illard G1/4 L72C-2GP-ETN | L72C-2GP-EDN {049 = .
d'huile 63/8 L72C-3GP-ETN | L72C-3GP-EDN__| 0,49 & 08—~ — —
w Pression d'entrée (bar) 25 4 6,3 8
Options g 10
Pour modeles avec robinet de purge, remplacer le 82me caractére ‘E’ par ‘Q". 04— o 1
Pour moddles avec cuve transparente longue, remplacer le 92me caractére ‘T' par ‘L. w
Bagues de condamnation du réglage » u
Référence (10 piéces) : 4050-89 B o2 ——
Piéces détachées 12
o T T T T T ——
Désignation Type Référence (i 5 10 15 20 25
Jeu de joints Pour tous modéles 4382-500 DEBIT (dm’/s)
Dimensions Equerre de fixation
Cuve métallique Cuve transparente Cuve transparente 42
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* Espace a réserver pour démonter

la cuve
Accessoires
Am
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Vanne

Quikclamp® d'isolement
Equerre de fixation Quikclamp® avec fixation murale Manostat Bloc de dérivation Embout de raccordement | 2/2 - T72B 3/2 - T72T
4224-50 4214-51 4214-52 4246-52 G 1/4: 4216-52 G 1/4: 4215-08 G 1/4 :T72B-2GA-PIN

- G 1/4 :T72T-2GA-PIN
G 3/8: 4215-09 G 3/8 :T72T-3GA-PIN

Les informations techniques contenues dans nos notices et dans notre catalogue ne sont données qu'a titre indicatif et ne §auraient impliquer une garantie quelconque de notre part vis-a-vis

de conditions d'utilisation qui n’auraient pas fait l'objet d'une étude de nos Services Technigues.

Travaillant continuellement au perfectionnement de nos appareils, nous nous réservens le droit de modifier leurs caractéristiques et leurs dimensions sans préavis.




