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spitzer Kopf ohne Wate (26821) 115 mm Tools that workfor you
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78136 Schonach
Artikelnr.: 26821
GTIN: 4010995268213
Brutto-EK: 39,74 EUR
Einheit: Stiick

E-Mail: info.de @wiha.com
Tel.:+49 (0)7722 959-0

Erfiillt Inre Anspriiche: Fir absolut bindiges Schneiden weicher Kupferdrahte.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schiitzen elektronische Bauteile vor Zerstérung.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Offnungsfeder.

Normen: DIN ISO 9654.IEC 61340-5-1.

Anwendung: Fir absolut biindiges Schneiden von Kupferdraht.




Schneidkraft 2

Zangenlange mm 115 mm

max. Durchmesser 1 mm

Zangenlange Zoll 4% "

Weicher Draht 1 mm

Gewicht 948 ¢

Serie Z 41304

Anwendungsszenarien Fiir absolut biindiges Schneiden von Kupferdraht.

Lange (inkl. Verpackung)  0.202m

Hohe (inkl. Verpackung) 0,061 m

Breite (inkl. Verpackung) 0,077 m

Zolltarifnummer 82032000

Produktgruppe 26821



