
 压接工具 

第页 1的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

   
 

       
 

RS Pro 压接工具、用于接头 
RS 库存号： 473-0648             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 支持 RG58 和 RG59 
电线尺寸 
 

• BNC ， TNC 连接器

类型 
 

• 适用于端接 50Ω Ω 和 
75Ω Ω 连接器 
 

• 人体工程学设计 

特点 

商品描述属性 1 
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RS Pro 提供这款由高质量材料制成的出色棘齿压接工具。此压接工具具有棘齿作用，可帮助端接 50 
Ω 和 75 Ω 连接器系列，如 BNC ， TNC ， UHF ，微型 UHF 和 SMA ， A 组和 C 组 
 

 

 

 

压接工具类型 钳子 
压接连接器类型 BNC 
应用 维护和维修、电气安装、电缆组件 

 

 

 

触点电阻 5mΩ 

绝缘电阻 >1 x 10^ - 6MΩ 
 

 

 

 

电线尺寸 (mm²) 1.72mm² Ω 至 5.41mm² Ω 
  

 

 

最低工作温度 -20°C 
最高工作温度 70°c 
工作温度范围： - 20°c 至 70°c 

 

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 

电气规格 
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