SERIE 102 Micrometre mécanique d’extérieur standard avec isolant

Mitut

Réf. : 102-450 L

Champs d’applicatlon

Isolant contre la diffusion therquue?fesultant
contact des doigts de l’operateur ili
toutes les mesures extétieures.

Série 102 Modeles standards (¢ = cliquet : f = friction)

Ci(tpacne Réf. Type Lectu;’e

mm (mm mm
0-25 102-301 C 0,01
0-25 1402300 F 0,01
0-25 (Rt ATV C 0,001
0-25 1024507 C 0,01
25-50 1420w C 0,01
2550 jup-d0e F 0,01
25-50 14208 C 0,001
25-50  inz.ahir C 0,01
50-75  1u@-say C 0,01
75-100 112404 C 0,01

=

* Tambour avec 100 divisions (1 tour = 1 mm) broche diamétre 8 mm

Capacité de me?ure 275 145

]
Cap 0-50 mm ‘g

=]

Caractéristiques

v Col de cygne avec isolant thermique

v Faces de mesure en carbure de tungsténe

v Graduations trés lisibles sur surface
chromée mate

v Dispositif de blocage de la broche

v Livré avec un étalon a partir de 25 mm

Précision

+ 2 um jusqu’a 75 mm
+ 3 um 75-100 mm
Force de mesure
5al0N

Série 102 Jeu de micrométres
Capacité  Réf. Type Lecture
(mm) (mm) (mm

0-100 102.911* C 0,01
* Jeu comprenant 102-301/302/303/304 et 3 étalons

Capacntel‘df meﬁure 276 145
A
Cap 50-100 mm g
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