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Indicador rojo RS Pro, 24 V 
dc, tamaño de orificio de 

montaje 12mm, terminación 
de cables de conexión 

Código RS: 209-030            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Indicador LED de 
montaje en panel de 
12 mm 
 

• Lente difusa de 
epoxi a color o LED 
superbrillantes 
transparentes 
 

• Tipos de moldura 
prominent, rebajada, 
biselada y enrasada 
 

• Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento: -40 
a +85 °C 
 

• Fácil de instalar y 
reemplazar 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta un LED indicador saliente con un orificio de montaje de 12 mm. Dispone de un 
LED rojo brillante adecuado para diversas aplicaciones de montaje en panel. El indicador admite un 
tamaño de lámpara de 8 mm, al tiempo que ofrece una terminación de cable. El rango de tensión es 
de 24 V dc. La temperatura de funcionamiento del LED puede oscilar de -40 a +85 °C, lo que aumenta 
el potencial aún más. La abertura de panel necesaria es de 12 mm para el LED de 8 mm y este 
modelo se suministra con una tuerca de fijación y arandela de resorte. Ofrecemos una amplia 
selección de tensiones nominales, acabados de moldura y estilos de moldura dentro de la gama RS 
PRO. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad. 

 

 

 

Color de salida de luz Rojo 

Tipo de lámpara LED 

Tipo de terminación Cables de conexión 

Estilo de bisel prominent 

Color del bisel Negro  

Intensidad 2700mcd 

Tipo de iluminación Luz fija 

Color DEL LED Rojo 

Aplicación 

Paneles/puntos de control de automatización, 
paneles/indicadores de alarma, sistemas de 
diagnóstico médico, indicadores de panel de uso 
general 

 

 

 

Tensión nominal 24 V d.c. 

Corriente nominal 20mA 

 

     

 

Tamaño del orificio de montaje 12mm 

Longitud 18.5mm 

Tamaño de lámpara 8 mm 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Temperatura nominal -40 a 85 °C. 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340      

    

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


