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白色铝板， 600mm 长， 
600mm x 6mm        

RS 库存号： 778-1661             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。  

 

 

• 蜂窝复合面板 
 

• 产品质量和表面平整

度 
 

• 坚固和弹性特性 
 

• HB-F 硬度 
 

• 导热率为 0.95W/mK 
 

• 无粘性衬背 
 

• 完全可回收金属板，

方形，实心形状， 600 
mm x 6 mm 白色铝板 
 

• 长度为 600 mm 
 

• 宽度为 600 mm 
 

• 厚度为 6 mm 
 

• mm² 强度 >/125 N/m 
Ω 

特点 
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将机械强度与出色的加工和美观特性相结合，这些铝板因其耐用性和样式的结合而备受设计师和建筑

师的青睐。 
 
RS PRO 的白色铝板 600 mm x 6 mm 采用连续粘结工艺，具有夹在两张金属板之间的蜂窝式芯。这可

产生高刚性产品，具有极佳的剥离强度和表面平整度。该板具有耐候性，并采用高质量涂漆系统表

面，因此可有效防止工业污染。您可以在装饰或功能上使用这些白纸，以满足您的需求。   

 

 

 

建筑施工 复合 
材料   铝 
颜色 白色 
适用性 艺术天花板，阳台，外墙，屋顶，屋顶，屋顶，遮阳棚 
粘性衬背 否 
规格 实心 
形状 板材 
表面 高质量涂漆 
应用 运输和建筑应用 

 

     

 

长度 600mm 

宽度 600mm 

厚度 6mm 

硬度 HB-F 

导热性 0.95W/mK 

拉伸强度 >125N/mm² 

 

 

 

产品说明 

机械规格 

一般规格 
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合规性 / 认证 符合 RoHS 标准    
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