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Rundleitung schwarz 1,8m £10cm lang/
roundcable black 1.8m +10cm long

28+5mm
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Blindstopfen/ blind plug
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Umpolkupplung/ o § B2 55 ! O
polarity reverse coupling ﬁ
Blindstopfen/ blind plug
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Nettogewicht/ ;. 325g
net weight
Gehiduse/ ; Tischgehduse, silber, Typ 235/
case desktop housing, silver, type 235

Technische Daten/

technical data
Fingangsspannung,/

input voltage

Fingangs—Schutz/

primary electrical protection
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Ausgangsspannung/

output voltage

: DC/DC Spannungswandler,
DC?DC copnverte;A /
: 12VDC-13.8VDC

Gehdusematerial/

case material
Leiterplattenmaterial /
pcb material

Schutzart

case protection
Tyfenschi\d Vorderseite/
ratingplate front
Tyfenschi\d Riickseite/
ratingplate back

. KFZ sicherung T10A/
car fuse T10

: max. 10% of adjusted voltage

15/ 16/ 18/ 19/ 20/ 22/ 24VDC £10%
pwm regulated

Maximaler Ausgangsstrom/ : 3500mA Anleitungen/
maximum output current instructions
Ausgangs—Schutz/ ) Lo Approbationen/
secondary electrical protection approvals
Schutzklasse/ sl Normen,/
protection class standards
Betriebstempemtur/ 0°C...+25C Betriebsanzeige,/
operating temperature operating indicator
Lagertemperatur/ 1 =25C..+70C

storage temperature

: ABS plastic
: FRI
: P20

: schwarze Bedruckung/

black printing

© mehrsprachige Bedienqngson\eitung/

multilingual operating instruction/

. CE

. LED rot leuchtet bei DC kontakt/

LED red lights if DC is connected

Ferrit Kern/
ferrit core

160+20mm lang/long

Hohlstecker/
hollowplug

Sicherung / fuse 10A

:

170£20mm lang/long
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Hahlstecker/
hollowplug
82,35x90,75x10mm  @1,75x84,75x10mm

Hohlstecker/
hallowplug
#2,5x¢5,5x12mm
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Hohlstecker/ Hohlstecker/ Klinkenstecker/
hollowplug hollowplug jackplug
81,35x¢3,5x10mm  @1,7xe4x10mm 83,5x15mm

=
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Klinkenstecker,/ Hohlstecker/
jackplug hollowplug
©2,5x12mm 92,1x05x12mm
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Verwendungsbereith/Applicalon range

fir Anfrage/for inquiry AN50109

Zul. Abweichung/ |Oberflache/
Allowable deviation |Surface

Mafstab/Scale 11 ‘GewwthT/We\ghT

Werkstoff/Work material, Modell-Nr

2009 |Datum/Date|Name

Zeichnungsname/Drawing name
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DC/DC Spannungswandler/ Converter
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