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Spleißverbinder von RS Pro 
RS Best.-Nr. 458-0718             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

• Der 
Wärmeschrumpfschl
auch kann sehr 
schnell installiert 
werden 

 

•  Sicher und einfach 
zu verwenden 

 

•  Minimale 
Schrumpftemperatur 
von 115 °C 

 

•  Wasserdichtes 
Crimp-Spleißrohr 

 

•  Einfache 
Sichtprüfung 

 

•  Nennspannung 

 

•  
Wärmeschrumpfrate 
von 2:1 

 

MERKMALE 
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Diese hochwertigen, wasserdichten Crimpspleiße von RS Pro bestehen aus einem transparenten, 
farbigen Polyolefinmaterial, dessen Farbe von der Größe des Drahtes abhängt, für den sie geeignet 
sind. Jede Crimp-Spleißung ist mit einem doppelwandigen Wärmeschrumpfschlauch abgedeckt und 
verfügt über eine schmelzfähige Innenauskleidung, die bei Wärmeeinwirkung schrumpft und eine 
wasserdichte Abdichtung beim Anschließen oder Anschließen von Drähten oder Kabeln bildet.  

 

 

 

Isolierung Isoliert 

Anwendung 
 

Industrielle Steuerungssysteme, Automobil- und 
Transportbranche, Maschinenbau, elektrische und 
elektronische Geräte, gewerbliche und Haushaltsgeräte 

 

 

 

Nennspannung 600 V 

Durchschlagsfestigkeit 2KV AC/1min 

Volumenwiderstand 10 15 Ohm-cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Minimale Drahtgröße (mm2) 1.5mm² 

Maximale Drahtgröße (mm2) 2.5mm² 

Minimale Drahtgröße (AWG) 15AWG 

Maximale Drahtgröße (AWG) 14AWG 

Schrumpfrate  1:1 

Hülsenlänge  3.7 cm 

Zugfestigkeit 10,4 MPa min 

Ultimative Verlängerung 200 % min 

Wärmebeständigkeit  Keine Rissbildung beim Biegen 

Hitzeschock Keine Risse 

Secant-Modulus 173 MPa min 

 

   

 

Maximale Betriebstemperatur  +125°C 

Minimale Betriebstemperatur  -55°C 

Großer Betriebstemperaturbereich  -55 bis +125 °C. 

Schrumpftemperatur 150 °C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863               

Normen erfüllt MIL - H - 5606; MIL - L - 23699; MIL - L - 7808; MIL - A 
- 8243 Spleiße 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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