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Labels uit textiel, voor handmatige markering 
•	 �HELASIGN, materiaal 270 (geel), in zakboekformaat

•	 zelfklevende labels, textiel, in handig zakboekformaat
•	 kaft van zakboek fungeert als bescherming tegen vuil en stof
•	 labels zijn eenvoudig los te nemen
•	 geen achterblijvende lijmresten
•	 met of zonder zwart kader
•	 gebruik T82-markeringsstift voor permanente markering

Hoofdkenmerken

Voor snelle markering van componenten en machineonderdelen, 
bijvoorbeeld tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in 	
het veld.

Materiaal Type 270, katoen, Geel(YE)

Gebruikstemperatuur -29 °C tot +80 °C

Verwerkingstemperatuur vanaf +10 °C

Lijm Synthetisch rubber

Foliedikte (µm) 150 µm

Chemische  
materiaaleigenschappen 

bestand tegen water, oliën 	
en de meeste oplosmiddelen

Type
Breedte

(W)

Hoogte  

(H)

Labels 

per vel Inhoud Kleur Artikelnr.

TAG120B-270-YE 15,0 6,0 105 1.050 geel (YE) 598-12027

TAG122B-270-YE 15,0 9,0 70 700 geel (YE) 598-12227

TAG122FB-270-YE 15,0 9,0 70 700 geel (YE) 598-92227

TAG124B-270-YE 19,0 11,0 44 440 geel (YE) 598-12427

TAG124FB-270-YE 19,0 11,0 44 440 geel (YE) 598-92427

TAG121B-270-YE 20,0 8,0 60 600 geel (YE) 598-12127

TAG121FB-270-YE 20,0 8,0 60 600 geel (YE) 598-92127

TAG125FB-270-YE 38,0 11,0 22 220 geel (YE) 598-92527

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Type Inhoud Kleur Artikelnr.

T82R-RD 2 rood (RD) 500-50822

T82S-BK 2 zwart (BK) 500-50820

Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Altijd bij de hand: labels in een praktisch en lichtgewicht zakboekje.
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