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Graues Cat6-Kabel U/UTP 
PVC von RS PRO, nicht 
abgeschlossen/nicht 
abgeschlossen, 305 m 

                         

RS Best.-Nr. 557-238             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

• Graues Kabel 

• Volldraht Ethernet-
Kabel 

• UTP-Netzwerkkabel 
(Unshielded Twisted 
Pair)  

• 305 Meter Länge 

• PVC-Schutzmantel 
an der Kat.6, der die 
Haltbarkeit 
verbessert 

• Hohe 
Geschwindigkeit 
und Leistung der 
Datenübertragung  

• CAT6-Kabel sind 
abwärtskompatibel, 
sie interagieren mit 
älteren Daten und 
Systemen  

• Verringertes 
Übersprechen und 
Rauschen 

 

MERKMALE 
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RS PRO RS PRO von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen, nicht 
abgeschlossenen Cat6-Kabeln. Diese verbesserten und leistungsstarken Cat6-Kabel sind eine 
fantastische Lösung für die Übertragung von Signalen in strukturierten Computernetzwerksystemen 
für Unternehmens- und Heimnetzwerkinstallationen. Diese CAT 6-Kabel sind abwärtskompatibel mit 
Cat3 und Cat5/Cat5e.  
 
 
 
 

 

 

Anzahl der Litzen  1 

Leiterlitzentyp Fest 

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Nicht abgeschlossen 

Steckverbindertyp Nicht abgeschlossen/Nicht abgeschlossen 

Abschirmungstyp U/UTP 

Material der äußeren Ummantelung PVC 

Mantelfarbe Grau 

Anwendung 
CAT6-Kabel werden hauptsächlich für den Einsatz zu 
Hause verwendet Und Büro-Computernetzwerke 

      

  

 

Länge 305m     

Außendurchmesser 6mm   

American Wire Gauge 24  

Aderlitzen 1/24 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863  

Normen erfüllt  ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, EN 50288-3-1, IEC 61156-
5, ISO/IEC 11801 2. Ausgabe, RoHS-konforme 
Standards 

  

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Allgemeine 

Spezifikationen 


