Fiche produit

Caractéristiques

NSYSBMC404012
Spacial SBM - boite acier 400x400x120mm
avec entrée FL21 - couvercle plein

Statut commercial: Commercialisé

Complémentaires

Principales

Gamme Spacial

Nom du produit Spacial SBM
Fonction de I'appareil Polyvalent

Fonction produit Boite industrielle

Nom abrégé de I'appa- SBMC
reil

Type de coffret Boite a entrée

Hauteur nominale- 400 mm

de I'enveloppe

Largeur nominale- 400 mm

de I'enveloppe

Profondeur nominale- 120 mm

de I'enveloppe

Installation du coffret Mural

Composition de I'appa- 4x plaque passe-cables FL21
reil 1x corps

1x couvercle
4x vis de capot

Type de carter Corps monobloc soudé plié

Type de face avant Porte simple

Fixation du couvercle Vis métal demi-tour

Type de verrou Etanchéité : PZ2 tournevis vis prisonniére

Piéces amovibles Plaque passe-cables, vis

Cover, par vis prisonniére

Matiere

Téle d'acier

Finition de la surface

Poudre de polyester

Couleur

Normes

Gris ( RAL 7035)
CEI 62208

Certifications du produit

DNV
LR
BV
uL

GL

Degré de protection IP

IP55 IEC 60529

Tenue aux chocs IK

IK10 se conformer a IEC 62262

Température ambiante pour le stockage

-35...60 °C

Température de fonctionnement

-35...80 °C

Durabilité de I'offre
Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

REACh

Conforme - depuis 1241 - Declaration de conformité Schneider Electric 72

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Profil environnemental du produit

Disponible

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

17 sept. 2017

Scla'-;neider

Electric

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=184939643&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=184939643&lang=fr-fr

Garantie contractuelle

Période 18 mois
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