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1-Q-EC Verstirker Ubersicht

Die Grundfunktion einer Elektronik fir EC- gen sind mit oder ohne Hall-Sensoren méglich. Drehzahl-Regelkreis). 1-Q-Verstarker arbeiten
Motoren ist die elektronische Kommutierung Man unterscheidet den ungeregelten Antrieb im Motorbetrieb. Drehrichtungsumkehr durch
der Motorwicklung. Einfache Drehzahlregelun- und den geregelten Antrieb (geschlossener digitales Signal.

1-Q-EC Verstérker sensorlos DECS 50/5

- Digitale Drehzahlregelung fiir sensorlose EC-Motoren
Einstellbare Regelverstéarkung

Diverse Startsequenzen wahlbar

Verschiedene Mdglichkeiten zur Sollwertvorgabe
Kleine Bauform

Sollwert

sensorlos
geregelt

Details auf Seite

ArtikelInummer DECS 50/5 343253

1-Q-EC Verstéarker DEC Module 24/2
— Drehzahlregelung mit Hall-Sensoren

- — Motordrehzahl einstellbar durch externe Sollwertspannung
g., — Drehrichtung und Freischaltung steuerbar
g Sollwert |E-° Details auf Seite
g’ LS Artikelnummer  DEC Module 24/2 367661
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\ 1-Q-EC Verstéarker DEC Module 50/5
% — Drehzahlregelung mit Hall-Sensoren
T — Motordrehzahl einstellbar durch externe Sollwertspannung
L . .
g Solvert §o_ m.% - Dr'ehrlchtun.g und Freischaltung steuerbar
b Details auf Seite
S
% IS n Artikelnummer  DEC Module 50/5 380200

DECS 50/5 1-Q-EC Verstarker, sensorlos

Regelung sensorloser EC-Motoren

Mit Hilfe der Gegen-EMK wird die aktuelle Rotorlage ausgewertet
und die Phasen entsprechend angesteuert. Diverse Startsequenzen
mit unterschiedlichem Anlaufverhalten sind wéahlbar.

Betriebsart
Digitale Drehzahlregelung mit einstellbarer Drehzahlregelverstarkung.

Flexibel

Grosser Eingangsspannungsbereich 10 - 50 VDC. Fir den Motor-
anschluss sind sowohl trennbare Schraubklemmen als auch ein
Flexprint-Stecker passend zu maxon-Flachmotoren vorgesehen.

Kleine Bauform
Offene und kompakte Elektronik-Platine. Einfache Befestigung tber
6-kant Distanzbolzen mit Innengewinde.

Umfassende Funktionalitat

Die Drehrichtung kann tber ein Logiksignal vorgegeben werden. Die
Motorwelle lasst sich freischalten oder wahlweise abbremsen. Uber
den Drehzahlmonitor-Ausgang kann die Drehzahl Gberwacht wer-
den. Verschiedene Schutzfunktionen sichern Motor und Verstarker.
Betriebszustandsanzeige mit griiner und roter LED.

Flexible Sollwertvorgabe

Sollwertvorgabe entweder durch internes Potentiometer oder durch
externe analoge Spannung. Verschiedene Drehzahlbereiche Uber
DIP-Schalter wéhlbar.

Der DECS (Digital EC Controller Sensorless) ist ein 1-Quadrant- Technische Daten Seite
Verstarker zur Ansteuerung von sensorlosen EC-Motoren bis zu einer Dimensionen und Anschliisse Seite

maximalen Leistung von 250 Watt.
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1-Q-EC Verstarker

Daten

DECS 50/5 1-Q-EC Verstarker
1-Quadrant-Verstérker zur Ansteuerung
von sensorlosen EC-Motoren bis zu einer
maximalen Leistung von 250 Watt.

Betriebsarten

Elektrische Daten

Drehzahlregler (sensorlos)

Betriebsspannung Vec

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangsstrom |pax
Ausgangsstrom dauernd lgon
Taktfrequenz der Endstufe
Bandbreite des Stromreglers
Max. Drehzahl (1 Polpaar)
Interne Motordrossel pro Phase
Eingédnge

Sollwert

Strombegrenzung
Freischaltung

Drehrichtung

Stop / Brake

Konfigurierbar

Ausgéange

Monitor
Uberwachungsmeldung «Ready»
Spannungsausgéange
Speisung Hall-Sensoren V¢ Hall
Hilfsspannungen
Einstellmoglichkeit
Einstellregler

Anzeige

Schutzfunktionen
Blockierschutz

Thermische Uberwachung der Endstufe

Dynamische Strombegrenzung
Unter- / Uberspannungsschutz

Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich

10-50VDC
0.8 x Ve
8A

5A

50 kHz

80 000 min'*

«Speed» 0...5V (1024 Stufen)

«Enable» +3.5...50V
«Direction» +3.5...50 V
«Brake»  +3.5...50V

«Monitor n», digital (5 V)
«Ready» max. +50 V

+5VDC

DIP-Schalter

Speed, Inax

grine LED = READY; rote LED = ERROR

Schaltet aus nach 5 erfolglosen Anlaufversuchen
in Serie

T>90°C

Schaltet aus wenn Ve < 9.5V oder Ve > 59V

Betrieb

Lagerung

Nicht kondensierend
Mechanische Daten

-10...445°C
-40...+85°C
20...80%

Gewicht

Abmessungen (L x B x H)
Befestigung

Anschliisse
Artikelnummern

ca.40g

73.4 x 50.8 x 21 mm (siehe Seite 326)

4 Distanzbolzen 6-kant M3 mit Innengewinde
siehe Seite 326

343253 DECS 50/5 1-Q-EC Verstarker sensorlos
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309687 DSR 50/5 Brems-Chopper
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