Pelacables

CARACTERISTICA
S

Autoajustable con
hojas de acero
endurecido

Bastidor de la hoja
de acero al carbono
intermedio

Mango suave de
inyeccion de nylon
reforzado con fibra
de vidrio

Pelacables integral
(para cables
simples), con ajuste
de lalongitud de
pelado y control de
la tension de la
mordaza

Pelacables RS Pro de 170 mm,
0,2 mm -~ 6mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Especificaciones

Tipo de cable

Gama de pelado
Tamafio minimo
Tamafio maximo

Material

Acabado

Aplicaciones

Especificaciones mecéanicas

Redondo

0,4 a6mm

0.2mm

6mm

Lamina de acero al carbono central (ss41) para
bastidor de alicates, mango suave de inyeccion de
nylon reforzado con fibra de vidrio. Acero con alto
contenido de carbono (sk-5) para las cuchillas de corte
y pelacables.

Producto quimico ennegrecido

Los pelacables los utilizan principalmente electricistas
0 mecanicos, pero también se utilizan en casa en
cualquier caja de herramientas de bricolaje.

Longitud total

Dureza

170mm

Las hojas de cuchilla de corte y pelacables tienen un
tratamiento térmico conforme a hrc 48 Remache a 53°
hrc 25°arriba

Cumplimiento/certificacion
Certificado VDE

ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007
No
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