
 

  
 

 
 
 
 
 
 

19-Zoll-RACK-GEHÄUSE IN ROBUSTER 
AUSFÜHRUNG 

Artik
el 

Beschreibung Material Men
ge 

1 UNTERE ABDECKUNG Weichstahl 
1,20 mm. 

1 

2 SEITENWAND Weichstahl 2,00 
mm. 

2 

3 RÜCKWAND Weichstahl 
1,20 mm. 

1 

4 FRONTPLATTE Aluminium, 
3,00 mm. 

1 

5 OBERE ABDECKUNG (Option) Weichstahl 
1,20 mm. 

1 

6 GRIFF Aluminium 
(stranggepresst) 

2 

7 SCHRAUBE M5 x 15 mm. FLACHKOPF SCHW. Stahl 4 

8 SCHRAUBE M4 x 8 mm. FLACHKOPF SCHW. (Mit 
Unterlegscheibe) 

Stahl 12 
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DEUTSCH 8 



 
 
 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in 
Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, 
 dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis 
bezahlen müssen. 



 

 
 

  
 
 
 
 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in 
Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, 
 dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis 
bezahlen müssen. 
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19-ZOLL-RACK-
INSTALLATIONSANLEITUNG 

DEUTSC
H 

 
 
 

                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTALLATIONSWERKZEUG NICHT INBEGRIFFEN 
 
 
 

Artikelnr. Beschreibung 

6657630 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, 1 HE, 466 x 423 x 34 mm. 

6657633 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, 2 HE, 466 x 423 x 79 mm. 

6657637 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, 3 HE, 466 x 423 x 123 mm. 

6657646 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, 4 HE, 466 x 423 x 168 mm. 

6657649 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, 5 HE, 466 x 423 x 212 mm. 

6657643 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, 6 HE, 466 x 423 x 256 mm. 
 

Artikelnr.  Beschreibung (optionaler Deckel) 

6657652 Rack-Gehäuse, robuste Ausführung, belüftete 

obere Abdeckung 6657655 Gestellgehäuse, robuste 

Ausführung, unbelüftete obere Abdeckung 
 

 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in 



Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, 
 dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis 
bezahlen müssen. 



 

DEUTSCH 
 

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN: 19-ZOLL-RACK-GEHÄUSE IN 
ROBUSTER AUSFÜHRUNG 

 
- HÖHE: 1 HE bis 6 HE (B) 
- BREITE: 483 (A) 
- TIEFE: 466 (D) 
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ARTIKELN
R. 

MODEL
L 

FRONTPLAT
TE (A+B) 

GRIFFHÖHE SCHRAN
K 
(E x D x C) 

6657630 1U 483 x 44 25 436 x 466 x 34 
6657633 2U 483 x 88 60 436 x 466 x 79 
6657637 3U 483 x 133 90 436 x 466 x 123 
6657646 4U 483 x 177 130 436 x 466 x 168 
6657649 5U 483 x 222 160 436 x 466 x 212 
6657643 6U 483 x 266 160 436 x 466 x 256 

 
 
 
 



 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in 
Profiqualität aus allen Produktgruppen. Techniker bestätigen, 
 dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis 
bezahlen müssen. 
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