
câble de liaison 
NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET
N° de pièce: 8040453

1 / 118/12/2018 – Sous réserve de modifications – Festo AG & Co. KG

Fiche technique
Caractéristique Valeur

Conforme à la norme EN 61076-2-101
IEC 60603-7-3

Connexion électrique 1 Connecteur droit, M12x1, 4 pôles, codage D
Connecteur droit, RJ45, 4 pôles

Plage de tension de service CC 0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C 1,76 A
Résistance aux tensions transitoires 0,8 kV
Caractéristiques de transmission Selon catégorie 5, EN 50173, classe D

Selon catégorie 5, ISO/CEI 11801, classe D
Spécification câble Ethernet Type : CAT.5
Longueur de câble 5 m
Caractéristique du câble compatible chaînes porte-câbles
Conditions de test, conduite Résistance à la torsion selon la norme Festo

Conditions de test sur demande
Chaîne porte-câbles 2 millions de cycles, rayon de courbure 100 mm

Rayon de courbure de câble min. 100 mm
Diamètre de câble 6,7 mm
Structure du câble 2x(2x0,34)
Section nominale de conducteur 0,34 mm2
Degré de protection IP20
Caractéristiques spécifiques Résistant à l'huile
Température ambiante -25 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure -20 ... 60 °C
Note sur la matière sans cuivre ni PTFE

Conforme RoHS
Degré d'encrassement 3
Classe de résistance à la corrosion KBK 1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble vert
Matériau corps Laiton nickelé

PA
TPE-U(PUR)

Couleur boîtier noir
Matériau contacts à fiche Laiton

doré
Matériau gaine isolante PE
Matériau douille filetée Zinc moulé sous pression


