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Flexi Soft

SICK

CONTROLADORES DE SEGURIDAD Sensor Intelligence.
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FX3-XTI084002 | Flexi Soft
CONTROLADORES DE SEGURIDAD

Informacion sobre pedidos

o
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Tipo N.° de articulo
W e FX3-XTI084002 1044125
N
S Otros modelos del dispositivo y accesorios
0 H FLEXI soft
‘:__ | XTI0
A EEE

o
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Datos técnicos detallados
Caracteristicas

Modulo Moédulo de E/S

Tipo de configuracion Por software

Caracteristicas técnicas de seguridad

Nivel de integridad de seguridad SIL3 (IEC 61508)

SILCL3 (EN 62061)
Categoria 4 (EN ISO 13849)
Performance Level PL e (EN ISO 13849)
PFH,, (probabilidad media de un potencial 484 10° (EN ISO 13849) Y
riesgo por fallo a la hora) 0.9 x 10‘9 (EN 1SO 13849) 2)
TM (tiempo de uso) 20 anos (EN ISO 13849)

1)
2)

Para salidas de canal tnico.
Para salidas de doble canal.

Funciones
Compatibles con Flexi Loop v
Apagado rapido (Fast Shut-Off) v

Tiempo de apagado rapido (Fast Shut-Off) 8 ms

Interfaz

Nimero de entradas de seguridad 8

Nimero de salidas de prueba 2

Nimero de salidas seguras 4

Tipo de conexion Terminales de resorte

Hoja de datos en linea | 2018-03-26 14:03:30

Sujeto a cambio sin previo aviso


http://www.sick.com/1044125
http://www.sick.com/1044125
https://www.sick.com/Flexi_Soft
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Datos eléctricos

Clase de proteccion 1l (EN 61140)
Fuente de alimentacion Por FLEXBUS+
Consumo interno de potencia <22wW?
Entradas

Tension de entrada HIGH 13V DC...30V DC
Tension de entrada LOW -5V DC...5V DC
Entrada a Nivel Logico ALTO 2,4 mA ... 3,8 mA
Entrada a Nivel Logico BAJO -2,5mA ... 2,1 mA
Salidas de prueba
Fuente de alimentacion Por FLEXBUS+
Tipo de salida Semiconductor PNP, a prueba de cortocircuitos
Generadores de impulsos de prueba 2
Tension de salida HIGH 15V DC ... 30 V DC
Corriente de salida < 100 ma 2
Salidas
Fuente de alimentacion Por A1, A2
Tension de alimentacion 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Tipo de tension de alimentacion pg|y o SELy 2
Tipo de salida Semiconductor PNP, a prueba de cortocircuitos
Tension de salida HIGH 16V DC ... 30 V DC

Corriente de salida <2A

1)
2)

Por FLEXBUS+, sin corriente en las salidas de prueba.

En cada uno de los dos generadores de impulsos de prueba. Esto permite un maximo de 8 conexiones en serie seguras comprobables por médulo con un max. de
30 mA en cada caso.

3 La intensidad de la fuente que alimenta el mdédulo debe limitarse externamente a un max. de 4 A. Bien por la fuente de alimentacion misma o por un fusible.

Datos mecanica
Dimensiones (An x Al x Pr) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm

Peso 164 g (£ 5 %)

Datos de ambiente

Grado de proteccion IP20 (EN 60529)
Temperatura ambiente de servicio -25°C...+55 °C
Temperatura de almacenamiento -25°C..+70 °C

Humedad del aire 10 % ... 95 %, sin condensacion

Clasificaciones

ECl@ss 5.0 27242290
ECl@ss 5.1.4 27249090
ECl@ss 6.0 27249090
ECl@ss 6.2 27249090
ECl@ss 7.0 27249090
ECl@ss 8.0 27249090
ECl@ss 8.1 27249090
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ECI@ss 9.0 27249090
ETIM 5.0 EC002632
ETIM 6.0 EC002632
UNSPSC 16.0901 32151705

Esquema de dimensiones (Medidas en mm)
FX3-XTIO, FX3-XTDI

78
(3.07)
58 5.1
(2.28) (0.20)
%%
3
5.1
(0.50)

oo R
og<3  |¢ 23 + ]
o~ :v le) 12
8¢ =35

MO Q| |
ITo i
ol
FEEEEER
L« %
= o —
367
9%5 05l
(3.80) oD
rjagiNd
g
eOll O (=} [
0| & (=] (=B
Sul|| =} =] | Olo|
eOfl & O =} =C
86.5 o
(3.41)

® Solo valido para FX3-XTIO
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LO MAS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes lideres de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones
industriales. Nuestro exclusivo catalogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control
seguro y eficaz de procesos, para la protecciéon de personas y para la prevencion de accidentes y de dafios
medioambientales.

Hoja de datos en linea

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicacion en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
especificas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que
SOMos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
Gtil de su maquinaria para que obtenga la maxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO:

Encontrara informacion detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra

pagina web:

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



