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A travers sa gamme de rubans adhésifs pour ’'emballage et ses systémes
d’application, 3M met a votre service une expérience acquise et enrichie
depuis plusieurs décennies et vous propose des solutions pour la fermeture
de vos emballages, I’expédition et ’'amélioration de vos procédés de fabri-
cation ou de mise en avant dans les rayons. Quels que soient vos modes
de productions, vous trouverez une solution dans les pages qui suivent.

Ce guide de sélection fournit la description de nos produits et leurs domai-
nes d’utilisations ainsi que les principaux marchés qui les concernent pour
chaque grande famille.

La division 3M Marchés pour I'lndustrie propose également d’autres solu-
tions pour ’assemblage, le collage, et une gamme de rubans adhésifs
techniques simple face. N’hésitez pas a soumettre vos questions a votre
représentant 3M.




Guide de sélection des solutions ~——
adhésives pour ’emballage et le renforcement
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Aide a la sélection des rubans
de fermeture de caisse carton

Pour chaque question, sélectionnez la valeur de point Choisissez une fermeture
qui décrit au mieux votre situation. efficace.... Choisissez 3M

Lorsque vous rencontrez des situations multiples,

sélectionnez une valeur maximale et minimale.
Additionnez les colonnes Min. et Max. et faites le total 208
pour chaque colonne. 195
Points Total Total 180
Min. Max.
1. Une fois rempli, combien pese 165
votre carton ?
5 ke 5 150
10 kg 15 135
15 kg 25
20 kg 30 120
25 kg 35 105
30 kg 45
35 kg 50
45 kg 60 %
2. Quels types de carton utilisez-
vous ? 75
Simple cannelure Kraftliner 10
Simple cannelure Testliner 25 60
Double cannelure 35
Triple cannelure 45
3. Quelle est la valeur des produits 45
emballés ?
Moins de 100 € 10
100 2 500€ 25 35
>500€ 40 T
4. Quel est le mode d’expédition ? Total
. P . Points Testez les références de ruban Scotch™ ci-dessous
?ur palettes filmées 8 371 3739 375
A T'unité 25
309 313 3500
5. Type de transport ?
Par camion privé 5
Par une compagnie de 15
transport logistique Les suggestions données par cette méthode doivent étre
Transport Express ) confirmées par un test. Ces suggestions sont basées sur
TOTAL notre expérience, mais il y a des facteurs qui peuvent
altérer la performance. Par exemple : la qualité du car-
ton (recyclé), les cartons non jointés de plus de 30 mm
Min.  Max. ou bien sur ou sous remplis doivent étre testés avec un
ruban de 75 mm.

@ Sur les surfaces ou 1’adhésion est difficile, testez les rubans Scotch™ 313 ou 375.
@ Lors des applications a - de 7°C testez le ruban Scotch™ 309 ou 313.

4 Si votre emballage n’est pas courant de par sa forme, sa taille ou son contenu, contactez votre représentant
3M habituel pour un conseil personnalisé.



Aide a la sélection

des supports et adhésifs

Etape 1 : sélectionnez
le support du ruban

Les rubans de fermeture de caisse carton sont définis
par les matériaux qui composent leur support. Chaque
support a ses avantages comme détaillé ci-dessous.
Polyester

@ Tres bonne résistance a 1’éclatement.

@ Excellente résistance a 1’abrasion.

@ Support de fermeture le plus résistant.

# Résiste aux altérations dues aux produits
chimiques et aux moisissures.

# La plus grande résistance en température.

@ Transparence.

Polypropylene

@ Bonne résistance a 1’abrasion.
4 Bonne résistance du support.

@ Bonne résistance a I’éclatement.

# Bonne résistance en température
négative et positive.

@ Plus économique.

@ Transparence.
Papier

@ Déroulement facile.
PVC

# Bonne conformabilité.

¢ Silencieux.

Etape 2 :
sélectionnez ’adhésif

Il existe 3 principaux types d’adhésifs pour nos rubans
d’emballage.

Chacun a ses avantages comme détaillé ci-dessous :

Adhésif caoutchouc synthétique = HOT MELT
¢ Excellent pouvoir de maintien sur tous les supports.
# Forte adhésion sur les cartons recyclés.

# Bonne adhésion initiale & +7°C.

# Excellente tenue pour des stockages de longue
durée.

# Utilisation en congélation et surgélation.

Adhésif synthétique base aqueuse = ACRYLIQUE

¢ Tres bonne adhésion initiale sur des supports
humides.

4 Tres bonne adhésion initiale a +5°C.
4 Bonne tenue au stockage.

& Résiste aux altérations dues aux UV
et aux produits chimiques.

Adhésif caoutchouc naturel = SOLVANT
# Adhésif peu sensible a la pression.
4 Bonne tenue au stockage.

# Bonne adhésion initiale a +7°C.



Rubans de fermeture
de caisse carton Scotch™ et Tartan™

Les rubans adhésifs d’emballage Scotch™ et Tartan™ répondent a vos besoins en tout temps
et en tout lieu. Leur solide construction leur permet de résister aux contraintes des lignes
d’emballage automatisées et aux rudes manipulations des cartons.

Q

Les rubans se mettent en ceuvre rapidement et facilement, pour vous faire gagner du temps.
Les rubans d’emballage Scotch™ et Tartan™ sont disponibles dans une grande variété de

formats pour répondre a vos besoins spécifiques.

Les marchés clés :
4 Agroalimentaire

# Electronique

@ E-commerce

# Pharmacie

® Logistique

Cartons sur remplis
Les rubans adhésifs
d’emballage sensibles
a la pression sont congus pour
les applications d’emballage
méme lorsqu’une certaine force
d’étirement est exercée
sur le ruban.

Les rubans de fermeture de caisse et les équipements de pose en

automatique

3M est un leader de la technologie des adhésifs sensibles
a la pression avec ses 50 années d’expériences et ses laboratoires

de recherche dédiés.

Son expérience et sa technologie, lui permettent de fabriquer des
rubans de fermeture de haute qualité et d’une construction uniforme
qui répond a la rigueur de qualité exigée par les équipements

de pose automatique.

Cartons sous remplis
Les cartons sous remplis
affectent-ils votre productivité ?
La performance constante et
élevée de nos rubans adhésifs
d’emballage vous garantissent
une fermeture sans souci
de fiabilité pour une fermeture
sécurisée.

Questions d’application.
Avez-vous été confronté a

des pertes de temps dues a

un mauvais collage au niveau
des rabats ?

La qualité constante des rubans
et le déroulement aisé des
rubans adhésifs de fermeture de
caisse réduit le risque d’une
mauvaise application.

Basse température
Les rubans adhésifs de
fermeture de caisse répondent
aux contraintes de production
extrémes. Ceci est
particulierement important pour
les postes de production
et les emballages alimentaires
lorsqu’ils sont confrontés a des
températures inférieures a 4°C.

Applications avec ventouse
de levage
Les rubans adhésifs sensibles
a la pression sont a choisir
particulierement dans les
situations ou les cartons sont
soulevés avec un systeme
a ventouse juste apres la
fermeture de la caisse carton.
Pour ces applications un
pouvoir d’adhésion instantané
sur la fibre carton est requis.

Questions de fermeture.
Avez-vous été confronté a des
pertes de temps ou des pertes
produits dues a [’ouverture
inopinée des cartons ?

Les rubans adhésifs de ferme-
ture de caisse carton offrent une
construction équilibrée entre
l’adhésion initiale et le pouvoir
de maintien pour assurer

une fermeture sire durant

la totalité de la chaine
d’approvisionnement.



Colles Hot melt

Les rubans adhésifs d’embal-
lage scellent les cartons
de facon immédiate et ne
présentent pas les désavantages
du temps additionnel nécessaire
a la maintenance et la mise
en ceuvre des équipements
associés a la pose de colle Hot
melt, ni les contraintes liées
a la sécurité, incontournables
avec les applications colles.

Agrafes
L’avantage du ruban adhésif
d’emballage sensible a
la pression sur les agrafes,
est qu’il permet de renforcer
la résistance du carton et cela
en toute sécurité.

Adhésion
sur acier
N/cm

Structure Epaisseur | Epaisseur
du ruban

(Support/adhésif)

Référence
Produit

Rubans de fermeture de caisse carton

369 Polypropylene / 25 42 3,8
Caoutchouc Synthétique

371 Polypropyléne / 28 48 4
Caoutchouc Synthétique

371C Polypropyléne / 28 48 4
Caoutchouc Synthétique

3739 Polypropylene / 35 56 4,5
Caoutchouc Synthétique

375E Polypropyléne / 50 75 5,5
Caoutchouc Synthétique

3787 Polypropylene / 28 49 4,5
Caoutchouc Synthétique

3789 Polypropyléne / 35 56 4.5
Caoutchouc Synthétique

3500 Polyester / 36 64 6,5
Caoutchouc Synthétique

3701 Polypropylene / 28 46 2
Caoutchouc Naturel

3703 Polypropylene / 35 53 2,4
Caoutchouc Naturel

3705 Polypropylene / 50 73 2,4
Caoutchouc Naturel

3707 Polypropylene / 35 55 1,1
Caoutchouc Naturel

3555 Polyester / 36 56 2,2
Caoutchouc Naturel

305 Polypropylene / Acrylique 25 43 2,9

309 Polypropylene / Acrylique 28 50 2,6

313 Polypropylene / Acrylique 40 65 33

3121 Polypropylene / Acrylique 32 50 2,9

683 PVC 35 50 2,5

691 PVC 70 102 2

6878 PVC 35 55 22

6890 PVC 35 50 2,5

6893 PVC 37 57 2,7

3444 Papier - 110 2,4

6204 Polypropylene / 28 46 2

Caoutchouc Naturel

Applications et resistance a
Phumidité et aux moisissures
Les rubans adhésifs de
fermeture de caisse carton
sont congus pour résister
aux situations d’humidité ou
de formation de moisissure
rencontrées dans les zones
de stockage ou d’expédition
(ex : cargos, export) et tout
au long de la chaine
logistique.

Ruban papier activable a eau
Les rubans adhésifs sont préts a
I’emploi et font barriere a I’ humidité,
alors que face a cette situation,
le ruban gommé est susceptible de
se réactiver avec pour résultat un
décollement du carton.

La structure des rubans adhésifs
Scotch™ et leur élasticité offrent
une tres forte résistance aux chocs,
parfois supérieure a celle d’un ruban
gommé papier renforcé.

Dévidoir Commentaires

Résistance| Elongation
3 recommandé

ala Y
traction
N/cm

35 150 H150-H180 Marque Tartan™ - Existe en
couleur chocolat et transparent.

45 160 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc.

45 160 H150-H180 Existe en rouge, bleu, jaune,
vert.

60 160 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc.

75 180 H150 -H180 Existe en chocolat, transparent.

45 160 Bobines meres pour impression.
Existe en chocolat, transparent,
blanc.

55 160 Bobines meres pour impression.
Existe en chocolat, transparent,
blanc.

80 170 H150-H180 Existe en chocolat
et transparent.

45 140 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc.

60 150 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc.

75 170 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc.

58 150 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc. Déroulement silencieux.

80 170 HI150-H180 Existe en chocolat
et transparent.

40 145 H180 Existe en chocolat et transparent.
Acrylique renforcé.

51 154 H180 Existe en chocolat et transparent.
Acrylique renforcé.

61,3 165 H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc. Acrylique renforcé.

50 145 Bobines meres pour impression
Existe en blanc.

60 70 H150-H180 Existe en chocolat et transparent.
Déroulement silencieux.

83 70-120 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
rouge.

40 N/A H150-H180 Existe en chocolat et transparent.

60 75 H150-H180 Existe en chocolat, transparent,
blanc - Déroulement silencieux.

65 75 H150-H180 Existe en rouge ou bleu.
Déroulement silencieux.

24 10 H150-H180 Couleur marron.

45 140 C25 Existe en transparent.

Déroulement facilité.



Rubans adhésifs ~—

de conditionnement petites largeurs

Que vous souhaitiez fermer un sac, sceller une boite, ou réaliser une fermeture additionnelle
pour sécuriser la fermeture d’un container, les performances de ces rubans multi-usages de
petites largeurs sont tout spécialement adaptées.

Les marchés clés :
@ Fabricants industriels
# Agroalimentaire

@ Industrie textile

...

Cabha..

Le ruban 7800 rétro-réfléchissant permet Surfaces de collage difficiles : Le ruban 595 pour la fermeture de sacs
de réaliser facilement et a coiit réduit Un ruban adhésif de grande performance et pour I’assemblage, se découpe
des systemes de sélection et de guidage permet lutilisation d’une largeur moindre facilement manuellement et ne produit
automatique des cartons dans les sites et contribue a la réduction des déchets. pas d’électricité statique.
de stockage et d’expédition. De plus, il convient pour des applications

a températures élevées.

Support

Acétate Cellophane PVC Polyester Polypropyléne

- Résistance aux UV |- Résistance - Résistance aux moisissures |- Résistance - Transparent
- Déroulement facile | a la chaleur - Résistance aux produits a I’abrasion - Conformable
chimiques - Support résistant
- Thermo-rétractable

Caoutchouc naturel - Soudure a chaud - Fermeture - Déroulement aisé
- Haute adhésion - Maintien - Conformable

- Couleur jaune “caramel” - Réalisation d’onglets
- Toucher “poisseux”

Caoutchouc synthétique - Conformable
- Transparent - Fermeture

- Adhésion supérieure d’emballage usage
- Enlévement propre général

Acrylique - Maintien - Protection d’étiquet-
- Transparent - Emballage 1éger - Réalisation d’attaches tes avec des

- Longue durée de vie - Application manuelle - Petits onglets en L sur carton  contraintes dues a

- Ne jaunit pas - Déroulement facile - Petites boites légeres pour I’environnement

- Stabilité a basse température lesquelles la transparence et de stockage ou

la durabilité sont importantes ~ d’utilisation produit




Le ruban 6893 est destiné a la fermeture Unlise pour la fermeture
de sacs et aux groupages de produits. de sacs et de boites, le 6204
Son déroulement est régulier et silencieux. est doté d’un support conformable
1l se découpe facilement manuellement. qui adhere instantanément a une grande

Utilisé pour la fermeture de boites et variété de surfaces, méme sur
la protection d’étiquettes, le ruban 800 les cartons recyclés.
résiste a ’abrasion, aux moisissures et
aux températures élevées (107°C).
1l ne jaunit pas dans le temps.
1l se déchire facilement pour
une ouverture facilitée.

Référence Structure Epaisseur | Epaisseur | Adhésion Résistance Elongation Dévidoir Commentaires

Produit du ruban du support| totale sur acier ala 9 recommandé
(Support/adhésif) 1] 1] N/cm traction

N/cm

Rubans de conditionnement petite largeur

371 Polypropylene / 28 48 4 45 160 P410/P56/M96  Existe en transparent.
Caoutchouc synthétique
595 Cellophane / 29 55 4,5 40 20 P410/P56/M96  Existe en transparent.
Caoutchouc naturel
610 Cellophane / 36 58 4,7 40,2 15 P410/P56/M96  Existe en transparent.
Caoutchouc naturel Haute résistance en température
jusqu’a 148°C.
683 PVC 35 50 2,5 60 70 P410/P56/M96  Existe transparent.
Déroulement silencieux.
800 Acétate / Acrylique 41 64 33 21 15 P410/P56/M96  Existe en transparent.

Grande transparence pour
protection étiquettes.

6204 Polypropylene / 28 46 2 45 140 P410/P56/M96  Existe en transparent.
Caoutchouc naturel

6890 PVC/ 35 50 2,5 60 75 P410/P56/M96  Existe en transparent.
Caoutchouc naturel Déroulement silencieux.

6893 PVC / Caoutchouc naturel 37 57 2,7 65 75 P410/P56/M96  Existe en rouge et bleu.

Déroulement silencieux.

Référence Structure Facteur de Facteur typique de Résistance Commentaire
Produit du ruban luminescence optique luminescence en température
o

(Support/adhésif) (-4°C) (45°C)

Rubans de codage

7800 Support optique réfléchissant / 200X 100X 177°C en continu Ruban photoélectrique
Caoutchouc synthétique 260°C en pointe 30’ de codage.



Rubans adheésifs N
de renforcement et de banderolage

Les rubans adhésifs renforcés hautes performances et les rubans de banderolage Scotch™
sécurisent vos emballages grace a leur haut pouvoir de maintien et leur durabilité. Que vous
expédiez de petits ou de moyens colis, tels que des livres, des produits électroniques ou
transportiez des marchandises de grands volumes, tels que des produits électroménagers ou
des fournitures, ces produits Scotch™ offrent une alternative pratique aux méthodes tradition-
nelles de fermeture parfois moins fiables.

Lorsqu’il s’agit de fermer une boite et/ou un carton hors standard, lorsqu’ils sont sur remplis,
a 5 rabats, boites « cloches », étuis..., les rubans renforcés Scotch™ sont la solution la plus
adéquate. Leurs filaments trés résistants combinés a un pouvoir de maintien trés élevé de
I’adhésif, vous offrent une solution siire, économique pour une grande variété d’applications
d’emballage.

Les marchés clés :

® Agroalimentaire

# Electroménager / hifi-vidéo / mobilier

@ Fournituristes industriels
@ Jouets
# Articles de sport

@ Autres fabrications industrielles

Lorsque les cartons sont soumis a de rudes
conditions de traitement, notamment lors
qu’ils sont expédiés unitairement, [’utilisation
d’une fermeture en «H» a l’aide d’un ruban
Scotch™ armé, est une solution pour assurer
une fermeture sécurisée. Ce type de fermeture
en «H» convient pour les cartons simple,
double et triple cannelures.

Ruban 8981
La pose d’onglets adhésifs renforcés en

Ruban 895 o «L» ou en C» est parfaite pour renforcer
Ce ruban est particuliérement adapté pour les boites et cartons d’emballage de petites
réaliser des onglets en «L» pour la fermeture tailles. La forte résistance du support
de cartons de poids légers a lourds. Son combinée a un équilibre parfait entre
adhésif est tres agressif et il est spécialement [’adhésion initiale et la résistance
formulé pour offrir une performance équili- au cisaillement de 1’adhésif, font du ruban
brée qui combine un haut pouvoir d’adhésion 8981 un ruban a la construction

et un fort pouvoir de maintien a long terme. exceptionnellement équilibrée. Ce type

de fermeture convient bien aux méthodes
d’applications rencontrées par exemple
dans le segment de [’industrie de la viande,
des portes/fenétres et fabrication

La lecture des codes a barres - rubans poly- de clubs de golf

propylenes renforcés de fils de polypropylene.
Ce type de ruban adhésif est parfait pour

la pose d’onglets en «L» sur des cartons dont
la surface est imprimée sur une grande part.
Les codes barres peuvent toujours étre scannés
sans erreur. Grdce a son support polypropylene
résistant et ses nervures en mono

filaments brevetés, ce ruban résiste et ne casse
pas méme s’il subit des entailles ou perfora-
tions durant les phases de manipulations rudes.

10
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Une gamme spécifique de rubans adhésifs Scotch™ renforcés de tres haute performance permet des applications
tres variées pour banderoler, maintenir des spires de feuillards en toute sécurité, stabiliser des palettes ou encore
renforcer de grands contenants (box-palettes). Ils résistent a des conditions extrémes tout en offrant une solution

économique et sécurisée.

Ruban 880NR

Caractérisé par un support en film polyester renforcé par des fils
de polyester, ce ruban offre une excellente résistance aux impacts
et aux coupures. Son application typique inclut le banderolage
d’objets lourds ou coupants, tels que des tubes, tringles, poutres
bois, de méme que la fixation de la derniere spire de feuillards
métal. Son adhésif spécifiquement formulé caoutchouc résine
présente un haut pouvoir d’adhésion initial, une haute résistance
au cisaillement, et une excellente adhésion dans le temps sur les
fibres carton et le métal.

Ruban 895

Un moyen de réduire les
coiits d’expédition réside
dans la combinaison de
plusieurs cartons a expédier
en un seul colis vers un
méme lieu. Cette opération
peut étre réalisée a ’aide
du ruban 895.

Ruban
Ce ruban d’usage général renforcé de fils de verre est trés apprécié
pour le banderolage et le cerclage. Ce ruban armé adhésif Scotch™,
offre une bonne adhésion initiale et un excellent pouvoir de
maintien sur de nombreuses surfaces.

890

Référence Couleur Structure du ruban Epaisseur | Adhésion | Résistance |Elongation Dévidoir
Produit du support totale sur acier |a la traction % recommandé
862 transparent/noir ~ Polypropylene  Polypropyléne  Caoutchouc 117 5.4 210 30 H10
synthétique
863 transparent Polypropylene  Polypropylene  Caoutchouc 127 6,5 271,3 30 H10
synthétique
864 transparent Polypropylene  Polypropyléne  Caoutchouc 142 7,3 3325 30 H10
synthétique
865 transparent Polypropyléne  Polypropylene  Caoutchouc 163 8 420 30 H10
synthétique
880NR transparent Film Fils de verre Caoutchouc 200 6,5 438 15 HI10/H128/S63
Scotchpro™ naturel
890 transparent/noir ~ Film Fils de verre Caoutchouc 200 4,9 1050 3 H10/H128/S63
Scotchpar™ naturel
895 transparent Film Fils de verre Caoutchouc 50 6 525 4.5 H10/H128/S63
Scotchpro™ synthétique
8930 transparent Polypropylene  Fils de verre Caoutchouc 110 7,5 210 5 HI10/H128/S63
synthétique
8956 transparent Polypropylene  Fils de verre Caoutchouc 131 9,5 250 8,5 H10/H128/S63
synthétique
8959 transparent Polypropylene  Fils de verre Caoutchouc 145 8 300 10 H10/H128/S63
tramés synthétique
8961 transparent Polypropylene  Fils de verre Caoutchouc 160 9,6 470 10 H10/H128/S63
synthétique
8981 transparent Film Fils de verre Caoutchouc 168 7,6 665.,5 3 H10/H128/S63
Scotchpro™ synthétique

11
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Rubans de palettisation, —
maintien et enlevement sans trace

Aujourd’hui, les conditions de transport et les supports des articles emballés requiérent
souvent des méthodes spécifiques et des rubans adhésifs de tres haute performance.
3M offre une grande variété de produits spécialement étudiés pour le maintien et le cerclage.

Les marchés clés :

# Electroménager / hifi-vidéo / mobilier

# Electronique
@ Fournitures industrielles
@ Autres fabrications industrielles

# Agroalimentaire

Ruban 8898 pour fermeture de cartons a pite recyclée.

3M a développé cette solution pour permettre une fermeture durable
sur les cartons dont la fibre de surface accroche faiblement a
I’adhésion comme pour les cartons a pdte recyclée.

Le ruban Scotch™ renforcé 8898 présente un support haute qualité
renforcé de filaments de fibre de verre faiblement tendus pour
permettre une fermeture serrée et durable.

Rubans 8884 et 8886

Le ruban étirable maintient les caisses cartons sur les palettes sans
créer de phénomenes de condensation et n’abime pas les cartons ni
les documents d’expédition.

Lorsqu’il est étiré de fagon optimale, a 500%, ce film polyéthylene
basse densité est un excellent choix pour le maintien des palettes
de cartons légers a moyens.

Un rouleau de 55 m s’étire sur une longueur totale utile de 230 m.



~—

Cette gamme spécifique permet un enleévement propre, sans résidu d’adhésif, sur de nombreux substrats, tels que les
métaux peints et non peints, le vinyle, le verre, et divers plastiques. Ces rubans sont appréciés pour le maintien de
picces en électroménager, tels que les accessoires modulaires des étageres de réfrigérateurs, des machines a laver et
seche-linge, et des portes durant le transport.

Leur film exceptionnellement résistant, ou bien les fils de renforcement, de méme que leur pouvoir de maintien
combiné a leur capacité a s’enlever sans trace, font de ces rubans une solution siire, économique pour une grande
variété d’applications de maintien et de protection.

Ruban 8915 Ruban 8898 Ruban 8919

Le ruban 8915 est un ruban renforcé de Ce ruban est apprécié dans le domaine Lorsqu’une résistance maximale aux

fils de verre haute performance pour un industriel électronique avec une grande chocs est requise pour des applications

enlevement sans trace. 1l est utilisé pour résistance et un enlévement sans trace. sur des appareils plus lourds, tel que
le maintien de cables, de prises, de portes et 1l adhere fermement sur de nombreuses le maintien de porte de four, ce ruban
de tablettes. La formulation de son adhésif surfaces plastiques telles que celles renforcé est la solution a choisir.
hot melt sans solvant permet un enlévement rencontrées sur les ordinateurs. 1l permet également de maintenir des

propre sans résidus de colle sur de spires métalliques ou aluminium et
nombreuses surfaces. Sa couleur blanche ne laisse pas de trace de colle a
ou bleue permet de [’identifier facilement [’enlevement.

pour son enlévement sur les produits
électroménagers et électroniques bruns
et blancs.

Enléevement | Epaisseur | Adhésion | Résistance |Elongation| Dévidoir

Référence | Couleur Structure du ruban
Produit | du support totale sur acier | a la traction % recommandé

3740 transparent/  polypropyléne aucun caoutchouc  Non 71 6 200 H10
ivoire/noir synthétique
3741 transparent/  polypropyléne aucun caoutchouc  Non 100 6 310 35 H10
ivoire/noir/ synthétique
orange
ENPE 129 bleu clair polypropyléne aucun caoutchouc  Oui 70 2 150 35 H10/H128
synthétique
8884 transparent  Polyéthylene aucun caoutchouc  Oui 130 6.4 35 700
basse densité synthétique
8886 transparent ~ Polyéthyléne  aucun caoutchouc  Oui 180 6,1 49 720
basse densité synthétique
8896 bleu clair/ Polypropylene aucun caoutchouc  Oui 110 4.4 280 25 H10/H128
ivoire naturel
8898 bleu clair/ Polypropylene aucun caoutchouc  Oui 110 7,1 280 25 H10/H128
ivoire synthétique
8915 transparent  Film fils de verre caoutchouc  Oui 150 6,5 298 3 H10/H128/S63
Scotchpro™ synthétique
8916 transparent  Film fils de verre caoutchouc  Oui 150 7.1 298 3 H10/H128/S63
Scotchpro™ synthétique
8919 transparent  Film fils de verre caoutchouc  Oui 180 7,6 665 3 H10/H128/S63
Scotchpar™ naturel
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Produits adhésifs de protection

Lorsque vous souhaitez conserver une étiquette d’expédition propre, lisible et attractive, utilisez
les étiquettes de protection adhésives 3M™,

Les pochettes d’expédition 3M vous permettent de maintenir et protéger vos documents d’expé-
dition en un seul geste. Elles peuvent étre utilisées pour attacher de petites pieéces mais aussi des
objets promotionnels.

En présentation en bloc, elles peuvent étre utilisées en tout lieu, en dehors des ateliers, et, sans
protecteur, elles contribuent a la réduction des déchets.

Les marchés clés :

# Electroménager / hifi-vidéo / mobilier

# Electronique
@ Fournitures industrielles

@ Autres fabrications industrielles

—__

Etiquettes de protection Pochettes d’expédition 830 et 832

— Swww  Le ruban de protection Scotch™ 800 est Superposées, les feuilles adhésives sont
- =% congu pour la protection et la mise en prétes a I’emploi et la réduction du liner
=g = valeur des étiquettes de prescription. contribue a la réduction des déchets.

o B Elles protegent contre ’abrasion, les

- B moisissures, les salissures et [’effacement.

Son déroulement aisé facilite sa dépose.

Rubans 8241 et 8242 Environnement extérieur/rude

Destinés a la réalisation de pochettes
d’expédition, ces rubans présentent des
vues successives pré-imprimées a décou-
per et poser directement sur vos Supports

Le ruban polyester Scotch™ 356, doté d’un
support polyester épais et d’un adhésif per-

formant dans le temps, offre une protection

excellente contre I’eau, I’abrasion, les UV

d’expédition. Multilingues, elles voya-
gent partout.

et résiste aux projections chimiques.

Adhésion
sur acier
N/cm

Structure | Epaisseur | Epaisseur
du ruban totale
(Support/ 1]

Couleur
Produit du
support

Dévidoir Commentaires

Résistance|Elongation
a 9 recommandé

ala %
traction
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adheésif)

356 Transparent Polyester / 25 51
Acrylique

Acétate / 41 64 33
Acrylique

800 Transparent

822 Transparent Polypropyléne/ 51 79 6
Caoutchouc

synthétique

830 Transparent Polypropylene / - 66 5.5
Caoutchouc

naturel

832 Transparent Polypropyléne / - 66 5.5
Caoutchouc

naturel

8241 Transparent Polypropyléene / 28 46 2
Caoutchouc

synthétique

8242 Transparent Polypropylene / 35 53 2,4
Caoutchouc

synthétique

N/cm
44

21

61,3
(largeur)

(longueur)
52,5
(largeur)
105
(longueur)
52,5
(largeur)
105
(longueur)
45

60

90

15

160

160

160

140

150

M777/P56 Résistance en température

et a I’abrasion.

P410/P56/M96 Existe en transparent - grande
transparence pour protection
étiquettes.

Prét a ’emploi  Blocs de feuilles de protection
adhésives.

Prét a ’'emploi  Message pré-imprimé
"documents inclus".
Présentation en blocs.
Pour format A4 plié en 8.

Prét a ’emploi  Message pré-imprimé
"documents inclus".
Présentation en blocs.
Pour format A4 plié en 3.

Message multilingue "documents
inclus" : Francais / Espagnol /
Anglais / Allemand.

Présentation en rouleau.

Pour format A4 plié en 4.

Message multilingue "documents
inclus" : Frangais / Espagnol /
Anglais / Allemand.

Présentation en rouleau.

Pour format A4 plié en 3.

M777

M777



Produits spécifiques

Les poignées adhésives de transport 3M sont idéales pour transporter les cartons ou des
objets lIégers volumineux. Elles peuvent étre personnalisées pour devenir un véritable support
de communication qui reste adhésivé sur le produit jusqu’au consommateur final.

Les languettes de suspension ScotchPad™, adhérent sur de nombreuses surfaces et permet-
tent la présentation des produits sur broches dans les linéaires ou la réparation des blisters.

Les marchés clés :

# Fabrication industrielle

# Points de vente grand public

# Compagnies aériennes

@ Fabricants et distributeurs de boissons

# Fabrication produits alimentaires

————————————————————————————

La mise en rayon

Grdce aux languettes de
suspension adhésives
ScotchPad™ organisez

les linaires et suspendez,

les produits instantanément.

Les poignées de transport ScotchPad ™ 8326 sont des ban-
des en papier/plastique avec un adhésif a chaque extrémité.
Une fois appliquées de facon a réaliser une anse, elles
permettent le transport de colis légers.

Leur utilisation permettra parfois la suppression du surem-
ballage plastique.

Référence Structure Epaisseur | Epaisseur | Adhésion |Résistance|Elongation Dévidoir Commentaires
Produit du ruban ala 9 recommandé
(Support/adhésif) / traction
N/cm
Languettes de suspension
1074 Polyester / 255 343 6,1 79 130 Prét a ’emploi 25,4 mm x 48 mm.
Caoutchouc synthétique Trou pour broches US.
Charge supportée maxi 250 g.
1075 Polyester / 255 343 6,1 79 130 Prét a ’emploi 50,8 mm x 50,8 mm. Trou
Caoutchouc synthétique triangle pour broches Europe.
Charge supportée maxi 340 g.
1076 Polyester / 255 343 6,1 79 130 Préta 'emploi 50,8 mm x 50,8 mm.
Caoutchouc synthétique Trou pour broches US.
Charge supportée maxi 340 g.
1180 Polyester / PVC 250 300 Machine 48 mm x 38 mm. Trou pour

broches Europe. Charge suppor-
tée maxi 340 g. Présentation en
rouleaux pour pose machines.

Poignées en blocs

8325 Polypropylene / Papier / 51 81 6,1 61,5 (long.) 160 Prét a 'emploi 8326 en version imprimée.
Caoutchouc synthétique 122,5 (larg.)

8326 Polypropyléne / Papier / 51 81 6,1 61,5 (long.) 160 Préta 'emploi ~ Supporte jusqu’a 6,8 kg.
Caoutchouc synthétique 122,5 (larg.)

8327 Polypropylene / Papier / 51 89 8,5 78,8 (long.) 130 Prét a 'emploi 8328 en version imprimée.
Caoutchouc synthétique 113,8 (larg.)

8328 Polypropylene / Papier / 51 89 8,5 78,8 (long.) 130 Prét a 'emploi  Supporte jusqu’a 13,6 kg.
Caoutchouc synthétique 113,8 (larg.)

Rubans spéciaux pour poignées et refermeture de sachets

8345 Polypropylene / 50 70 0,8 65 10 Machine Faible adhésion pour fermeture
Caoutchouc naturel et refermeture de sachets (types

cafés, pates).
8346 Polyester 50 75 2,5 98 150 Machine Pour réalisation de poignées de

transport avant passage en four
de rétractation.
8347HP Polypropylene 50 73 5 150 40 Machine Pour réalisation de poignées de
transport apres passage en four
de rétractation.
8349 Polypropylene / 50 68 0,5 60 160 Machine Faible adhésion pour fermeture
Acrylique et refermeture de sachets (types
cafés, pates) ou groupage pour
un enlevement sans trace.
8485 Polypropyléne/ 50 70 22 65 150 Machine Pour fermeture et refermeture
Caoutchouc naturel de sachets (types cafés, pates).
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Dévidoirs manuels

]

Quelles que soient vos activités, notre gamme de dévidoirs manuels Scotch™, s’adapte de fagon
efficace a vos opérations de fermeture des caisses carton, de renforcement, de banderolage,
d’expéditions ou de maintien de piéces.

Les marchés clés :

@ Fabrications industrielles

# Points de vente grand public

@ Fournituristes de bureau

# Maintenance

HI128
Dévidoir pour ruban armé

Dévidoir a main pour rubans
armés haute performance
avec frein manuel.

HI0
Dévidoir pour ruban armé

Dévidoir a main pour rubans
armés haute performance
petites largeurs.

M96

Dévidoir d’atelier lesté a
longueur réglable pour rubans
de conditionnement petites
largeurs.

Cc25

Dévidoir d’atelier

Dévidoir d’atelier pour rubans
de conditionnement petites
largeurs.

HI120

Dévidoir manuel pour ruban
armé. Métal. Rechargement
rapide.

M777

Dévidoir rubans de protection
Dévidoir pour I’atelier et portatif
pour la pose de rubans de protec-
tion et pochettes d’expédition.

S63

Dévidoir pour pose d’onglets
Dévidoir pour la réalisation
et la pose d’onglets en L sur
boitages.

P52-P56

Dévidoir d’atelier

Permet [utilisation de plusieurs
rouleaux de front. Peut étre vissé
sur un établi ou accroché au mur:

P410
Dévidoir d’atelier
Permet la fermeture de sachets.



H-150

Dévidoir métal a main
avec frein et réduction
du bruit pour rubans
de fermeture.

H180-H183

Dévidoir métal a main
pour la fermeture

des caisses carton.

Le frein réglable permet
de controler la vitesse

H-190

Dévidoir plastique

pour fermeture de caisse.

de déroulement.

TI1756
Dévidoir a main métal
avec frein réglable.

TF1514
Dévidoir lourd d’atelier.

Description produit Recommandation produit Applications
Produit

Dévidoir d’atelier lesté a
déroulement manuel.

Rubans de conditionnement,
rubans armés.

Fermeture, maintien, réalisation
d’attaches et pose d’onglets.

Largeur de 6 mm a 25 mm.
Diametre extérieur rouleau 145 mm.

H10 Dévidoir a main en plastique Rubans armés, rubans hautes Fermeture de cartons, Largeur de 12 mm a 25 mm.
résistant. résistances. renforcement et banderolage. Longueur juqu’a 55 m.

H120 Dévidoir a main métal. Tous les rubans hautes résistances. Fermeture de cartons, Largeur jusqu’a 25 mm.

renforcement et banderolage. Longueur jusqu’a 55 m

H128 Dévidoir a main métal a freinage ~ Tous types de rubans d’emballage Fermeture de caisses et Largeur jusqu’a 50 mm.
manuel. et rubans armés. renforcement. Longueur jusqu’a 100 m

H150 Dévidoir a main métal avec frein ~ Rubans de fermeture de caisses Fermeture de caisses carton. Largeur jusqu’a 50 mm.
auto-réglé et systeme réducteur de carton bruyants et déroulement Longueur jusqu’a 132 m.
bruit. aisé.

H180 Dévidoir a main métal avec frein ~ Tous rubans de fermeture Fermeture de caisses carton. Largeur jusqu’a 50mm.
réglable. de caisses carton. Longueur jusqu’a 100 m.

H183 Dévidoir a main métal avec frein ~ Tous rubans de fermeture Fermeture de caisses carton. Largeur jusqu’a 75 mm.
réglable. de caisses carton. Longueur jusqu’a 100 m.

H190 Dévidoir a main plastique. Tous rubans de fermeture Fermeture de caisses carton. Largeur jusqu’a 50 mm.

de caisses carton. Longueur jusqu’a 100 m.

M96 Dévidoir d’atelier lesté a Rubans adhésifs tous types dont ~ Fermeture, maintien, réalisation Largeur de 6 mm a 25 mm.
déroulement manuel et longueur  rubans armés. d’attaches et pose d’onglets. Diametre extérieur rouleau 149 mm.
de découpe réglable. Délivre a chaque utilisation

une longueur de ruban de 20 mm
a 125 mm.
M777 Dévidoir d’atelier métal. Rubans de protection, pochettes Protection de documents, Largeur jusqu’a 150 mm.
d’expédition, autres rubans expédition de listes de colisages. ~ Longueur jusqu’a 66 m.
d’usage général.

P52 Dévidoir d’atelier plastique Rubans adhésifs tous types. Fermeture, maintien, réalisation Supporte plusieurs rouleaux

a visser a plat ou vertical. d’attaches et pose d’onglets. jusqu’a 50 mm en largeur.
Longueur maxi 100 m.

P56 Dévidoir d’atelier plastique Rubans adhésifs tous types. Fermeture, maintien, réalisation Supporte plusieurs rouleaux

a visser a plat ou vertical. d’attaches et pose d’onglets. jusqu’a 145 mm en largeur.
Longueur maxi 100 m.

P410 Dévidoir plastique d’atelier pour ~ Rubans de conditionnement. Fermeture de sachets. Largeur de 6 a 9 mm. Diametre
fermeture sachets. extérieur du rouleau 230 mm.

S63 Dévidoir d’atelier métal pour Tous les rubans haute résistance. ~ Fermeture de boites et étuis. Largeur de 6 a 15 mm. Diametre
réalisation d’onglets. extérieur du rouleau 140 mm.

Réalise des onglets en L
de 38 mm de long.
TF1514 Dévidoir lourd d’atelier métal. Tous rubans de fermeture Fermeture, maintien, réalisation Largeur jusqu’a 50 mm
de caisses carton. d’attaches et pose d’onglets. (2 bagues supports pour utilisation
de 2 rouleaux de front).
Longueur jusqu’a 100 m.
TI1756 Dévidoir a main métal. Rubans adhésifs a déroulement Fermeture de caisse carton. Largeur jusqu’a 50 mm .

non facilité type acrylique.

Longueur jusqu’a 100 m.
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Machines 3M Matic™ ~—
Réglage manuel

Notre expertise en adhésifs nous a permis d’adapter et de breveter nos propres modéles de
machines qui répondent parfaitement aux exigences de pose d’un ruban Scotch™ ou Tartan™,
pour une fermeture impeccable de vos caisses cartons.

Polyvalentes, efficaces, robustes et fiables, elles sont faciles a installer mais aussi faciles a
utiliser pour une meilleure productivité.

Toutes nos machines sont équipées de la nouvelle téte d’application SM™ Accuglide i+,
dont le faible impact protége méme les cartons de poids légers.

Les marchés clés :
4 Agroalimentaire

@ Produits médicaux

# Electronique

@ Fabrication industrielle

T

& 3M Matic™ 200A 2
Equipée de courroies d’entrainement inférieures G T
de qualité. Ferme jusqu’a 30 cartons/minute. | i
Double potence avec double vis pour un i |
meilleur réglage en hauteur et un ajustement | ‘
uniforme et stable. [
= e
.

< :1

3M Matic™ 700AKS

Spécialement étudiée pour les cartons «king size»
ou grande taille utilisés dans le domaine de [’élec-
. tronique et de I’équipement ménager. Ses courroies
M Matl.c 120AF o . d’entrainement hautes et basses de grande taille
La machine de fermeture 3M Matic™ 120AF & permettent de fermer des cartons jusqu’a 650 mm

o
b}

entrainement latéral est destinée a la ferme- de large et 915 mm de haut a la cadence de 30

ture de cartons lggers ou étroits a la cadence cartons minute. Inclus la téte Accuglide I+ a faible
de 27 cartons/minute avec un ruban de 38 mm impact pour pose de ruban en 75 mm de large.

ou 50 mm. Les rabats supérieurs sont fermés

automatiquement.

3M Matic™ 700A

Equipement performant pour la fermeture de
séries de cartons de méme format. Convient
pour une grande variété de dimensions et pour
les cartons légers. Ferme jusqu’a 30 cartons
minute.

Equipée de bandes d’entrainement de qualité
inférieures et supérieures.
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3M Matic §00A 3M Matic §00Asb 3M Matic §00Af

Machine ajustable manuellement équipée La solution idéale pour la fermeture Ferme automatiquement les rabats (fold)
de bandes d’entrainement latérales. de petites boites «small box», de la supérieurs et ferme les cartons avec un
Particulierement adaptée pour les cartons méme fagcon que la 800A, elle ferme ruban largueur 38 mm a 50 mm a
étroits. Ferme jusqu’a 30 cartons/minute Jjusqu’a 30 cartons/minute avec la cadence de 28 cartons/minute.
avec un ruban de 38 mm a 50 mm. un entrainement latéral. Comprend un indexeur - portillon intégré.
Elle utilise du ruban de largeur 38 mm. Entrainement avec bandes latérales.

Référence Type Fournie Cadence : | Commentaire
Produit d’entrai- avec téte Maxi carton (mm) Nb de
cartons/

nement Accuglide 1+
pour pose de minute
ruban largeur

120AF latéral 38 a 50 mm 150 120 120 635 510 510 2 29 27 Fermeture des
2 @ rabats supérieurs.
200A inférieur 38 a 50 mm 150 120 120 1) - 545 620 (5) 3 38 30 Durable.

Rouleaux de
compression pour

positionnement
précis du carton.
700A inférieur et~ 38 2 50 mm 150 150 120 (1) - 545 620 (5) - 38 30 Robuste.
supérieur
700AKS inférieur et 50 a 75 mm 150 175 120 (8) - 650 650 (7) - 38 30 Pour cartons
supérieur de grandes tailles.
800A latéral 38 a 50 mm 150 115 120 - 545 620 (5) 3 38 30 Pour cartons étroits.
(OIC)]
800ASB latéral 38 2 50 mm 150 100 70 - 545 6206) 3 38 30 Pour petits cartons.
800AF latéral 38 a 50 mm 150 120 120 760 545 620(5) 3 38 28 Indexeur +
3) @ fermeture des

rabats supérieurs.

(1) Peut étre ajustée pour des cartons de 90 mm mini de hauteur en utilisant des rabats a 50 mm.

(2) Peut étre ajustée pour des cartons de 100 mm mini de hauteur en utilisant des rabats a 50 mm.

(3) Peut étre ajustée pour des cartons de 95 mm mini de hauteur en utilisant des rabats a 50 mm.

(4) Lorsque I’on utilise des cartons de hauteur inférieure au mini standard de 120 mm, la largeur de carton mini acceptable augmente.

(5) Peut étre ajustée pour des cartons de 720 mm maxi. La hauteur mini du carton augmente alors de 100 mm.

(6) Peut étre ajustée pour des cartons de 670 mm maxi. La hauteur mini du carton augmente alors de 110 mm.

(7) Peut étre ajustée pour les paliers de hauteurs suivantes : de 170 mm a 700 mm, de 235 mm a 760 mm, de 275 mm a 800 mm, 390 mm a 915 mm.
(8) Peut étre ajustée pour des cartons de 100 mm mini de hauteur. La hauteur maxi du carton est réduite a 600 mm. Rabat réduit a 50 mm.

Machine Inox : 700A-S et 8O0AF-S inox - Nous consulter.
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Machines 3M Matic™ ~—

Réglage automatique

3M propose une gamme de machines ajustables automatiquement aux formats des cartons en
hauteur et en largeur. Ces machines sont idéales pour la fermeture de séries de caisses carton
de formats différents ou lorsque des lignes multiples se rejoignent avec des formats différents
sur une seule ligne de fermeture.

Toutes nos machines sont équipées de la nouvelle téte d’application SM™ Accuglide ll+, dont
le faible impact protége les cartons méme de poids Iégers.

Ces machines trés performantes sont fiables et robustes mais sont également étudiées pour

20

une grande facilité de mise en csuvre.

' 3M Matic TM 700R

i -

Machine a réglage automatique pour la fermeture de cartons avec
entrainement par courroies haut et bas (2 hautes + 2 basses).

son dispositif breveté curviligne qui applique fortement mais avec
un impact faible, pour une meilleure protection du carton et de

son contenu avec un ruban adhésif Scotch™ de 38 mm ou 50 mm.
%

3M Matic 800RF

Cette machine complétement automatique ferme des cartons de
formats différents et fonctionne sans opérateur.

et supérieurs et pose le ruban adhésif a une cadence jusqu’a

8 cartons/minute.

Comprend la nouvelle téte Accuglide 11+ a faible impact, et utilise
du ruban adhésif jusqu’a 50 mm.

- 3M Matic™ 800R e
J Equipée de courroies

d’entrainement latérales.
Ferme jusqu’a

15 cartons/minute.
Utilise du ruban adhésif
en 38 mm ou 50 mm.

Fournie
avec téte

m o (mm)
Accuglide 1+
pour pose de | | ong. | Larg. Long. | Larg.
ruban largeur e Al
150 150 5

Référence
Produit

Type
d’entrai-
nement

700R inférieur 38 a 50 mm 120 (1) - 54 620 3) - 38
et supérieur

700RKS inférieur 38 275 mm 150 175 120 - 650 650 2) 15 38
et supérieur

800R latéral 38 a 50 mm 205 110 120 - 510 550 - 38

800RF latéral 38 2 50 mm 203 140 152 610 508 508 3 38

(1) Peut étre ajustée pour des cartons de 95 mm mini de hauteur en utilisant des rabats a 50 mm.

Cadence de 15 cartons/minute. Equipée de la téte Accuglide II+ avec

Elle s’ajuste aux dimensions des cartons, ferme les rabats inférieurs

3M Matic 700RKS

La machine de fermeture
3M Matic™ 700RKS est
spécialement étudiée pour
les cartons « king size »
ou grande taille. Utilise du
ruban adhésif en 75 mm.

Cadence : | Commentaire
Nb de

cartons/

minute

15 Modele robuste
avec station de
remplissage intégré.
Centreur
pneumatique
des cartons.

15 700R Spéciale
grands cartons
"king size".

15 Montants
repositionnables
pour différentes
plages de hauteur
de carton. Adaptée
pour cartons étroits.

9 Entierement
automatique.

(2) Peut étre ajustée pour les plages de hauteurs suivantes : de 175 mm a 700 mm, de 230 mm a 755 mm, de 275 mm a 800 mm, 280 mm a 810 mm, 385 a 910 mm.

(3) Peut étre ajustée pour des cartons de 720 mm maxi. La hauteur mini du carton augmente alors de 200 mm.

Machine Inox : 700R-S inox - Nous consulter.



Machines 3M Matic™ ~—
Options et accessoires

3M propose une gamme d’accessoires et options qui s’adaptent a nos machines 3M Matic™,
et permettent leur intégration dans les lignes d’emballage, a votre convenance.

Les marchés clés :

# Agroalimentaire

@ Produits médicaux, cosmétiques
# Electronique

@ Fabrication industrielle

Roulettes

Roulettes solides et étudiées pour permettre
le déplacement facile des machines

3M Matic™ et leur blocage ferme en

place une fois positionnées.

Accuglide II+™

. La nouvelle téte d’application II+™ a
Convoyeurs entrée/sortie faible impact avec sa course curviligne
Rouleaux acier sur roulement a billes montés assure une fermeture précise, sans abimer
sur cadre acier. Permettent une parfaite les cartons légers. La téte supérieure
transition entre les lignes de convoyages de s’adapte facilement aux cartons
production en place et les machines en entrée sur-remplis. Un lubrificateur de couteau
et sortie. Facilitent le bon convoyage des évite la formation de dépot d’adhésif.
cartons apres leur fermeture en sortie. Cette nouvelle téte est plus légere

pour ’opérateur.
Le maintien du ruban est renforcé et le
_ passage du ruban est facilité.
Etudiée pour des convoyages avec
une vitesse jusqu’a 24 metres minute.

Systeme de maintien des cartons

Une méthode simple et pratique pour maintenir
une caisse américaine en place et permettre

de libérer les mains de |’opérateur pour le
remplissage de la caisse avant I’opération

de fermeture.

Systeme de fermeture des rabats supérieurs
Aide I'opérateur et ferme le rabat avant et
les 2 rabats latéraux des caisses américaines
avant la pose de I’adhésif.
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Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées par des méthodes standards d’essai et sont des valeurs moyennes a ne pas
employer comme des spécifications. Nos recommandations concernant I’ utilisation des produits sont basées sur des essais pensés pour
étre fiables mais nous vous demandons d’effectuer vos propres essais pour déterminer leur convenance a vos applications.

3M n’accepte aucune responsabilité directe ou consécutive pour la perte ou les dommages causés en raison de nos recommandations.

3M France
Marchés pour I’Industrie
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