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RS PRO, alimentation 
enfichable 5 W 5 V c.c., 1 A, 
rendement de niveau VI, 1 

alimentation de sortie 
RS code commande : 123-6687             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Entrée c.a. 
universelle  

• Top pour fiche 
britannique 

• Conception 
compacte et 
compacte 

• Sortie USB A. 

• Surtension, 
surintensité et 
surtempérature. 
Protections 

• ERP niveau VI 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS PRO est dotée d'un adaptateur secteur 5 W de haute qualité et d'une 
grande valeur. Fabriquée conformément aux normes de l'industrie, cette alimentation est une 
solution fantastique pour une gamme d'équipements électriques. Dans le cadre de notre gamme RS 
PRO d'alimentations, vous êtes assuré d'une solution d'alimentation fiable et robuste.  

 

 

 

Type Alimentation 
Type de prise Type G 
Connecteur de sortie USB Type-A 
Connecteur d'entrée Fiche britannique 
Nombre de sorties 1 
Niveau de rendement énergétique VI 

Applications 
Cet adaptateur offre une gamme d'applications telles 
que : communications sans fil ; périphériques ; 
réseaux ; équipement de télécommunications 

 

 

 

Tension de sortie 5 V c.c. 

Tension d'entrée 
100 V c.a., 110 V c.a., 115 V c.a., 120 V c.a., 127 V 
c.a., 220 V c.a., 230 V c.a., 240 V c.a. 

Courant de sortie 1A 

Puissance nominale 5W 

Régulation de charge ±5 % 

MTBF Plus de 5 000 heures 

 

Description du produit ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Largeur 49,5mm 
Longueur 47,3mm 
Profondeur 27,5mm 

 

 

 

Température maximale 40 °C 
Température minimale 0 °C 

 

 

 

Normes Met Ce, IEM, EN 55022 
Conformité/certifications Ce, RoHS 

      

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 


