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RZT7-03ZUS-KQO
RZT7

SICK

SENSORES PARA CILINDROS COM PORCAS DE SLOT T Sensor Intelligence.
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Dados técnicos em detalhe

Caracteristicas
Formato cilindrico

Formatos cilindricos com adaptador

Comprimento da carcaca
Saida de comutacao
Frequéncia de comutagao
Funcao de saida

Modelo elétrico

Grau de protecao

1 Conforme EN 60529.

Mecanica/sistema elétrico
Tensao de alimentacao

Queda de tensao

Corrente permanente I,
Poténcia de comutacao

Classe de protecao
Sensibilidade de resposta tip.
Caminho de passagem tip.
Reprodutibilidade

LED de estado de comutacao
Temperatura ambiente, operacao

Resisténcia a impactos e vibracoes

b Ub e Ta constantes.

Informacoes do pedido

RZT7-03ZUS-KQO

Outras versoes do aparelho e acessorios

Ranhura T

Cilindros com barra de perfil
Cilindros com barra de tracao

Cilindros redondos

Cilindros com ranhura tipo cauda de andorinha

Trilho SMC CDQ2
Trilho SMC ECDQ2

29,5 mm
Reed

400 Hz

NA

2 fios CA/CC

P65 Y
IP67

5V AC/DC ... 30 VAC/DC
<35V

<100 mA

S6W

1}

3mT

10 mm

<0,1mT?

v

-30 °C...+80 °C

30¢g, 11 ms/ 10 ... 55 Hz, 1 mm

1070859
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http://www.sick.com/1070859
http://www.sick.com/1070859
https://www.sick.com/RZT7
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CEM

Tipo de conexao

Tipo de conexao - detalhe
Secao transversal do condutor
Diametro do cabo

Raio de dobramento

Tensao de torcao
Ciclos de torcao
Saida de cabo
Material
Carcaca
Cabo

N° arquivo UL

b Ub e Ta constantes.

Classificacoes

Conforme EN 60947-5-2

Cabo com conector M12, 3 pinos com unido roscada com serrilhado, compativel com esteira
de arrasto, 0,3 m

0,14 mm?2
@ 2,9 mm

Em instalacao fixa > 3 x didametro do cabo
Em estado mével > 10 x diametro do cabo

+270° /10cm
> 2.000.000

Axial

Plastico
PUR
NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

ECI@ss 5.0 27270104
ECI@ss 5.1.4 27270104
ECI@ss 6.0 27270104
ECI@ss 6.2 27270104
ECl@ss 7.0 27270104
ECI@ss 8.0 27270104
ECI@ss 8.1 27270104
ECI@ss 9.0 27270104
ECI@ss 10.0 27270104
ECI@ss 11.0 27270104
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
UNSPSC 16.0901 39122230
Nota relativa @ montagem
Tighten screw
Torque

Insert sensor

LED

A = Position sensor element
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<—> typical 0.7 Nm

AF 2.5
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Esquema de conexao
Cd-345
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Desenho dimensional (Dimensées em mm)

Cabo com conector macho M12, com uniao roscada recartilhada

@ 0.3 5.7 (0.22)
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16.8 (0.66)
29.5 (1.16)

40...50(1.57 ... 1.97)

@® Conexao

® Posicao elemento de sensor
® Indicador LED

@ Parafuso de fixagdo SW 2,5
® Nervuras de retencao

N° de artigo Tipo L
1070859 RZT7-03ZUS-KQO 300 mm
1070849 RZT7-03ZRS-KQO 300 mm

Numero de fios

Tensao de alimentacao
5VAC/DC ... 30 VAC/DC
5V AC/DC ... 30 VAC/DC
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Acessorio recomendado

Outras versoes do aparelho e acessorios

Descricao resumida

Protecao do aparelho (mecanica)

X

Adaptador para protecao contra golpes mecanicos, Pega de zinco fundido, incl. material
de fixagao

Suportes para sensores de cilindros

Suporte de fixacdo para montagem na calha SMC CDQ2 (porca de slot em T), Aluminio,
sem material de fixacao

Suporte de fixagdo para montagem na calha SMC ECDQ2 (porca de slot em T), Alumi-
nio, sem material de fixacao

Suporte de fixacao para cilindros com porca de slot tipo cauda de andorinha, Aluminio,
sem material de fixacao

Suporte de fixagao para cilindro de perfil/barra de tracao, Peca de zinco fundido, incl.
material de fixacao

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 12 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 16 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistao de 20 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com diametro de pistao de 25 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 32 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com diametro de pistao de 40 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com diametro de pistao de 50 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 63 mm,
temperatura ambiente de O °C a 50 °C, Plastico, Aluminio

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com diametro de pistao de 8 mm a
130 mm, temperatura ambiente de -30 °C a 80 °C, Aco inoxidavel, Zinco fundido

1 unidade, Suporte de fixagao em cilindro redondo com diametro de pistao de 8 mm a
25 mm, temperatura ambiente de -30 °C a 80 °C, Aco inoxidavel, Zinco fundido

1 unidade, Suporte de fixagdo em cilindro redondo com didmetro de pistdo de 8 mm a
63 mm, temperatura ambiente de -30 °C a 80 °C, Aco inoxidavel, Zinco fundido
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Tipo

BEF-SG-MRZT

BEF-KHZ-TT2

BEF-KHZ-TT1

BEF-KHZ-ST1

BEF-KHZ-PT1

BEF-KHZ-RT-12

BEF-KHZ-RT-16

BEF-KHZ-RT-20

BEF-KHZ-RT-25

BEF-KHZ-RT-32

BEF-KHZ-RT-40

BEF-KHZ-RT-50

BEF-KHZ-RT-63

BEF-KHZ-RT1-130

BEF-KHZ-RT1-25

BEF-KHZ-RT1-63

N° de artigo

2077201

2046440

2046439

2022703

2022702

2077681

2077680

2077679

2077678

2077677

2077676

2077675

2077674

2077684

2077682

2077683


https://www.sick.com/RZT7
http://www.sick.com/2077201
http://www.sick.com/2077201
http://www.sick.com/2046440
http://www.sick.com/2046440
http://www.sick.com/2046439
http://www.sick.com/2046439
http://www.sick.com/2022703
http://www.sick.com/2022703
http://www.sick.com/2022702
http://www.sick.com/2022702
http://www.sick.com/2077681
http://www.sick.com/2077681
http://www.sick.com/2077680
http://www.sick.com/2077680
http://www.sick.com/2077679
http://www.sick.com/2077679
http://www.sick.com/2077678
http://www.sick.com/2077678
http://www.sick.com/2077677
http://www.sick.com/2077677
http://www.sick.com/2077676
http://www.sick.com/2077676
http://www.sick.com/2077675
http://www.sick.com/2077675
http://www.sick.com/2077674
http://www.sick.com/2077674
http://www.sick.com/2077684
http://www.sick.com/2077684
http://www.sick.com/2077682
http://www.sick.com/2077682
http://www.sick.com/2077683
http://www.sick.com/2077683

Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



