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Les barrettes multipolaires existent chez Weidmiiller
depuis de nombreuses années. Les barrettes peuvent étre
directement vissées sur le fond. Un resserrage de la borne
n'est pas non plus nécessaire apres la mise en place du
fil. Les barrettes sont en KRG et en PA sont disponibles
avec différents types de raccordement.

Informations générales de commande

Type BK 6/E

Référence 7906090000

Version Barrette de raccordement, Barrette de
raccordement mono- et multipolaire, Section
nominale: 4 mm?2, Raccordement vissé, Montage
direct

GTIN (EAN) 4008190576295

Cdt. 50 piece(s)
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Dimensions et poids

Longueur 52 mm Largeur 22 mm

Hauteur 20 mm Hauteur version la plus basse 20 mm

Poids net 3849

Températures

Température de fonctionnement Température de stockage

Température d'utilisation permanente, Température d'utilisation permanente,

min. -60 °C max. 130°C

IECEx/ATEX Caractéristiques nominales

Certificat N2 (ATEX) SIRAO1ATEX3247U Certificat ATEX SIRAO1TATEX3247U_d.pdf

Certificat ATEX SIRAO1ATEX3247U_e.pdf

Certificat N° (IECEX)

IECEXSIR05.0035U

Certificat IECEx IECEXSIR05.0035U_e.pdf

Tension max. (ATEX)

275V

Courant (ATEX) 28 A

Section max. du conducteur (ATEX)

4 mm?2

Tension QV

CrossConnectionGuide.pdf

plage de température d'utilisation

Plage de température
d'utilisation, voir le
certificat CE d'essai de
prototype / le certificat de
conformité Ex IEC

Identification EN 60079-7 Exell

Identification Ex-RL 94/9 EG

2GD

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct

Type de montage

Montage direct

Version Version a 1#92épreuve de

pour rails profilés 1#92explosion Non
Caractéristiques nominales
Section nominale 4 mm? Tension nominale 400V
Tension de choc nominale 6 kV Courant nominal 32A
Courant avec conducteur max. 32A Normes IEC 60947-7-1
Degré de pollution 3
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat N2 (CSA) 200039-2165696 Tension Gr B (CSA) 300V
Tension Gr D (CSA) 300V Courant gr. B (CSA) 10 A
Courant gr. D (CSA) 10 A Section max. du conducteur (CSA) 12 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 22 AWG
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat N2 (UR) E60693 Tension Gr B (UR) 250V
Tension Gr C (UR) 150V Tension Gr D (UR) 300V
Courant gr. B (UR) 20 A Courant gr. C (UR) 20 A
Courant gr. B (UR) 10 A Section max. du conducteur (UR) 12 AWG
Section min. du conducteur (UR) Taille du conducteur Cablage d'usine

22 AWG max. (UR) 12 AWG
Taille du conducteur Cablage d'usine Taille du conducteur Cablage
min. (UR) 26 AWG d'installation max. (UR) 12 AWG
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Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement Raccordement vissé

Longueur de dénudage 8 mm

Dimension de la lame 4,0x 0,8 mm Sens de raccordement latéralement
Nombre de raccordements Sections de raccordement,

12 raccordement nominal, min. 0,33 mm?2
Sections de raccordement, Vis de serrage
raccordement nominal, max. 4 mm?2 M 3
Couple de serrage, min. 0,5 Nm Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse Calibre selon 60 947-1
électrique du type DMS 2 A3

Section de raccordement du conducteur,

raccordement nominal rigide min. 0,5 mm?

Section de raccordement du conducteur,

raccordement nominal rigide max. 4 mm?

Section de raccordement du conducteur,
semi-rigide, raccordement nominal, min. 1,5 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
semi-rigide, raccordement nominal, max.4 mm?2

Section de raccordement du conducteur,

souple, max. 4 mm?

Section de raccordement du conducteur,

souple, min. 0,5 mm2

Section de raccordement du conducteur,
souple avec embout DIN 46228/1,

raccordement nominal, min. 0,5 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
souple avec embout DIN 46228/1,

raccordement nominal, max. 4 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
souple embout avec embouts isolés DIN
46228/4, raccordement nominal, min. 0,5 mm?2

Section de raccordement du conducteur,
souple embout avec embouts isolés DIN
46228/4, raccordement nominal, max. 4 mm?2

Section de raccordement du conducteur,

Section de raccordement du conducteur,

AWG, min. AWG 22 AWG, max. AWG 12
Caractéristiques des matériaux
Matériau KrG Couleur Jaune moyen

Classe d'inflammabilité selon UL 94 bVA

Caractéristiques du systéme

Famille de produits Barrette de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé

Sens de raccordement latéralement Nombre de raccordements 12

Flasque de fermeture nécessaire Non

Classifications

ETIM 3.0 EC001284 UNSPSC 30-21-18-11
eClass 5.1 27-14-11-06 eClass 6.2 27-14-11-06
eClass 7.1 27-14-11-06

Informations sur le produit

Renseignements caractéristiques techniques Deux conducteurs rigides (monofils) de section égale (0.5 ... 1.5 mm?2) peuvent étre raccordés.

Agréments
Agréments
@ = N
[ECEx - SIRA  ATEX - SIRA
ROHS Conforme
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