Ethernet-Steckverbinder Eﬂg

MERKMALE
RS PRO, RJ45-Buchse

e Geschirmte RJ45-
Buchse

Kann von innen

(Ruckseitenmontage
) oder auf3en an der
Tafel montiert
werden

Passend fir
Standard-XLR-
@24mm-Ausschnitt

Gerade Ausrichtung

Kein L6ten oder
Stanzen

Niedrige
Ruckseitenprofile

Erfullt die Normen
ANSI/ESD
S20.20:2014 und BS
EN 61340-5-1:2007

Erfullt die RoHS-
Normen

(Beschrankung
gefahrlicher
Substanzen)

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese RJ45-Buchse von RS PRO wird Ublicherweise verwendet, um Computer mit Ethernet-basierten
lokalen Netzwerken (LAN) zu verbinden. RJ45-Steckverbinder sind eine zuverldssige Mdglichkeit,
Daten schnell zwischen Computern, Switches, Routern und Druckern zu tbertragen.

Dieser Steckverbinder ist fur eine effektive Erdung sowie zur Reduzierung von Rauschen und
Ubersprechen abgeschirmt, sodass er fir Biiro- und Industrieumgebungen geeignet ist. Das niedrige
hintere Profil dieses Modells macht es ideal fur den Einsatz an Orten mit begrenztem Platz, wie z. B.
Rechenzentren. Die Kontakte aus Phosphorbronze sind zuerst vernickelt und dann vergoldet, sodass
sie besonders Durable und vor Korrosion geschitzt sind. Ebenso ist der robuste Zinkdruckgussrahmen
schwarz beschichtet, um ihn vor Rost zu schitzen.

Allgemeine Spezifikationen

Ethernet-Steckverbindertyp

Geschlecht

Anzahl der Anschlisse
Anzahl der Pole
Steckverbindertyp
Abschirmungstyp
Ausrichtung
Kontaktwerkstoff
Kontaktbeschichtung
Entflammbarkeitsklasse
Jack

Gehause

Leiterplatte

Farbe

Anwendungen

Mechanische Spezifikationen

Montageart

RJ45-Steckverbinder
Buchse

1

1

RJ45

Geschirmt

Gerade
Phosphorbronze
Vergoldung tber Nickelplatte
uUL94Vv0

3-50 Micro vergoldet
ABS, UL 94V-0

Fr4, UL 94V-0
Schwarz

Drahtlose AP im Freien, LED- und Display-
Beleuchtung im Freien, Marine,
Maschinenautomatisierung, Militar

Tafelmontage
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Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Normen (Beschrénkung gefahrlicher
Substanzen), ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN
61340-5-1:2007
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- M3 VERSION HAS M3 THREADHOLES. 1 RJ45 In-Line Coupler:
ABS, UL 94V-0, Black colour, Fully shielded
Performance: 2.RJ45 In-Line Coupler Contact:
a.T568A & T568B wiring. Phosphor Bronze, 3-50 micro inches
b.Meet ISO/IEC 11801 and EN50173 gold plating over nickel plate.
c.Meet ANSITIA/EIA 568B.2 s 3.PCB: FR4, UL 94V-0

4.Frame: Nickel or black plated zinc diecast
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