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RS PRO K 型数字温度计 
RS 号： 465-9218.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 防水 

• 最大 / 最小存储器 

• 橡胶手柄 

• 探针 - 不锈钢 

特点 

 



数字温度计

第页 3. 的 3.23 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

超值 RS Pro 数字温度计。此温度计随附 1 个输入不锈钢探头、橡胶手柄和 1 节 aaa 电池。它具有最大

或最小内存。数字温度计可测量温度到小数点而非整数，这意味着其结果更准确。我们独特的手持式温度

计系列为您提供校准类型和温度测量首选项选择，以实惠的价格满足您的需求。

型号 RS Pro 
温度计类型 探头

温度输入数 1 
绝对最大温度测量：+380°C +200°C
温标 摄氏度 / 华氏度 
显示类型 液晶屏 / 背光 
分辨率 1 °c 
最佳精确度 ±2 °C 

最小 / 最大记录 是的

校准证书 是的

工作温度 0 至 +200°c 

应用 食品工业 / 工业 / 医疗 

 

电池类型 AAA 

 

尺寸 290mm x 40mm x 27mm 
长度 290mm 
宽度 40mm 
高度 27mm 
重量 60 克 

商品描述属性 

电气规格

机械规格

一般规格 

确度 -10℃～40℃:  ±2℃
41℃～70℃:  ±3℃
71℃～130℃:  ±5℃
131℃～160℃:  ±6℃
161℃～200℃:  ±8℃
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合规性 / 认证 en 61340 
 

 

 

 

库存号 品牌 产品名称 温度计类型 绝对最大温度

测量：+380°C 
探头类型 

xxx-xxxx      

xxx-xxxx      

 

 

 

认证 

类似产品 


	RS PRO K 型数字温度计

