
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RS 库存号 549-331 
 

 
说明： 

 

160mm 钳可在方形和六角组件上提供正向抓持力 
锯齿钳口还具有整体式侧边切割器，允许通过低手柄负载切割高拉力线 
线切割容量，2mm 直径铜线，抗拉强度高达 2´109N/m2 

 

规格： 

 

切割能力： 2 mm 
材料切割能力： 铜线 
全长： 160 mm 
夹钳类型： 并行操作 

 

 

 

 

 
 

 RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列 经工程师测试认证，品质媲美领先

品牌，但又无需支付高昂价格。 
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