terminal in fila standard Eﬂg

CARATTERISTICH
E

__ | RS Pro, terminal in ceramica
Migliore resistenza ey . .
alla senza fusibile a 2 vie, 8 AWG,

compressione/piega

tura 450V

Maggiore elasticita

Maggiore resistenza
dielettrica —

Non inflammabile

Resistente ai .

prodotti chimici

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Descrizione del prodotto

Da RS Pro, questa terminal con corpo in ceramica senza fusibile offre una soluzione affidabile ed
economica per i collegamenti filo-filo in ambienti ad alta temperatura. La terminal &€ a montaggio
diretto e non richiede l'uso di una guida DIN. Al contrario, € dotato di due viti di montaggio
galvanizzate che consentono il montaggio su qualsiasi superficie.

Specifiche generali

Con fusibile No

Materiale di contatto Ottone

Metodo di terminazione Avvitare

Placcatura contatto Nichel

Colore Bianco

Numero di vie 2

Inserti Reggiseni nichelati

Contenitore Ceramica (opzione smaltata)

Viti Acciaio zincato

Applicazioni Cablaggio termocoppia, cablaggio linea esterna,

accessori riscaldatore di interfaccia

Specifiche elettriche

Corrente nominale 10A
Tensione nominale 450V
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Specifiche meccaniche

Cavo CSA 10mm?2
Dimensioni filo 8 AWG
Altezza 20mm
Larghezza 21mm
Lunghezza 24mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio minima -40°C
Temperatura di esercizio massima 500 °C (Alloggiamento), 350 °C (Inserti)
Temperatura breve 800 °C.

Omologazioni

Standard soddisfatti CE (BS EN 60998)
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— CROSS CURRENT | RATED DIMENSIONS (mm)
SECTION RANGE || VOLTAGE |—|—|,=,1 [@2[p[a | H
[703-3846 || amm® | 5324 || 4s50v  [18[21][32][45][12] 8 ||
[f03-3855 || 4mm® || 532a || 4s50v  [18[a33][32][45][12] 8 ||
[703-3858 [ 10mm? || 1557A | 4sov  [21][24[43][a8]1a[10]] 20
[f03-3852 || 1omm® || 1557A || 4s50v |21 [36][4.3][4.8 [14[10]|
[703-3861 [ 1emm® || 3076A | 450v [27|[31[6.1[5.0][17[12]
[703-3864 [ 16mm? || 3076A | 4sov  [27[48]6.1[5.0][17[12]] =22
rated for ngud wire and cables (if for flexible wire, it should be reduced one-step,
Cross ie. 6mm’ is 4rnrn=]
Section: @1 wire entry hole diameter

@2 fixing hole diameter
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