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Mechanical characteristics
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Mechanische Eigenschaften

interface dimensions acc. to  Steckgesicht nach IEC 60169-16
mating life Steckzyklen >500
Components Bauteile Materials / Material Finish / Oberfidche
spring contact federnde Kontaktteile CuBe2 CulNi2Au0.8 @
other metal parts sonstige Metallteile CuZn39Pb3 CuSnZn3
insulator Isolierung PTFE
gasket Dichtung Silicon
Electrical characteristics Elektrische Eigenschaften
frequency Frequenz 0-1 GHz
VSWR VSWR <12 up to 1 GHz
insertion loss Einfligeddmpfung 10dB
Accuracy at 500 MHz Abweichung bei 500 MHz +0.3dB
Accuracy at 1000 MHz Abweichung bei 1000 MHz 1+0.6dB
power Leistungstibertragung 1w
Environmental Umgebung
operating temp. Betriebstemperatur —-40'C / +85°C @
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