List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

g‘f‘;s;’ktu_ FREEZE 75 Datum vytvofeni:  29.06.17 Version : 4.0
Ref. &.: BDS000704_13 20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704_20160112

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

FREEZE 75
aerosol

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporué¢ena pouziti
chladivo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Vedlejsi Tel Fax

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
CRC Industries - .

Deutschland GmbH Sudring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0 (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA |GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille g846/31 70684 0046/31 27 39 91

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Ceska republika: Toxikologické informacni stfedisko +420 224 91 92 93 Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev

produktu: FREEZE 75 Datum vytvoreni: 29.06.17 Version : 4.0
Ref. ¢.: BDS000704 13 20170629 (C2) Nahrazuje: BDS000704 20160112
Fyzikéalni: Aerosol, kategorie 3

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfati se muze roztrhnout.
Klasifikace je zaloZzena na testovani.

Zdravi: Neni klasifikovan
Klasifikaci na metoda vypoctu.
Zivotni prostredi: Neni klasifikovan

Klasifikaci na metoda vypoctu.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani dle narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Signéalni slovo: Varovani
Udaje o nebezpeénosti: H229 : Nadoba je pod tlakem: pfi zahfati se muze roztrhnout.
Pokyny pro bezpeéné

. . P102 : Uchovavejte mimo dosah déti.
zachazeni:

P210 : Chranite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P251 : Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P410/412 : Chrante pred slune&nim zarenim. Nevystavuijte teploté
presahujici 50°C/122°F.
Doplnullcv:!.lnformace ° 7 % hmotnosti napiné je hoflavych.
nebezpedi:
Obsahuje fluorované sklenikové plyny:
HFC-134a

2.3 DalsSi nebezpecnost

Informace nejsou k dispozici

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Nelze pouzit.
3.2 Smési
rIVZJkova Iv?’eglstracnl & CAS EC-nr w/w Tridaa k'atego'rle Poznamka Standard'm vet_:a o Poznamky
prisada Cislo % nebezpecnosti nebezpecnosti
01-2119459374- 811- |212- 75-
tetrafluoroethan 33 97-2  377-0 100 Press. Gas H280 B
. 01-2119472128- 115- | 204-
Dimethylether 37 106  065-8 5-10 Flam. Gas 1, Press. Gas H220,H280 A
Explanation notes
A : latka, jejiZz pouZiti je omezeno na spole¢ném pracovisti
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 2/10
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

g‘f‘;s;’ktu_ FREEZE 75 Datum vytvofeni:  29.06.17 Version : 4.0

Ref. &.: BDS000704_13_20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704_ 20160112

B : latka, jejiZz pouZiti je omezeno na pracovisti dle statnich norem
(* Vysvétleni rizikovych vét: viz kapitolu 16)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Kontakt s o¢ima: V pfipadé styku s o€ima oplachnéte ihned velkym mnozstvim vody a
vyhledejte Iékafskou pomoc
Kontakt s pokozkou: V pfipadé kontaktu s kapalinou rozmrazte zamrzlé ¢asti vodou, opatrné

svléknéte odév a omyjte mydlem a vodou.
Vyhledejte Iékafskou pomoc

Vdechnuti: Setrvejte na Cerstvém vzduchu, v teple a v klidu.

Poziti: V pfipadé nehody nebo necitite-li se dobrfe, vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li
to mozné, ukazte |ékafi nalepku)

Vdechnuti: Nadmérné vdechovani par rozpoustédla muze vyvolat nevolnost, bolesti
hlavy a zavraté

Poziti: Neni k dispozici.

Kontakt s pokoZkou: Styk s kapalnym produktem muze vyvolat pfiznaky podobné omrzlinam.

Kontakt s o¢ima: Styk s kapalnym produktem muze vyvolat pfiznaky podobné omrzlinam.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Obecné rady: V pfipadé nehody nebo necitite-li se dobre, vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li
to mozné, ukazte lékafi nalepku)
Pokud pfiznaky pfetrvavaji, vzdy volejte Iékare

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
voda, péna, kysli¢nik uhli¢ity nebo vysousedlo
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi zahrati nad 50°C mohou aerosoly vybuchnout
Vytvari nebezpecné produkty rozkladu

CO,C0O2

V podminkach hofeni se miize vyvinout fluorovodik

5.3 Pokyny pro hasice

Nadobu(y) v blizkosti ohné ochlazuijte stfikajici vodou
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev
produktu:
Ref. ¢.: BDS000704_13 20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704_20160112

FREEZE 75 Datum vytvoreni: 29.06.17 Version : 4.0

V pfipadé poZaru nevdechujte dym.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Vypnéte v§echny zapalné zdroje
Zabezpecte odpovidajici vétrani
Noste vhodné ochranné obleceni a rukavice.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Nepfipustte proniknuti do vefejné kanalizace a vodnich toki
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Dovolte produktu, aby se odpafoval

6.4 Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace, viz ¢ast 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Drzte mimo dosah tepelnych a zapalnych zdroja

Nestfikejte do otevifeného ohné nebo na rozzhaveny material.
Aerosoly nepropichujte ani nepalte a to ani po pouZziti.
Nevdechujte aerosoly ani pary.

Zabezpecdte odpovidajici vétrani

Vyhybejte se styku s pokozZkou a s o¢ima.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Nadobka pod tlakem: chrarite pfed slune¢nim zafenim a nevystavujte teploté nad 50°C. Neprorazejte a
nevhazujte do ohné ani po spotfebovani obsahu.

Skladujte na dobfe vétraném misté.
Uchovavejte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konecné/specificka koneéna pouziti

chladivo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev
produktu:
Ref. ¢.:

FREEZE 75
BDS000704_13_20170629 (CZ)

29.06.17 Version : 4.0
BDS000704 20160112

Datum vytvoreni:

Nahrazuje:

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice

rizikova prisada ¢. CAS metoda
mezni expozi¢ni hodnoty stanovené EU
Dimethylether 115-10-6 TWA 1000 ppm

8.2 Omezovani expozice

Kontrolni postupy:

Ochrana osob:

vdechnuti:

doporu¢ena ochrana dychacich cest:

ruce a pokozka:

Doporuéené rukavice

odi:

Omezovani expozice
zivotniho prostredi:
Ochrana expozice pro
spotiebitele:

Zabezpecte odpovidajici vétrani

Drzte mimo dosah tepelnych a zapalnych zdrojl

Pfijméte bezpelnostni opatfeni, aby se pfi manipulaci s produktem zabranilo
kontaktu s kiizi a o¢ima.

Zabezpecte odpovidajici vétrani

V pfipadé nedostatecné ventilace noste vhodnou dychaci masku.

Maska se stlatenym vzduchem.

(tlakovy vzduch)

Pro nahodny kontakt s produktem pouzivejte chemicky odolné rukavice
(norma EN 374). Jednorazové rukavice Ize pouzit za pfedpokladu, Ze budou
vymeénény ihned po postiikani nebo poskvrnéni.

Za vSech okolnosti manipulujte a pouzivejte produkt v souladu se spravnou
hygienickou praxi v priimyslu.

Izolagni rukavice

Noste ochranné bryle podle normy EN 166.

Zabrarnite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
PRI expozici nebo necitite-li se dobfe: Volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

(pro aerosoly bez hnaciho média)

Vzhled: fyzicky stav:
barva:

pach:

pH:

Zkapalnény plyn

Bezbarvy.
Bez z4pachu.
Nelze pouzit.

Bod varu / rozmezi bodu varu: Neni k dispozici.

Bod vzplanuti:
Rychlost odparovani:

Zadny
Neni k dispozici.
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

g‘f‘;{f&’ktu_ FREEZE 75 Datum vytvofeni:  29.06.17 Version : 4.0

Ref. &.: BDS000704_13_20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704_ 20160112

Hranice vybuchu: horni Nenf k dispozici.

hranice:

dolni hranice: Neni k dispozici.

Tlak pary: Neni k dispozici.

relativni hustota: 1.139 g/cm3 (@ 20°C).
Rozpustnost ve vodé: Casteéné rozpustny ve vodé
Samovzniceni: > 200 °C

Viskozita: Neni k dispozici.

9.2 Dalsi informace

VOC: 1140 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce, jestlize se pouziva k zamySlenému ucelu
10.2 Chemicka stabilita

Stabilni
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy nebezpelné reakce, jestlize se pouziva k zamySlenému ucelu

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Nadoba pod tlakem: chrante pfed sluneénim zafenim a nevystavujte teplotam presahujicim 50°C.

Vyhybejte se prehrati
10.5 Neslucitelné materialy
Silné okyslicovadlo
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

CO,C0O2
V podminkach hofeni se miize vyvinout fluorovodik

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev

produktu: FREEZE 75 Datum vytvoreni: 29.06.17 Version : 4.0
Ref. ¢.: BDS000704_13 20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704_20160112
akutni toxicita: na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

ziravost/drazdivost pro kazi: na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
vazné poskozeni
oéilpodrazdéni oéi:
senzibilizace dychacich
cest/senzibilizace klze:
mutagenita v zarode€nych
burikach:

karcinogenita: na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
toxicita pro reprodukci: na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
toxicita pro specifické cilové

organy — jednorazova na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
expozice:

toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
expozice:

nebezpecnost pii vdechnuti: na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

Informace o pravdépodobnych cestach expozice:

Vdechnuti: Vdechnuti plynu maze vyvolat nevolnost, bolesti hlavy a zavraté.

Poziti: Je nepravdépodobné, Ze dojde k poziti

Kontakt s pokozkou: Styk s kapalnym produktem muze vyvolat pfiznaky podobné omrzlinam.
Kontakt s o¢ima: Styk s kapalnym produktem muze vyvolat pfiznaky podobné omrzlinam.

Toxikologické udaje:

rizikova prisada ¢. CAS metoda
Dimethylether 115-10-6 LC50 vdechnutim krysa 309 mg/l
tetrafluoroethan 811-97-2 LC50 vdechnutim krysa 567000 ppm

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovan

Ekotoxikologické udaje:

rizikova prisada ¢. CAS metoda
Dimethylether 115-10-6 IC50 pro fasy 154.9 mgl/l
LC50 pro ryby 4.1 mg/l
EC50 dafnie 4.4 mg/l
tetrafluoroethan 811-97-2 LC50 pro ryby 450 mgl/l
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 7/10
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

g‘f‘;{f&’ktu_ FREEZE 75 Datum vytvofeni:  29.06.17 Version : 4.0
Ref. &.: BDS000704_13 20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704_20160112

EC50 dafnie 980 mg/l

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Zadné dostupné experimentalni udaje
12.3 Bioakumulacéni potencial

Zadné dostupné experimentaini idaje
12.4 Mobilita v pudé

Nerozpustny ve vodé
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Informace nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Zadné dostupné experimentalni tdaje

GWP (p’ot’epualem globalniho 1330
oteplovani):

(pocitané v souladu s Pfilohou IV smérnice (EU) €. 517/2014 o fluorovanych
sklénikovych plynech)

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt: Tento material a/nebo nadobu na néj je tfeba likvidovat bezpecnym
zpusobem.
Nevylévejte do kanalizace ani do okolniho prostfedi, zlikvidujte odvozem na
misto schvalené pro sbér odpadu.

Kontaminovany obal: Likvidace by se méla provadét podle mistnich, statnich nebo narodnich
predpisl

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

14.1 Cislo OSN
Cislo SN: 1950

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

ONTAKT Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 8/10
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List bezpe¢nostnich idaji materialu

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 Art.31

Nazev FREEZE 75 Datum vytvofeni:  29.06.17 Version : 4.0

produktu:

Ref. &.: BDS000704_13_ 20170629 (CZ) Nahrazuje: BDS000704 20160112
Spravny technicky nazev: AEROSOLY

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Trida: 2.2
ADR/RID - Kéd klasifikace: 5A

14.4 Obalova skupina
Obalova skupina: neni
14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi
ADR/RID — Nebezpecné vidi
. , " Ne
Zivotnimu prostredi:
IMDG - latka znecistujici mofe: No
IATA/ICAO — Nebezpecné vidi
. , N Ne
Zivotnimu prostredi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

ADR/RID — Tunnelcode (Kod

tunelu): (&)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC

Nelze pouzit.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Bezpecnostni list je sestaven podle aktualnich pozadavkl ES.
Evropské Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)

Evropské Regulation (EC) No 1272/2008

Dodatek sm. 2013/10/EU, 2008/47/ES o smérnici 75/324/EHS tykajici se aerosolovych rozprasovaci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

K dispozici nejsou Zadné informace.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Standardni véta o H220 : Extrémné hoflavy plyn.

nebezpecénosti

H280 : Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
REVIZE V KAPITOLE: 8.2 Omezovani expozice
acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

VOC:

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Pfi skladovani tohoto vyrobku, manipulaci s nim a b&éhem jeho pouZivani je tfeba dodrZzovat bé&zné
prumyslové hygienické postupy a platnou pravni Upravu. Informace zde uvedené jsou zalozeny na
souCasném stavu nasich znalosti a jejich cilem je popsat nase vyrobky z hlediska bezpe&nostnich pozadavka.
Nezaruduji zadné konkrétni vliastnosti. Kromé pfiméfeného pouziti za icelem studia, vyzkumu a posuzovani
zdravotnich, bezpecénostnich a ekologickych rizik nesmi byt Zadna ¢ast téchto dokumentd kopirovana
libovolnou formou bez pisemného povoleni udéleného CRC.
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