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Module Inline - IB IL SGI 2/F-PAC - 2878638

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Module Inline d'entrée analogique pour jauge de contrainte, complet avec accessoires (connecteurs et porte-
étiquettes), 2 entrées rapides, raccordement a 4 ou 6 fils.

Description du produit

Le bloc de jonction est congu pour étre utilisé dans une station Inline.

Vous disposez avec ce BJ un module d'entrée rapide pour le raccordement de cellules de pesage, de prises de force, d'absorbeurs de pression et
autres instruments réalisé sur la base de jauges de contrainte (DMS).

Le raccordement du DMS peut étre effectué en technique de conducteur aussi bien a 6 fils qu'a 4 fils.

Les signaux d'entrée du DMS sont mesurés dans chaque cycle de bus et actualisées dans les données de process (actualisation de données de
process synchrone au bus).

Le bloc de jonction convient pour les applications de régulation particulierement exigeantes quant a la vitesse.

Il existe deux possibilités d'échange de données :

- via les données de process (respectivement les deux entrées dans un cycle de bus)

- via PCP-Compact (les deux entrées dans I'objet PCP « Valeurs analogiques »)

La représentation des valeurs mesurées est effectuée au moyen des valeurs 16 bits normalisées.

Propriétés produit

2 entrées rapides pour DMS

Raccordement du DMS en technique 4 et 6 fils

Tension d'alimentation des capteurs provenant du BJ, ne nécessite pas d'alimentation externe
Communication au choix via données de process ou canal de parametres (PCP)
Paramétrage des canaux indépendamment les uns des autres via le systeme de bus
Actualisation des données de process synchronisée avec le bus

Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

EEERERRR

Unité de conditionnement 1 pcs

JINATRN 0 |
47017918"996406

Poids par piece (hors emballage) 0.19 KGM

Numéro du tarif douanier 85389091

Pays d'origine Allemagne
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Caractéristiques techniques

Remarque

Restriction d'utilisation

CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section
Téléchargements

Cotes

Largeur 48,8 mm
Hauteur 136 mm
Profondeur 71,5 mm
Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -25°C..55°C
Température ambiante (stockage/transport) -25°C..85°C

Humidité de I'air admissible (service)

10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2)

Humidité de I'air admissible (stockage/transport)

10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2)

Pression atmosphérique (service)

70 kPa ... 106 kPa (jusqu'a 3000 m d'altitude)

Pression atmosphérique (stockage/transport)

70 kPa ... 106 kPa (jusqu'a 3000 m d'altitude)

Indice de protection 1P20
Généralités

Poids net 190¢g

Type de montage Profilé

Mode de fonctionnement

Fonctionnement avec 3 mots de données de process, PCP avec 1 mot

Classe de protection

I, CEl 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Section controlée

Logique / périphérique analogique (isolateur numérique) 500 V AC 50
Hz 1 min

Terre de fonctionnement / périphérique analogique (circuit de
séparation) 500 V AC 50 Hz 1 min

Logique / terre de fonctionnement (circuit de séparation) 500 V AC 50
Hz 1 min

Diagnostic messages

Défaillance de I'alimentation sur Uaya Message d'erreur dans les
données de processus

Défaillance ou chute de la tension logique U. Message d'erreur
périphérique sur le coupleur de bus

Panne périphérique Message d'erreur dans les données de processus

Interfaces

Dénomination

Bus local Inline

Mode de raccordement

Distributeur de données Inline

Vitesse de transmission 500 kBit/s
Physique de transmission Cuivre
Potentiels Inline
Tension logique U_ 7,5V DC
Consommation de courant provenant de U, max. 85 mA
typ. 75 mA
Tension d'alimentation de la périphérie Uana 24V DC
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Caractéristiques techniques

Potentiels Inline

Consommation de courant provenant de Uana

typ. 32 mA (avec charge maximale 58,3 Q a Uy, =5V)

typ. 8 mA (sans DMS)

Consommation de puissance

typ. 0,76 W (Appareil en régime nominal)

Entrées analogiques

Description de I'entrée

Voies d'entrée pour jauges de contrainte

Nombre d'entrées

2

Technique de raccordement

Cable blindé a 6 ou 4 fils, a paires torsadées

Tension différentielle de pont Uy

Plage de mesures définie par sélection de la valeur et de la tension de
pont

Tension de pont U,

33V

Valeurs caractéristiques

+1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/IV

1 mV/V, £2 mV/V, £3 mV/V, +4 mV/IV

Visualisation des valeurs mesurées

15 bits + signe

Sorties analogiques

Description de la sortie

Sortie tension

Nombre de sorties

2

Impédance

> 58,3 Q (typique ; résistance admissible totale pour DMS)

Tension de sortie

5V

3,3V

Courant de sortie

typ. 55 mA (pour Uy = 3,3 V)

typ. 85 mA (pour Uy = 5V)

Classifications

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27250303
eCl@ss 4.1 27250303
eCl@ss 5.0 27250303
eCl@ss 5.1 27242601
eCl@ss 6.0 27242601
eCl@ss 7.0 27242601
ETIM
ETIM 2.0 EC001431
ETIM 3.0 EC001596
ETIM 4.0 EC001596
ETIM 5.0 EC001596
UNSPSC
UNSPSC 6.01 43172015
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Classifications

ECPH(ENIX

UNSPSC

UNSPSC 7.0901 43201404
UNSPSC 11 43172015
UNSPSC 12.01 43201404
UNSPSC 13.2 43201404

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologations Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized “

cUL Recognized m

cULus Recognized n“us

Accessoires

Accessoires
Barre de neutre
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Accessoires

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Barre collectrice de neutre, 3 mm x 10 mm, longueur : 1000 mm

Bloc de jonction de dérivation

BJ - AK 4 - 0404017

BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm? - 6 mm?, Largeur: 7 mm,
Coloris: argenté

Bloc de jonction pour installation

BJ - AKG 4 GNYE - 0421029
e

BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm? - 6 mm?, Largeur: 7 mm,
Coloris: vert/jaune

BJ - AKG 4 BK - 0421032

BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm? - 6 mm?, Largeur: 7 mm,
Coloris: noir

Connecteur

Connecteur blindé Inline - IB IL SCN-6 SHIELD - 2726353

— Connec. blindé Inline
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Accessoires

Fiches Inline - IB IL SCN-8 - 2726337

w Connecteurs, pour modules Inline tout-ou-rien a 1, 2 ou 8 voies

-

Module de blindage

Raccordement pour blindage - SK 8 - 3025163

Borne de raccordement pour blindage, pour mise a la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mQ

[
=
-

Raccordement pour blindage - SK 14 - 3025176

¥

g Borne de raccordement pour blindage, pour mise a la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mQ

-

—

Raccordement pour blindage - SK 20 - 3025189

_E' Borne de raccordement pour blindage, pour mise a la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mQ

Raccordement pour blindage - SK 35 - 3026463

j' Borne de raccordement pour blindage, pour mise a la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mQ

Paramétrage d'appareil
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Accessoires

Logiciel - AX+ BASIC - 2985068

CD du logiciel pour conteneur FDT destiné a l'intégration d'appareils DTM (téléchargement gratuit)

Logiciel - AX DTM LIB - 2988065

Bibliothéque de DTM

Support

Support isolant - AB-SK - 3025341

Support isolant - AB-SK 65 - 3026489

Support pour barres collectrices

Support isolant, Support pour barres collectrices, a poser tous les 20 cm, Longueur: 95,5 mm, Largeur: 6,2 mm,
Coloris: gris

/

Support isolant - AB-SK/E - 3026476

%

Schémas

Support isolant, Support pour barres collectrices, a poser tous les 20 cm, Longueur: 10 mm, Largeur: 56 mm,
Hauteur: 20 mm, Coloris: argenté
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Dessin coté

135 |
119,8

71,5

EEBIIENIX

Dessin de la connexion

Connecteurs 1 2 3 4

Voie 1 2
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