Western Digital. WD Blue™

FOLHA DE DADOS UNIDADES DE DISCO RiGIDO PARA PC DE 3,5 POLEGADAS

As unidades de disco rigido para PC de 3,5 polegadas WD Blue™ da Western
Digital garantem uma fiabilidade sdélida para aplicacdes web e profissionais,
sendo ideais para um armazenamento adicional para PC de secretaria.

Western Digital.

WD BLUE" Testadas tendo em vista a compatibilidade

Realizamos testes em centenas de sistemas e diversas plataformas no nosso F.I.T. Lab
para garantir aos clientes que as unidades funcionardo nos seus sistemas.

3.5" PC HARD DRIVE

Baixo consumo de energia

Os algoritmos de pesquisa de Ultima geracéo e as funcionalidades avangadas de gestdo
de energia ajudam a proporcionar um baixo consumo de energia.

Tecnologia de carga em rampa NoTouch™

Coloca com seguranca a peca de gravacao fora da superficie do disco para proteger os
seus dados.

Destaques Atualizar uma unidade é facil

- Fiabilidade para as necessidades de Migre, sem complicagdes, o seu sistema atual para uma unidade Western Digital nova
computacio diarias utilizando o software de clonagem Acronis® True Image™ WD Edition, disponivel para

. A qualidade e fiabilidade da transferéncia gratuita no site de Suporte da WD. Este software permite-lhe copiar todos

os dados para uma unidade nova, para obter todas as vantagens de uma unidade nova

Western Digital - ‘ i
sem ter de reinstalar o sistema operativo.

« Software de clonagem Acronis® True
Image™ WD Edition gratuito .. .

Garantia limitada de dois anos

Enquanto fabricante de unidades de disco rigido lider do mercado, a Western Digital

apoia as suas solucdes de armazenamento para PC com uma garantia limitada de 2 anos

incluida em todas as unidades WD Blue.

. Capacidade massiva até 6 TB

- Garantia limitada de dois anos

INTERFACE NUMEROS DE MODELO
SATA de 6 Gb/s WD60EZAZ
WD60EZRZ
DIMENSAO WD4LOEZRZ
3,5 polegadas WD30EZRZ
WD20EZAZ
CLASSE DE WD20EZRZ
DESEMPENHO WD10EZRZ
Classe de 5400 RPM WDI10EZEX
Classe de 7200 RPM WD5000AZRZ
WD5000AZLX

CAPACIDADES
500GBa6TB

A VANTAGEM DA WESTERN DIGITAL

A Western Digital submete os respetivos produtos

a Testes de integridade funcional (F.I.T.) exaustivos
antes de qualquer langcamento no mercado. Estes
testes asseguram que os nossos produtos cumprem,
de forma consistente, os mais elevados padrdes de
qualidade e fiabilidade da marca Western Digital.

A Western Digital também possui uma base de
conhecimentos com mais de 1000 artigos Uteis,
bem como software e utilitarios Uteis. As nossas
linhas de apoio ao cliente tém um horério de
expediente alargado para garantir que obtém
assisténcia quando dela necessita. As nossas linhas
de apoio ao cliente gratis estdo disponiveis para
que possa obter ajuda. Em alternativa, pode aceder
ao site de Suporte da Western Digital para obter
mais informagdes.
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Especificagoes
6TB 6TB 4TB 3TB 27TB 27TB 1TB 1TB 500 GB 500 GB
NUmero do modelo? WD60EZAZ WD60EZRZ WD4LOEZRZ WD30EZRZ WD20EZAZ WD20EZRZ  WDIOEZRZ WDI0EZEX WDS5000AZRZ WDS000AZLX
Capacidade formatada? 6TB 6TB 4TB 3TB 2TB 2TB 1TB 1TB 500 GB 500 GB
Dimensao 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas
Formatagdo avancada (AF) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Cumpre as normas RoHS® Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Desempenho
Velocidade de transferéncia da
interface (max.)?!
Buffer para sistema anfitrido 6Gb/$ 6Gb/S 6Gb/5 GGb/S 6Gb/5 éGb/S 6Gb/5 éGb/S 6Gb/$ éGb/S
Anfitrido de/para unidade
(sustentada) 180 MB/s 170 MB/s 175 MB/s 147 MB/s 180 MB/s 147 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s
Cache (MB)* 256 b4 64 b4 256 b4 64 64 64 64
Classe de desempenho 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 7200 RPM 5400 RPM 7200 RPM
Fiabilidade/Integridade dos dados
Ciclos de carga/descarga*® 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Erros de leitura irrecuperaveis
por bits lidos <lem 10" <lem 10 <lem10™ <lem10* <lem10™* <lem10* <lem10™ <lem10* <lem10* <lem10*
Garantia limitada (anos)® 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gestao de energia’
Média de requisitos de energia
(W)
12 VCC £10% (A, pico) 1,75 1,75 1,75 1,73 1,31 1,73 1,2 2,5 2,0 2,0
Leitura/escrita 4,8 53 4,5 4,1 4,1 4,1 3,3 6,8 3,3 3,3
Inatividade 31 3.4 2,9 3,0 2,3 3,0 2,5 6,1 2,5 2,5
Suspensdo e pausa 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 12 0,4 0,4
Especificacdes ambientais’
Temperatura (°C, na base fundida)
Em funcionamento 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60 0a 60
Em ndo funcionamento -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70
Choque (Gs)
Em funcionamento
(2 ms, leitura/escrita) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Em funcionamento 65
(2 ms, leitura) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 350
Em n&o funcionamento (2 ms) 250 250 250 250 350 250 350 350 350
Acustica (dBA)®
Inatividade 23 25 23 23 21 23 21 29 29 29
Procura (média) 27 28 27 27 26 27 24 30 30 30
Dimensdes fisicas
Altura (pol./mm, méx.) 1,028/26,1  1,028/26,1  1,028/26,1  1,028/26,1  1,028/261  1,028/261  1,028/261  1,028/26, 1,028/26,1 1,028/26,1
Comprimento (pol./mm, méx.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Largura (pol./mm, + 0,01 pol.) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (Ib/kg, + 10%) 1,65/0,75 1,65/0,75 1,40/0,64 1,40/0,715 0,99/0,45 1,32/0,60 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45
1 Como utilizado para capacidade de armazenamento, 2 E possivel que nem todos os produtos estejam disponiveis 7 Nenhum erro irrecuperavel durante os testes de
um gigabyte (GB) = mil milhdes de bytes e um terabyte em todas as regides do mundo. funcionamento nem apds os testes de n3o funcionamento.
(TB) = um bilido de bytes. A capacidade total acessivel 3 As unidades de disco rigido WD fabricadas e vendidas & Nivel de poténcia sonora.
varia em fungdo do ambiente operativo. Em termos a nivel mundial a partir do dia 8 de junho de 2011 cumprem
de meméria intermédia ou cache, um megabyte (MB) os requisitos de conformidade com a Restricio de
=1048 576 bytes. Como utilizado para velocidade de Substancias Perigosas (RoHS), aplicados pela Diretiva
transferéncia ou interface, megabyte por segundo ROHS 2011/65/UE.
(MB/s) = um milhdo de bytes por segundo, e gigabit “ Descarga controlada em condigdes ambientais.

por segundo (Gb/s) = mil milhdes de bits por segundo.
Taxa de transferéncia maxima eficaz do SATA de 6 Gb/s
de acordo com a especificagdo da Serial ATA publicada
pela organizagdo SATA-IO na data desta folha de
especificacdes. Visite o site www.sata-io.org para obter
mais informacdes.

5 Consulte http://support.wd.com/warranty para saber mais
detalhes especificos sobre a garantia conforme a regido.
¢Medigcdes de energia a temperatura ambiente.
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