
Medidor LCR 

Página 1de 7 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online com/

Medidor LCR portátil RS Pro 
LCR-1701 20mF, 200MΩ, 20kH 

Código RS: 123-3255 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Modo de prueba
paralelo/serie

 Modo de
clasificación para
QC

 Retención de datos

 Rango automático

 Retroiluminación

CARACTERÍSTICA
S 
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El medidor inteligente portátil RS PRO LCR-1701 dispone de una innovadora tecnología de 
selección automática. Su display retroiluminado DE ENCENDIDO/APAGADO automático 
proporciona al usuario visibilidad continua a la vez que prolonga la duración de la batería. 
Este instrumento tiene un precio competitivo, técnicamente Advanced, es muy eficiente, delgado y 
táctil, con un agarre ergonómico y cómodo. También incluye pinzas de cocodrilo, barra de 
cortocircuito, batería (instalada) y manual. 

 

Número de modelo LCR-1701 
Tipo Portátil 
Tipo de componentes Inductores, condensadores, resistencias 
Parámetros de medición L / C / R / D / Ɵ / ESR 
Modo de prueba Serie / paralelo 
Frecuencia de prueba 100kHz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100Hz seleccionable 

Impedancia de salida 
20Ω 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ /   / 200MΩ 2MΩ / 
20MΩ /   SELECCIONABLE 

Precisión básica 0.2% 
Coeficiente de temperatura 0,15 x (precisión especificada) / °C, < 18 °C, > 28 °C. 
Tipo de pantalla Display de gráfico de barras retroiluminado automático 
Rango automático Sí  
Retención de datos Sí  
Tiempo de apagado automático Sí  
Indicador de batería baja Sí  
Indicación de sobrecarga Sí  
Interfaz USB 
Disponibilidad de calibración Calibración automática 

Parámetro Calibre 
R, X, |Z| De 0.00001Ω a 200MΩ 
L 20.000 uH a 20.000 kH 
C De 20.000 pF a 20.000 MF 
D 2.000 a 2.000 
P 2.000 a 2.000 
DCR De 200Ω a 200MΩ 

Descripción del 

Especificaciones 

Gama de display 
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ac 
Niveles 600mVrms 
Precisión de nivel ±10% 
Impedancia de salida 200Ω 
Frecuencia 100Hz a 100kHz 

Resolución 

0,01 Hz (100Hz a 120Hz) 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

Precisión de frecuencia ± 0.01% 

dc 
Rango de nivel 1V cc 
Precisión de nivel ± 10% 
Impedancia de salida 200Ω 

 

Calibre 100/120Hz 1KHz 10KHz 

20.000uH n/a n/a n/a 

200.00uH n/a n/a 0.5% + 5 

2000.0uH n/a 0.5% + 5 0.2% + 5 

20.000mH 0.5% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 

200.00mH 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 

2000.0mH 0.2% + 5 0.2% + 5 2.0% + 5 

20.000H 0.2% + 5 0.2% + 5 5.0% + 5 

200.00H 0.2% + 5 0.5% + 5 n/a 

2000.0H 0.5% + 5 1.0% + 5 n/a 

20.000KH 1.0% + 5 n/a n/a 

 

Calibre 100/120Hz 1KHz 10KHz 

20.000pF n/a n/a n/a 

200.00pf n/a n/a 0.5% + 5 

2000.0pF 0.5% + 5 0.5% + 5 0.2% + 5 

20.000nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 

200.00nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5  

2000.0nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.5% + 5 

2000.0µF 0.2% + 5 0.5% + 5 2.0% + 5 

20.000µF 0.5% + 5 1.0% + 5 5.0% + 5 

200.00µF 1.0% + 5 2.0% + 5 n/a 

20.000mF 2.0% + 5 n/a n/a 

Medición de inductancia  

Medición de señal de prueba 

Medida de capacitancia  
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Calibre 100/120Hz 1KHz 10KHz 
20.000Ω n/a 0.5% + 5 0.5% +5 
200,00 Ω 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
2.0000kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
20.000kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
200.00kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
2.0000MΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 2.0% +5 
20.000MΩ 0.5% + 5 2.0% + 5 5.0% + 5 

200.00MΩ 1.0% + 5 5.0% + 5 n/a 

 

Calibre Resolución Precisión 
200,00 Ω 10 mΩ 0.2% +5 
2.0000kΩ 100 mΩ 0.2% +5 
20.000kΩ 1Ω 0.2% +5 
200.00kΩ 10Ω 0.2% +5 
2.0000MΩ 100Ω 0.2% +5 
20.000MΩ 1kΩ 0.5% +5 
200.00MΩ 10kΩ 1.0% +5 

 

Fuente de alimentación Batería  

Batería incluida Sí  

Tipo de batería  AAA 

Duración de la batería 80 horas 

 

Dimensiones 95mm x 207mm x 52mm 

Longitud 52mm 

Anchura 95mm 

Altura 207mm 

Peso 630g 

Especificaciones 

Especificaciones mecánicas 

Medición de resistencia  

Medición de resistencia dc  
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Humedad de funcionamiento Hasta un 80% de humedad relativa 

Humedad de almacenamiento 0% a 80% de humedad relativa 

Temperaturas de funcionamiento 0 °C a 50 °C. 
Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C a 60 °C.

Nivel de contaminación Grado de contaminación 2 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN 61010-1, IEC 61010-1, EN 61326-1 

Declaraciones Certificado de conformidad RoHS 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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La serie LCR-6000 de RS Pro ofrece una selección de 5 modelos con diferentes frecuencias de 
prueba: 2 kHz, LCR-6002, 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, 117-6716 ; 
200 kHz, LCR-6200, 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, 117-6714 ) 


