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e Projection de 3 lignes indépendantes a 360°

 Technologie laser vert : jusqu’a 4 fois plus visibles que les faisceaux rouges,

méme dans un environnement lumineux

¢ Diode pulsée compatible avec cellule de détection DE0892G-XJ (non fournie)
 Design compact pour permettre de travailler dans des espaces réduits
o Le laser conserve en mémoire le dernier mode sélectionné et I'applique

au démarrage

* Embase magnétique pour fixer le laser sur toute structure métallique
o Support mural avec filetage 1/4” et 5/8” pour fixation sur trépied

et emplacement pour serre-joint pour s’adapter a toutes les situations
 Blocage du compensateur : protection du mécanisme interne du laser lors

du transport

Type de lignes
Portée (avec cellule de détection)

3x360° 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
40 m (100 m)

Mode pulsée Oui, permanent
Précision +/-3mma10m
Plage de nivellement +=4°
Indice de protection P54

Filetage pour trépied 1/4” et 5/8” (intégré dans le support)
Alimentation 18V
Gencod 5035048749678

18V sl

Equipement standard :
Sans batterie ni chargeur, cible, support mural, coffret.

Prix :



