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Ein/Aus-Temperaturregler von 

RS Pro, 96 x 96 mm, PT100-
Eingang, 230-V-ac-Versorgung 

RS Best.-Nr. 875-1232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• 3-stellige Anzeige 
 

• Ein/Aus-Steuerform 
 

• Wählbare Heiz- und 
Kühlfunktion 
 

• Auswahl des 
Betriebstyps mit 
Hysterese 
 

• Einstellung des 
Temperaturversatzw
erts 
 

• Minimale 
Auszugszeiteinstellu
ng für 
Steuerausgänge 
 

• Kennwortschutz für 
Programmiermodus 

MERKMALE 
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Diese RS Pro Temperaturregler wurden für die Messung und Steuerung der Temperatur entwickelt. 
Sie können in vielen Anwendungen mit ihrer Ein/Aus-Steuerungsform, Heiz- und 
Kühlsteuerungsform und ihren benutzerfreundlichen Eigenschaften eingesetzt werden. 

 

 

 

Eingangstyp Thermoelement Typ K 

Ausgangstyp Relais 

Anzahl der Eingänge 1 

Anzahl der Ausgänge 1 

Typ der Anschlussklemmen Schraubanschluss 

Schnittstelle RS485  

Anzeige 3-stellige Anzeige 

Anwendung 
HLK-Systeme, Öfen, Inkubatoren, Automobilindustrie, 
Speicherlösungen 

 

 

 

Nennversorgungsspannung 100 V bis 240 V 

Frequenz 50/60Hz 

 

 

 

Montageart 1/4 DIN 

Plattentiefe 96mm 

Größe 96 mm x 96 mm 

Bereich 0 °C bis +400 °C. 

Plattenschnitt 92 mm x 92 mm 

Produktbeschreibung  

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Minimale Betriebstemperatur 0 °C 

Maximale Betriebstemperatur +50°C 

 

 

 

IP-Schutzart  IP65, NEMA 4X 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE 

 

 

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 


