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CROUZET
MOTORS

)

@42mm -10et 17 W 17 W Ref 82800036

* Puissance utile : 9a 16 W

* Pour applications d'entrainement basses vitesses
* Paliers en bronze frittés lubrifiés a vie

* Alimentation par cosses 4,75 mm

# Balais interchangeables

* Option codeur 1 voie

Références

_ 17w 828000 12v Sans codeur

Caractéristiques

Caractéristiques avide
Vitesse de rotation (tr/min) 2960
Puissance absorbée (W) 4.8

Courant absorbé (A) 04

Caractéristiques nominales
Vitesse de rotation (tr/min)
Couple (mNm)

Puissance utile (W)

Puissance absorbée (W)
Courant absorbé (A)
Echauffement boitier (°C)
Rendement (%)
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Caractéristiques générales

F (155 °C)
Degré de protection (CEI/EN 60529) 1P20
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Caractéristiques codeur

<2525 )
45-30DC
-40 -85°C

Produits ala demande nous consulter

* Antiparasitage spécifique

* Autres tensions d'alimentation

* Moteur avec 1 roulement a billes avant (impératif pour moteur en position verticale)
* Axe dépassement avant et / ou arriére

® Codeur magnétique 5 impulsions par tour

# Codeur magnétique 2 sens de rotation, (1 ou 5 impulsions/tour)

# Autres flasques de fixation c6té avant

Encombrement (mm)

828000 - 828100

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Ne Légende
(1] 2 M3 a 180 ° prof. 5 mm sur @ 32
@ 2 trous @ 2,75 * %053 120 ° prof. 5 mm @ 32

(1] 2 cosses CEI 760 série 4,8 X 0,5

L : 828000 : 84,8 mm max.

L : 828100 : 69,8 mm max.

Encombrement (mm)
Encombrement avec codeur magnétique
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Ne Légende
L1:828000 : 99,1 mm max.
L1:828100 : 84,1 mm max.
Courbes
828000

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Ne Légende

E Courbe couple courant

Branchement
Codeur et connecteur : STOCKO MKS 3735-6-0-505

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Référence connecteur femelle a utiliser : STOCKO MKF 17-230 / 260 / 330 / 360

Ne Légende

Alimenttation moteur

+5 —+24 VDC (alimentation codeur)

0 VDC (alimentation codeur)

Sortie signal codeur

Alimentation moteur

o oo e

Produits a la demande, nous consulter

] * Axe de sortie spécial
* Pignon sur l'axe de sortie
* Tension d'alimentation spéciale

* Palier et roulements a billes spécifiques

* Plaque de montage spécifique

* Connectique spéciale

* Codeur : 5, 200, 500 ou 1000 impulsions par tour

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné



