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TESTEUR  DE TENSION



1.Caractéristiques

LEDS
  Gamme de LED

Résolution de LED

Précision
Gamme de fréquences
Temps de réponse

 12 à 690V du courant alternatif / continu

70 à 100% de la tension indiquée
45Hz à 60Hz
≤1 seconde 

±12,24,36,50,120,230,400,690V du courant 
alternatif / continu 

Alimentation automatique sur ≥12V du 
courant alternatif / continu

Maximum 3,5 mA à 690 V
250 kΩ / Is <3,5 mA (pas de déclenchement 
RCD)

Automatique
Gamme complète
Automatique

Durée = 30 secondes
Temps de récupération = 240 secondes
0 à 200 kΩ
résistance nominale ± 50%
≤5 µA

Mise sous tension automatique

Détection de tension
Détection de polarité
Détection de la gamme

Impédance d'entrée

La durée d’opération
Le temps de recuperation
Test de continuité

Précision
Courant d'essai

Principe de mesure Electrode bipolaire avec  contact
EN61243-3:2014
TÜV Rheinland –GS

Les normes de sécurité
L’agence d’approbations

Source de courant
Consommation d'énergie
Température de la gamme
Humidité

Batteries 2x1,5 V «AAA»
max.30mA / env. 250mW
0 o C jusqu'à 55 o C
85% d'humidité relative maximum

690V AC/DC
CATEGORIE III 1000V / CATEGORIE IV 600V
IP64

Protection de survoltage
Catégorie
Protection du degré


