
Datenblatt 7ML5110-1GF07-4AF3
Der Ultraschall- Füllstandmessumformer SITRANS
Probe LU240, ist ideal für Füllstand-, Volumen- und
Volumendurchflussmessungen. Er eignet sich für
Flüssigkeiten,Schlämme und Schüttgüter in
Messbereichen bis 12 M (40 ft). - Kommunikation:
HART (4 ... 20 mA) Fuellstand, Volumen,
Volumendurchfluss Schutzart: IP68, TYPE6
Messbereich/ messstoffberuehrte Teile: 200 … 12000
mm (7.87 ... 472.44 inch), PVDF-Copolymer
Prozessanschluss: G 2” [(BSPP), EN ISO 228-1] . Nicht
messstoffberuehrte Teile: Kunststoff (Werkstoff
PBT/PC) Gehaeuse Zuendschutzart: Nicht-Ex (normale
Standorte) cCSAus, CE, RCM Elektrische Anschluesse/
Kabeleinfuehrungen: 2 x M20 x 1,5 (1 x
Kabelverschraubung und 1 x Stopfen, Polyamid,
allgemeine Verwendung) Lokales HMI: Mit Display
(transparenter Deckel aus Werkstoff PC)

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com
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