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Rackmontage und Abmes sungen

Zum Einbau von zwei Grund geräten neben ein ander benöti gen Sie 
das Verriegelungs-Kit 5061-9694 und das Flasch-Kit 5063-9212.

Zum Einbau von einem oder zwei Grund geräten in einen Gleitschienen halter 
benötigen Sie einen Gleitschienenträger 5063-9255 und ein Gleitschienen-
Kit 1494-0015. (Falls Sie nur ein einziges Grund gerät einbauen möch ten, 
benöti gen Sie außer dem eine Blind front platte 5002-3999).

Zum Einbau eines einzelnen Grund geräts in ein 19-Zoll-Rack benöti gen Sie  
das Adapter-Kit 5063-9240 (Option 1CM).
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Bestellinformationen

Zube hör
34830A  Benchlink Data Logger Pro Software, 

optio nales Software paket mit Funktionen 
für Grenz wert tests und bedingte Ent schei-
dungen, für komplexere Anwen dungen 
gedacht  

34307A 10er Pack Typ-J-Thermo ele mente
34308A 5er Pack 10-kΩ-Thermistoren
34161A Zubehörtasche
34131A Transportkoffer
E5810A LAN/GPIB-Gateway für das 34970A
82357B USB/GPIB-Konverter für das 34970A
34970-80010  DMM-Nachrüstsatz. Voll ständig kali briert  

einschließ lich Test proto koll und Quick Start 
Kit

34905-60001  1 Satz (10 Stück) SMB-zu-BNC-Adapterkabel 
50 Ω

34906-60001  1 Satz (10 Stück) SMB-zu-BNC-Adapterkabel 
75 Ω

USB-Adapter – Falls Sie den USB-Anschluss für einen 
Speicherstick auf die Front platte verlagern möch ten,  
empfehlen wir Ihnen die Ver wen dung eines USB-Adapters 
wie z. B. USBAM-USBAM von VPI oder ECF504-UABS 
von L-COM.

Weiterführende Literatur
Publikationsnr.

Agilent 34830A BenchLink Data 
Logger Pro Software for 34970A

5989-7622EN

Practical Temperature Measurements, 
Applikationsbericht 

5965-7822E 

Agilent 34980A Multifunction Switch/
Measure, Datenblatt

5989-1437EN

Making High Accuracy Temperature 
Measurements with the 34970A

5988-8152EN

Weitere Applikationsberichte und Produkt-Demos finden 
Sie unter:

www.agilent.com/find/34972A 
www.agilent.com/find/34970A

Grundgerät
34970A   Messdatenerfassungs-/Schalt-System mit 

RS-232-und GPIB-Schnitt stellen
34972A   Messdatenerfassungs-/Schalt-System mit 

LAN- und USB-Schnitt stellen

Im Lieferumfang beider Grund gerät sind enthalten: ein 
6½-stelliges Digital multi meter, Bedie nungs- und Service-
Handbücher (auf CD ROM), Test proto koll, Netzkabel und 
Quick Start Kit (einschließ lich Agilent Benchlink Data 
Logger 3 Software, Thermo ele ment und Schraubendreher). 
Die Grund geräte sind nur in Ver bin dung mit mindes tens 
einem Modul funktionsfähig. Module sind sepa rat zu 
erwerben.

Option 001  Internes Digital multi meter entfällt 
Lieferumfang wie oben, jedoch ohne DMM 
und Quick Start Kit. Wenn Sie das DMM zu 
einem späteren Zeitpunkt nachrüsten möch-
ten, bestellen Sie bitte den Nachrüstsatz 
34970-80010.

Option 1CM 19”-Einbausatz (für ein Gerät)
Option A6J Kali brie rung nach ANSI Z540
Option 0B0 Handbücher entfallen
Option AB0 Taiwan: Chinesisches Handbuch
Option AB1 Korea: Koreanisches Handbuch
Option AB2 China: Chinesisches Handbuch
Option ABA Englisch: Englisches Handbuch
Option ABD Deutschland: Deutsches Handbuch
Option ABE Spanien: Spanisches Handbuch
Option ABF Frankreich: Französisches Handbuch
Option ABJ Japan: Japanisches Handbuch
Option ABZ Italien: Italienisches Handbuch

Module
34901A 20-Kanal-Armaturrelais-Multiplexer
34902A 16-Kanal-Reed-Relais-Multiplexer
34903A 20-Kanal-Aktuator/Universalschalter
34904A 4 x 8 Zweidraht-Matrixschalter
34905A Dual-4-Kanal-HF-Multi plexer 50 Ω
34906A Dual-4-Kanal-HF-Multi plexer 75 Ω
34907A Multifunktionsmodul
34908A 40-Kanal-Multi plexer, einpolig



Windows, MS Windows, Windows Vista und Windwos NT sind  
in den USA registrierte Warenzeichen der Firma Microsoft Corporation.
Microsoft ist eine in den USA eingetragene Marke der Firma  
Microsoft Corporation.
Adobe, das Adobe Logo, Acrobat und das Acrobat Logo sind Warenzeichen 
der Firma Adobe Systems Incorporated.
Pentium ist in den USA und anderen Ländern eine Marke der Firma  
Intel Corporation.
LabView ist ein registriertes Warenzeichen von National Instruments.

Damit Sie sich auf  
Ihre Mess geräte verlassen können...

Wenn wir Ihnen versprechen, dass Ihr Messgerät nach einer 
Reparatur oder Kali brie rung bei Agilent so funktioniert wie 
neu, dann dürfen Sie uns beim Wort nehmen. Ein Messgerät  
von Agilent bietet Ihnen während seiner gesamten Lebens-
dauer den vollen Nutzwert. Ihre Messgeräte werden von 
Technikern gewartet, die von Agilent geschult wurden. Dabei 
werden die neuesten Kalibrier proze duren sowie auto mati- 
 sierte Dia gnoseverfahren angewandt, und es werden aus -
schließ lich Original-Ersatzteile ver wen det. Daher können Sie 
voll auf die Genauig keit Ihrer Messungen vertrauen.

Darüber hinaus bietet Agilent zahlreiche weitere qualifizierte  
Services an, beispielsweise Einweisung und Benutzertraining  
vor Ort, Entwicklung, Systemintegration und Projektmanagement.

Weitere Informationen über unsere Repa ra tur- und  
Kali brier-Services finden Sie unter

www.agilent.com/find/removealldoubt

Agilent Email Updates

www.agilent.com/find/emailupdates
Lassen Sie sich per eMail aktuelle Informationen über  
die Produkte und Anwendungen zusenden, die für Sie 
inter essant sind.

www.lxistandard.org
LXI ist der LAN-basierte Nachfolger des GPIB. Der neue 
Stan dard ermög licht höhere Übertragungsgeschwin dig-
keiten und eine effi zientere Vernetzung. Agilent zählt zu  
den Gründungsmitgliedern des LXI Consortium.

Auto ri sierte Agilent Distributoren
www.agilent.com/find/channelpartners
Das Beste aus beiden Welten: Agilents Messtechnik- 
Erfahrung und Produktvielfalt, kombiniert mit bequemer 
Bestellung und schneller Lieferung durch Distributoren.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und 
Dienst leis tungen wenden Sie sich bitte an die nächst- 
gelegene Agilent-Nieder lassung. Die voll ständige Liste 
finden Sie unter:
www.agilent.com/find/contactus

Nord- und Südamerika
Canada (877) 894-4414
Lateinamerika 305 269 7500
USA (800) 829-4444

Asien/Pazifik
Australien  1 800 629 485
China 800 810 0189
Hong Kong  800 938 693
Indien  1 800 112 929
Japan 0120 (421) 345
Korea 080 769 0800
Malaysia  1 800 888 848
Singapur  1 800 375 8100
Taiwan 0800 047 866
Thailand  1 800 226 008 

Europa und Mittlerer Osten
Österreich 43 (0) 1 360 277 1571
Belgien  32 (0) 2 404 93 40 
Dänemark 45 70 13 15 15
Finnland 358 (0) 10 855 2100
Frankreich 0825 010 700*
 *0.125 € / Minute
Deutschland 49 (0) 7031 464 6333 
Irland 1890 924 204
Israel 972-3-9288-504/544
Italien 39 02 92 60 8484
Niederlande 31 (0) 20 547 2111
Spanien 34 (91) 631 3300
Schweden 0200-88 22 55
Schweiz  0800 80 53 53
Großbritannien 44 (0) 118 9276201
Sonstige europäische Länder
www.agilent.com/find/contactus
Stand: Oktober 1, 2009
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